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关于我们

威卡（WIKA）是一家拥有10,200余名优秀员工的全球性德国
家族企业，公司不仅是压力、温度测量领域的先进制造厂商，
还是液位、力和流量测量及校准技术方面的业界标杆。

威卡（WIKA）成立于1946年，凭借广泛的高精度测量仪器
和全方位服务，公司已发展成为能够满足工业测量需求的可
靠合作伙伴。

威卡（WIKA）生产基地遍布全球，确保了交付能力的灵活性
和及时性。每年，我们都有超过5,000万件优质产品（包括标
准产品和定制方案）交付到用户手中，每批次从1件到10,000
件不等。

凭借遍布全球各地的众多分公司和合作伙伴，威卡（WIKA）能
够为客户提供全球化的可靠支持。我们经验丰富的工程师和销
售专家也将竭诚为您提供可信赖的本地化服务。

Alexander Wiegand， 
WIKA 董事长兼 CEO
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威卡（WIKA）— 您在半导体、
太阳能和显示领域的可靠合作 
伙伴
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此外，为了满足工业中最重要的纯度要求，威卡（WIKA）的

超高纯产品均在经认证的清洁室内环境下制造，并根据 SEMI
标准进行清洁和包装，交付也在经认证的清洁工作区域内进

行，一经交付即可投入使用。

威卡（WIKA）的研发工程师团队为客户提供定制设计，以满

足他们的特殊应用要求。

总体而言，威卡（WIKA）的全面质量控制和工程计划确保了

每一个威卡仪表的耐久性。
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设计和材料

威卡（WIKA）的高纯度和超高纯应用产品的设计能够满足半导体市场以及管理机构颁布的相关严格标准和建议要求。超高纯

波登管压力表内具有经电解抛光的内表面，此类仪表是安装在半导体制造厂内的气体输送系统用标准仪表。

除波登管超高纯压力表系列产品外，威卡（WIKA）还可提供

一款基于隔膜原理的超高纯压力表，以最大程度减少死角并

缩短吹扫周期。

威卡（WIKA）的超高纯压力变送器是占用空间最小的电子仪

表，能够满足气柜或阀门箱最紧凑的设计要求，并满足现代

芯片制造不断压缩的安装空间要求。

基于威卡（WIKA）经认证的整体式隔膜压力传感技术，此类

产品的设计经过专利认证，为半导体行业提供以真空条件为

基准的非电容式超高纯压力变送器，同时能够满足气体输送

系统和芯片生产设备使用点的先进压力测量要求。

4



所有接液表面的设计均满足 SEMI 标准的要求，并能与半导

体内易燃、有毒性和腐蚀性的气体兼容。当所有著名制造商

都在致力于满足 SEMI 规范要求时，威卡产品则更进一步 -- 
在每一个设计中都将其测量技术与客户的喜好结合在一起。

威卡的客户能够自主选择接液表面区域材料是 316L 双熔不锈

钢还是专有 VIM/VAR 材料，从而确保所选择的产品最适用于

他们项目。

威卡会根据国际 ASME 和 IEC 标准要求报告所有威卡产品的

准确度，确定产品在非线性精度、回差、不可再现性和可重

复性方面是否能够满足工业期望要求。
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测试、包装 和保存

为了满足半导体行业的高纯度和超高纯要求，威卡的超高纯 
和高纯度应用产品均根据 SEMI 规范进行清洁、包装和保存。 
所有的超高纯应用产品均在 ISO 6 级或更高等级的洁净室内 
进行 100% 氦气泄漏测试，泄漏率 1x10-9 scc/sec（内侧）。

为了确保超高纯应用产品的质量和制造过程能够持续满足

SEMI 标准要求，威卡（WIKA）指定由 RJ Lee 集团公司 
定期使用符合 SEMI F72、SEMATECH 91060573B (AES)、 
SEMATECH 90120403B (XPS)、SEMA- TECH 90120401B 
和 SEMI F73 (SEM) 的分析方法进行分析和评估。
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证书和认证

由于行业内的质量和产品安全要求越来越高，威卡取得了一系列的认证和证书，

确保能够满足客户的期望要求，同时符合相关法律法规。对于非可燃性应用， 
威卡还取得了相关的美国、欧洲和国际认证。

GL
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230.15 和 230.25 型

130.15

230.15 和 230.25 型
带 851.3(3)

超高纯波登管压力表

高纯度波登管压力表

指示型超高纯压力开关

230.15 型压力表是用于使用面式密封接头的气体输送系统内特殊气体、超高纯度、

太阳能和半导体应用的理想选择。而 230.25 则更适用于使用 VIM/VAR 接液部件和

面式密封接头的应用。这两种类型产品的共同点是它们均采用了电抛光接液不锈钢

表面和电抛光不锈钢外壳。

130.15 系列设计用于使用 NPT 接头的高纯度气体输送系统中。

可选择为 230.15 和 230.25 系列产品配备簧片开关，以通过电报警输出来监测压力
级。在单个仪表中，威卡的开关选项通常具备常开 (NO) 和常关 (NC) 功能。

威卡还能提供双开关选项，以监测双压力级

（如高报和低报）。此类产品适用于双套管

安装等应用。

	■ 标称尺寸： 2" (53 mm), 1½" (40 mm)

	■ 量程： 真空/组合和正压范围

	■ 准确度等级： 2"：A 级，根据 ASME B40.1，
1½"：B 级，根据 ASME B40.1
（也可按要求提供其他准确度等级）

	■ 数据资料： PM 02.20

	■ 标称尺寸： 2" (53 mm), 1½" (40 mm)

	■ 量程： 真空/组合和正压范围

	■ 准确度等级： 2"：A 级，根据 ASME B40.1，
1½"：B 级，根据 ASME B40.1
（也可按要求提供其他准确度等级）

	■ 数据资料： PM 02.19

	■ 标称尺寸： 2" (53 mm), 1½" (40 mm)

	■ 量程： 真空/组合和正压范围

	■ 准确度等级： 2"：A 级，根据 ASME B40.1，
1½"：B 级，根据 ASME B40.1
（也可按要求提供其他准确度等级）

	■ 数据资料： PV 22.05

压力表和开关

功能图

未启用磁簧开关

SPDT（转换）

惰性气体

C = 常用

NC = 常关

NO = 常开

触头片

玻璃封套

连接引线

C NC
NO
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432.25

432.15 1.3"

超高纯流通式压力表

超高纯应用迷你型隔膜式压力表

对于敏感设备，例如芯片生产中的二次配，颗粒的预防尤为重要。在气体输送
系统中使用流通式压力表能够减少死角，并缩短安装或维护后的清洗周期。 

芯片生产设备上的气体输送系统将超高纯度等级的严苛要求和最小空间要求完美结
合在一起。迷你型隔膜式压力表 (MDG) 是这些应用的理想选择。

隔膜式压力表是用于低压、使用点应用的理想机械式压力表。此类压力表的设计能够大大降低颗粒的产生量，并减少吹扫

次数。

	■ 标称尺寸： 2" (53 mm), 1½" (40 mm), 11/8" (28 mm)

	■ 量程： -0.1 …0.4 MPa/-30 inHg ...60 psi,
-0.1 … 0.9 MPa/ -30 inHg...130 psi

	■ 准确度等级： B 级，根据 ASME B40.1
（也可按要求提供其他准确度等级）

	■ 数据资料： PM 04.12

	■ 标称尺寸： 1.3" (33 mm)

	■ 量程： -0.1 …0.4 MPa/-30 inHg ...60 psi,
-0.1 … 0.9 MPa/ -30 inHg...130 psi,
-30 inHg ...160 psi,
0 ...160 psi

	■ 准确度等级： B 级，根据 ASME B40.1
（也可按要求提供其他准确度等级）

	■ 数据资料： PM 04.18

隔膜式压力表

432.10 1"

	■ 标称尺寸： 1" (25.4 mm)

过程气体管理
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WU-20, WU-25, 
WU-26

WUC-10、WUC-15 
和 WUC-16

WUD-20、WUD-
25、WUD-26

真正以真空为基准

紧凑型

集成式显示器和开关

WU-2 系列压力变送器将先进的数字式变送器理念与模拟输出信号结合在一起，

为客户提供安全、精确的压力测量，以满足当今越来越严苛的市场要求。

WUC 系列变送器的最紧凑型设计，满足产品最小占用空间要求。这样的节省空间

的设计尤其适用于新项目和翻新项目。

WUD-2x 使用了本地、可旋转且可编程的显示器，以及 WU-2x 的最先进的电子元

件。通过带集成式显示器的 WUD-2x 变送器，能够在现场读取过程压力测量值以及

变送器发出的相关模拟输出信号（电流或电压）。

	■ 准确度等级： ≤ 0.15 % RSS（≤ 0.3 % FS，根据IEC 61298-2）

	■ 测量范围： 15 ...5,000 psi / 0.1 … 36 MPa
（其他压力单位），

真空、混合、绝对压力和表压

	■ 功能特性： 4 ...20 mA, DC 0 ...5 V, DC 0 ...10 V,
真正以真空为基准，

NEMA 4、IP67
手动零点设置

	■ 数据资料： PE 87.07

	■ 准确度等级： ≤ 0.20 % FS RSS（≤ 0.5 % FS，根据 IEC 61298-2）

	■ 测量范围： 15 ...5,000 psi / 0.1 … 36 MPa
（其他压力单位），

真空、混合、绝对压力和表压

	■ 功能特性： 4 ...20 mA, DC 0 ...5 V, DC 0 ...10 V,
真正以真空为基准，

NEMA 4、IP67
手动零点设置

	■ 数据资料： PE 87.06

	■ 标称尺寸： ≤ 0.20 % FS RSS（≤ 0.5 % FS，根据 IEC 61298-2）

	■ 量程： 15 ...5,000 psi / 0.1 … 36 MPa
（其他压力单位），

真空、混合、绝对压力和表压

	■ 准确度等级： 4 ...20 mA, DC 0 ...5 V, DC 0 ...10 V,
真正以真空为基准，

NEMA 4、IP67
手动零点设置

可选 2 个开关输出 (NPN)

	■ 数据资料： PE 87.08

超高纯压力变送器

可选择使用报警信号接点，将设备编程为拥

有两个用户规定的开关动作点。
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GCS-1

钢瓶磅秤 
特殊气体填充量控制

钢瓶磅秤的设计适用于室内和室外，危险性和非危险性应用中使用的液体供应源。

	■ 标称尺寸： ≤ 0.1 % FS

	■ 测量范围： 0 … 60 lbs (0 … 27.22 kg)
0 … 100 lbs (0 … 45.36 kg),
0 … 300 lbs (0 … 136.08 kg)

	■ 功能特性： 4 ...20 mA, DC 0 ...5 V, DC 0 ...10 V,
IP65

	■ 数据资料： PE 87.19

显示器和磅秤

DI30
远程数字式显示器

	■ 输入： 标准信号

	■ 报警输出： 2 个继电器

	■ 功能特性： 变送器电源

壁装式（可选）

	■ 电源： AC 230 V 或 AC 115 V

	■ 数据资料： AC 85.08

过程气体管理

对于半导体生产系统内的液态化学品供应，请参见我们的专有产品 Hydra-Dry、 
Hydra-Gauge 和 Hydra-Sensor
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A2G-50

A-10

S-20

差压变送器

通用型压力变送器

适合一般工业应用的 
高级压力变送器

	■ 输出信号： 0 ... 10 V（3 线制）

4 … 20 mA（3 线制）

	■ 测量范围： 100 ...2,500 Pa

	■ 准确度等级： 读数的 ±1.5 % +1 Pa

	■ 防护等级： IP54

	■ 数据资料： PE 88.02

	■ 非线性精度
（量程的 ±%）：

 ≤ 0.25 或 0.5 BFSL

	■ 测量范围： 0 … 0.005 至 0 …100 MPa
0 … 0.01 至 0 … 2.5 MPa（绝压），

-0.0025 … +0.0025 至 -0.1 … +2.4 MPa

	■ 功能特性： 紧凑型设计

免费提供测试报告

	■ 数据资料： PE 81.60

	■ 非线性精度
（量程的 ±%）：

≤ 0.125 或 0.5 BFSL

	■ 测量范围： 0 … 0.04 至 0 … 160 MPa，
0 … 0.04 至 0 … 4 MPa（绝压），

-0.1 … 0 至 -0.1 … +5.9 MPa

	■ 功能特性： 极端运行条件，

满足客户不同需求，

免费提供测试报告

	■ 数据资料： PE 81.61

排气和尾气处理监测

GL
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332.54-UHP

CPP7-H

超高纯应用高精度测试表

手持式气动泵

332.54-UHP 为用于验证半导体制造设施内 UHP 上游供应源和使用点应用中设备
安装情况的高准确度“测试仪”。

	■ 标称尺寸： 4" (100 mm)

	■ 量程： -0.1 … 0.1 MPa / -30 inHg ...15 psi,
-0.1 … 36 MPa / -30 inHg ...5,000 psi

	■ 准确度等级： -30 inHg ...600 psi: ±0.25 % FS（ASME B40.1 3A 级），

600 ...2,000 psi：量程的 ±0.5 %（ASME B40.1 2A 级）

2,000 ...5,000 psi：量程的 ±0.25 %（ASME B40.1 3A 级）

	■ 数据资料： 332.54-UHP

安装和测试

	■ 压力范围： -0,08 ... +0.7 MPa
-11,6 ...101,5 psi

	■ 介质： 大气

	■ 功能特性： 压力和真空发生（可切换）

轻质、结构紧凑

	■ 数据资料： CT 91.02

厂务设施支持设备
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100.02.063
双金属温度计

	■ 标称尺寸： 63、80 mm

	■ 量程： 压力：0 … 0.1 至 0 … 1.6 MPa,
温度：0 … 100 至 0 … 150 °C

	■ 准确度等级： 压力：2.5 (EN 837-1),
温度：2.5 °C

	■ 数据资料： PM 01.23

工艺冷却水

232.53
工艺冷却水压力表

	■ 标称尺寸： 2" (53 mm), 2½" (63 mm), 4" (100 mm)

	■ 量程： -0.1 … 1.6 MPa/-30 inHg ...200 psi,
0 … 100 MPa/0 ...15,000 psi

	■ 准确度等级： 2" & 2½"：A 级，根据 ASME B40.1，
4"：1A 级，根据 ASME B40.1

	■ 数据资料： 23X.53
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111.11

111.10 和 111.12 型

131.11

焊接型压力表

Utility 压力表径向直接安装和轴向中心安装

不锈钢压力表

	■ 标称尺寸： 1½" (40 mm), 2" (50 mm), 2½" (63 mm)

	■ 量程： 0 … 0.06 至 0 … 40 MPa

	■ 准确度等级： 2.5

	■ 数据资料： PM 01.03

	■ 标称尺寸： 1½" (40 mm), 2" (50 mm), 2½" (63 mm), 4" (100 mm)

	■ 量程： 0 ...40 MPa

	■ 准确度等级： 2.5

	■ 数据资料： PM 01.01

	■ 标称尺寸： 1½" (40 mm), 2" (50 mm), 2½" (63 mm)

	■ 量程： NS 40 和 50：0 …0.1 至 0… 60 MPa
NS 63：0 … 0.1 至 0 … 100 MPa

	■ 准确度等级： 2.5

	■ 数据资料： PM 01.05

压缩空气、气动设备和 
一般纯度气体接口

厂务设施支持设备
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更多服务
敬请关注

WIKA China 06/2023   (9028064 04/2023 EN)

WIKA 在中国

www.wika.com

中国总部联系方式

销售网络

上海柯普乐自动化仪表有限公司威卡国际贸易(上海)有限公司威卡自动化仪表(苏州) 有限公司
地址：上海市松江区玉阳路699弄2号地址：上海市黄浦区肇嘉浜路96号

           瑞金商务中心8幢605室
地址：苏州市新区塔园路81号

400 928 9600

400@wikachina.com

北京办事处
地址：北京市朝阳区左家庄路1号
           国门大厦A座2楼115室

青岛办事处
地址：青岛市市北区黑龙江南路2号
           (福州路与哈尔滨路交汇处)
           万科中心C座1610

南京办事处
地址：南京市鼓楼区中央路19号
           金峰大厦2109室

上海办事处
地址：上海市黄浦区肇嘉浜路96号
           瑞金商务中心8幢605室

广州办事处
地址：广州市越秀区中山三路
           中华国际中心B塔5901室

大连办事处
地址：大连市西岗区黄河路219号
外经贸大厦2107室

西安办事处
地址：西安市高新区唐延路逸翠园
           西安(二期)4幢1单元2520室

苏州办事处
地址：苏州市新区塔园路81号

成都办事处
地址：成都市锦江区锦东路568号 
摩根中心3202


