
Kompakt. Mobil. Verlässlich.

Digitalmanometer
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Leckage-/Druckabfallprüfung

Um Leckagen verlässlich zu erkennen, können Behälter 
und Rohrleitungen vor der Erstinstallation oder nach 
einem Service mit Druck beaufschlagt werden. Die 
Messdaten im Datenlogger zeigen, ob Druck verloren 
geht. Mit Hilfe von WIKA-Cal Log lassen sich die Daten 
analysieren und digital sichern.

Test von Überdruckschutzvorrichtungen

Mit den Digitalmanometern lassen sich durch die 
schnellen Messraten und die hohe Anzeigegenauigkeit 
Überdruckschutzvorrichtungen auf den richtigen Wert 
einstellen oder prüfen.

Überprüfung/Kalibrierung von 
Messgeräten

Das kompakte Gerätedesign ermöglicht eine komfor-
table Vor-Ort-Prüfung von Messgeräten hinsichtlich ihrer 
Genauigkeit – dank ATEX-Zulassung auch in explosi-
onsgefährdeten Bereichen.

Überprüfen von hydraulischen 
Arbeitsdrücken

Mit dem CPG1200 und CPG1500 lassen sich Drücke 
flexibel vor Ort ermitteln – beispielsweise in Kühlkreis-
läufen von Windkraftanlagen oder anderen Hydraulik-
kreisen.

Einstellen/Überprüfen von Druckschaltern

Dank der besonders hohen Genauigkeit liefern die 
Digitalmanometer exakte Referenzwerte für die Erstein-
stellung oder Überprüfung von Schaltpunkten bei 
Druckschaltern.

Mobile Tanküberwachung während 
des Transports

Der Transport sensibler Stoffe muss streng überwacht 
werden. Damit die Sicherheit zu jedem Zeitpunkt 
gewährleistet ist, können Tanks mobil via Alarmfunktion 
und Datenlogger verlässlich dokumentiert werden.

Druckprüfungen

Mittels Datenlogger lassen sich Druckprüfungen kom-
plett dokumentieren und zeitliche Druckveränderungen 
erkennen. Eine schlichte Ermittlung von Berstdrücken 
oder maximalen Prüfdrücken kann über die MIN/MAX-
Funktion durchgeführt werden.

Einfacher denn 
je Arbeitsdrücke 
prüfen
Temporär, stationär, permanent – Digitalmanometer 
lassen sich besonders vielfältig einsetzen. Das macht 
sie zu leistungsfähigen Allroundern in sämtlichen 
Industrien.
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Digital ist besser

Robustes Design
Dank Schutzart IP65 sind die Digitalmanometer sicher vor 
Staub und Wasser geschützt. Eine Gehäuseschutzkappe 
sorgt bei Stößen für eine noch höhere Belastbarkeit.

Lange Batterielebensdauer
Je nach Betriebsart und Typ können die Digitalmanometer 
ohne externe Stromversorgung bis zu 4.000 Stunden lang im 
Batteriebetrieb genutzt werden.

MIN/MAX-Wertspeicher
Über die MIN/MAX-Funktion wird der Höchst- und Minimal-
druck sofort automatisch gespeichert und kann nach einer 
Messung für die weitere Analyse ausgelesen werden.

Datenlogger
Optional lassen sich bis zu 1 Million Datenpunkte mit einem 
Datenlogger im Gerät selbst aufzeichnen und speichern – 
beispielsweise wenn das Gerät mobil und ohne bestehende 
Datenverbindung im Einsatz ist.

Hohe Messrate
Um Druckspitzen und schnelle Druckänderungen verlässlich 
zu erfassen, lässt sich die Messrate bei Bedarf auf bis zu 50 
Messungen pro Sekunde erhöhen.

Physische Verbindung
Die USB-Schnittstelle kann zusätzlich zur Datenübertragung 
auch als Permanentstromversorgung für den stationären, 
dauerhaften Betrieb genutzt werden.

Alarmfunktion
Bei einer Über- oder Unterschreitung von zuvor definierten 
Grenzwerten wird eine Warnung an das System gesendet 
und auf dem Display angezeigt.

Drahtlose Datenübertragung
Optional verfügen die Digitalmanometer über eine Blue-
tooth®-Schnittstelle. So lassen sich Messwerte in Echtzeit 
abrufen oder Geräte über die myWIKA device-App per 
Smartphone oder Tablet konfigurieren.

Im Gegensatz zu analogen Lösungen für die Druckmessung bauen unsere mobilen 
Geräte CPG1200 und CPG1500 auf eine digitale Messtechnik. Diese ermöglicht 
besonders genau Druckmessungen bei höchster Verlässlichkeit. Die digitalen Funk-
tionalitäten erweitern die Einsatzmöglichkeiten und erhöhen den Komfort bei der 
täglichen Arbeit.
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Zwei für alle Fälle – 
Digitalmanometer

CPG1200 CPG1500

Genauigkeit 0,5 % FS* 0,1 % FS**

Schnittstellen

Micro-USB vorhanden nicht vorhanden

Bluetooth optional optional

Datenlogger

1 Million Datenpunkte optional optional

Druckbereiche -1 … 1.000 bar -1 … 10.000 bar

Gehäuse Kunststoff Aluminium-Druckguss

Features MIN/MAX-Wertspeicher, Alarm MIN/MAX-Wertspeicher, Alarm

ATEX optional optional

Sprachen EN, DE, FR, ES, PL, RU EN, DE, FR, ES, PL, RU

Prozessanschluss G ½, G ¼, G ⅛, ¼ NPT G ½, G ¼, G ⅛, ¼ NPT, frontbündige 
Anschlüsse und viele mehr

Druckmittleranbau optional optional

Kompakter Allrounder 
für den Messalltag

Extrem robust und 
sehr genau

* optional 0,25 % FS   ** optional 0,05 % FS oder 0,025 % FS
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Die optimale Anbindung 
an jeden Prozess

Kühlelement KapillarleitungDirektanbau

Druckmittler mit Flanschanschluss Druckmittler mit HygieneanschlussDruckmittler mit Gewindeanschluss

Anspruchsvolle Prozessbedingungen erfordern oft 
spezielle Prozessanschlüsse. Mit vielfältigen Druck-
mittlern lassen sich die Digitalmanometer für nahezu 
jede Messsituation nutzen.

Wenn die zu messenden Stoffe aggressiv, korrosiv, giftig oder 
kristallisierend sind, kann direkter Kontakt die Verlässlichkeit 
und Lebensdauer des Digitalmanometers beeinträchtigen. 
Die Lösung: ein Druckmittler, der den Prozessdruck über eine 
Membran und eine Systemfüllflüssigkeit übermittelt. 

So berühren sich Digitalmanometer und Messstoff nicht direkt. 
Vielfältige, speziell auf die jeweilige Anwendung abgestimmte 
Druckmittler halten anspruchsvollsten Stoffen stand und sind 
auch bei Temperaturen bis 400 °C und Drücken bis 3.600 bar 
hochverlässlich.
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Aus Rohdaten 
werden Erkenntnisse
Um einen komfortablen Workflow zu realisieren, bieten die Softwarelösungen 
myWIKA device-App, WIKA-Cal sowie WIKA-DCS vielfältige Möglichkeiten zur 
Ver arbeitung von Logger-Daten.

myWIKA device-App (für CPG1200)

Mit der myWIKA device-App können Digitalmanometer 
mit mobilen Endgeräten ganz komfortabel via Bluetooth 
für Kalibrier- und Log-Aufgaben konfiguriert werden.

 ■ Konfiguration, Steuerung und Speichern von 
Log-Verfahren über mobiles Endgerät

 ■ Direkte Anzeige der Druckwerte während der 
Druckmessung

 ■ Einsicht und Prüfung weiterer Parameter wie 
Temperatur oder der Druckänderungsrate

 ■ Abruf ausführlicher Geräteinformationen

 ■ Vollständig kompatibel mit WIKA-Cal

WIKA-Cal

Mit der intuitiv bedienbaren Kalibriersoftware WIKA-Cal 
lassen sich einfach, sicher und schnell Loggerprotokolle 
und Kalibrierzeugnisse für mechanische und elektronische 
Druckmessgeräte ausgeben.

 ■ Erstellung von Loggerprotokollen via Log-Template

 ■ Erstellung von Kalibrierzeugnissen via Cal-Template

 ■ Kalibrieren von Relativdruck-Messgeräten mit 
Absolutdruck-Referenzen und umgekehrt

WIKA-DCS

Die Konfigurationssoftware WIKA-DCS bietet mit Hilfe der 
übersichtlichen Benutzeroberfläche eine unkomplizierte 
Softwarelösung zur Konfiguration der Digitalmanometer.

 ■ Abruf ausführlicher Geräteinformationen

 ■ Konfiguration, Steuerung und Export von Log-Verfahren

 ■ Durchführung von Firmware-Updates
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Für maximalen Komfort bei der mobilen Druckprüfung und Kalibrierung bieten wir 
komplette Service-Kits an. Diese bestücken wir individuell nach Ihren Bedürfnissen.

DTK1X00

Koffer mit Digitalmanometer CPG1200 
oder CPG1500 und pneumatischer oder 
hydraulischer Handprüfpumpe

DMK1200

Koffer mit Digitalmanometer CPG1200

Messkoffer

In unseren Messkoffern ist Ihr Digitalmanometer inklusive Zubehör sicher verstaut.

Alles dabei – für eine 
erfolgreiche Messung
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Europe

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Benelux
WIKA Benelux
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croatia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Denmark
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finland
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

France
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 71 68 10 00
info@wika.fr / www.wika.fr

Germany
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Ireland
WIKA Instruments Ireland Limited
Tel. +35 386 1449 360
info@wika.ie / www.wika.co.uk 

Italy
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Poland
WIKA Polska spółka z ogranizoną
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spain
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Switzerland
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Türkiye
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ukraine
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

United Kingdom
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

North America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.us

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

Latin America

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co

Mexico
Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

China
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Japan
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakhstan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Korea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Philippines
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Saudi Arabia
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

South Africa
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
Australia
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

New Zealand
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz

Weitere 
Informationen 
finden Sie hier!
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