
Compatti. Portatili. Affidabili.

Manometri digitali
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Test di tenuta/perdita di pressione

Per rilevare in modo affidabile le perdite, i serbatoi 
e le tubazioni possono essere pressurizzati prima 
dell'installazione iniziale o dopo un intervento di 
manutenzione. I dati misurati nel data logger mostrano 
se è presente una perdita di pressione. Grazie al 
programma WIKA-Cal Log, i dati possono essere 
analizzati e salvati in formato digitale,

Test dei salvamanometri

Grazie alla velocità di misura e all'elevata precisione del 
display, i manometri digitali possono essere utilizzati per 
testare i protettori di sovrapressione o per impostarli sul 
valore corretto.

Controllo/taratura degli strumenti di 
misura

L'esecuzione compatta dello strumento consente di 
testare comodamente in campo la precisione degli 
strumenti di misura, anche in atmosfere potenzialmente 
esplosive, grazie all'omologazione ATEX.

Controllo delle pressioni idrauliche di 
esercizio

Il CPG1200 e il CPG1500 possono essere utilizzati in 
modo flessibile per determinare le pressioni in campo, 
ad esempio nei circuiti di raffreddamento delle turbine 
eoliche o in altri circuiti idraulici.

Impostazione/controllo dei pressostati

Grazie alla loro precisione particolarmente elevata, i 
manometri digitali forniscono valori di riferimento esatti 
per l'impostazione iniziale o il controllo dei punti di 
commutazione dei pressostati.

Monitoraggio mobile dei serbatoi durante 
il trasporto

Il trasporto di sostanze sensibili deve essere 
rigorosamente monitorato. Le funzioni di allarme e i 
registratori di dati consentono una documentazione 
mobile affidabile dei serbatoi per garantire la sicurezza 
in ogni momento.

Prove di pressione

Le prove di pressione possono essere documentate in 
modo completo e le variazioni di pressione nel tempo 
possono essere riconosciute utilizzando un data logger. 
La semplice determinazione delle pressioni di scoppio o 
delle pressioni massime di prova può essere effettuata 
utilizzando la funzione MIN/MAX.

Controllo della 
pressione di 
lavoro più facile 
che mai
Temporanei, fissi, permanenti: i manometri digitali 
sono particolarmente versatili. Questo li rende potenti 
strumenti a tutto tondo in qualsiasi settore.
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Digitale è meglio

Costruzione robusta
Grazie al grado di protezione IP65, i manometri digitali sono 
protetti da polvere e acqua. Una custodia protettiva assicura 
una resistenza ancora maggiore in caso di urti.

Lunga durata della batteria
A seconda della modalità operativa e del modello, i 
manometri digitali possono essere utilizzati fino a 4.000 ore 
in modalità batteria senza alimentazione esterna.

Memoria valori MIN/MAX
La funzione MIN/MAX salva automaticamente e 
immediatamente le pressioni massime e minime, che 
possono essere lette dopo una misura per ulteriori analisi.

Datalogger
Opzionalmente, è possibile registrare e salvare fino a 1 
milione di punti dati con un data logger integrato nello 
strumento stesso, ad esempio quando lo strumento viene 
trasportato e in uso senza una connessione dati presente.

Elevata velocità di misura
Per rilevare in modo affidabile i picchi di pressione e le rapide 
variazioni di pressione, la velocità di misura può essere 
aumentata, se necessario, fino a 50 misure al secondo.

Collegamento fisico
Oltre alla trasmissione dei dati, l'interfaccia USB può essere 
utilizzata anche come alimentazione permanente per il 
funzionamento fisso e continuo.

Funzione allarme
Se i valori limite precedentemente definiti vengono superati 
verso l'alto o verso il basso, viene inviato un avviso al sistema 
e visualizzato sul display.

Trasmissione dati wireless
I manometri digitali sono dotati di un'interfaccia Bluetooth® 
opzionale. In questo modo è possibile richiamare i valori 
misurati in tempo reale o configurare gli strumenti tramite 
l'app myWIKA con uno smartphone o un tablet.

A differenza delle soluzioni analogiche per la misura della pressione, i nostri 
strumenti portatili CPG1200 e CPG1500 si basano sulla tecnologia di misura 
digitale. Ciò consente di effettuare misure di pressione particolarmente precise 
con la massima affidabilità. Le funzioni digitali ampliano la gamma di applicazioni e 
aumentano la comodità nelle attività quotidiane.
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Due manometri digitali 
per ogni esigenza di misura

CPG1200 CPG1500

Precisione 0,5 % FS* 0,1 % FS**

Interfacce

Micro USB presente non disponibile

Bluetooth opzionale opzionale

Datalogger

1 milione di punti dati opzionale opzionale

Campi di pressione -1 … 1.000 bar -1 … 10.000 bar

Custodia Plastica Alluminio pressofuso

Caratteristiche Memoria valori MIN/MAX, allarme Memoria valori MIN/MAX, allarme

ATEX opzionale opzionale

Lingue EN, DE, FR, ES, PL, RU EN, DE, FR, ES, PL, RU

Attacco al processo G ½, G ¼, G ⅛, ¼ NPT
G ½, G ¼, G ⅛, ¼ NPT, attacchi 
al processo affacciati e molto altro 
ancora

Montaggio del separatore a 
membrana opzionale opzionale

Compatto e versatile per le 
misure di tutti i giorni

Estremamente robusto e 
molto preciso

* 0,25 % FS opzionale   ** 0,05 % FS o 0,025 % FS opzionale
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Il collegamento ottimale 
ad ogni processo

Torretta di raffreddamento CapillareMontaggio diretto

Separatori con attacco flangiato Separatori a membrana con attacco 
igienico-sanitario

Separatori a membrana con attacco 
filettato

Le condizioni di processo più impegnative richiedono 
spesso attacchi al processo specifici. Grazie a un'ampia 
gamma di separatori a membrana, i manometri digitali 
possono essere utilizzati per quasi tutte le situazioni di 
misura.

Se le sostanze da misurare sono aggressive, corrosive, 
tossiche o cristallizzanti, il contatto diretto può 
compromettere l'affidabilità e la durata del manometro 
digitale. La soluzione: un separatore a membrana che 
trasmette la pressione di processo attraverso una membrana 
e un fluido di riempimento del sistema. 

Ciò significa che il manometro digitale e il fluido non 
entrano in contatto diretto. Un'ampia gamma di separatori 
a membrana, appositamente adattati alle rispettive 
applicazioni, è in grado di resistere alle sostanze più esigenti 
e sono altamente affidabili, anche a temperature fino a 
400 °C e pressioni fino a 3.600 bar.



6

Le informazioni derivano 
dai dati grezzi
Per realizzare un flusso di lavoro ottimale, l'app myWIKA device, il 
software WIKA-Cal e anche le soluzioni software WIKA-DCS offrono 
molteplici possibilità per l'elaborazione dei dati del datalogger.

App myWIKA device (per CPG1200)

Grazie all'applicazione myWIKA device, i manometri digitali 
possono essere comodamente configurati per le tarature e 
la registrazione dei dati utilizzando dispositivi mobili tramite 
Bluetooth.

 ■ Configurazione, controllo e salvataggio delle procedure 
di log tramite un dispositivo mobile

 ■ Visualizzazione diretta dei valori di pressione durante la 
misura di pressione

 ■ Visualizzazione e controllo di altri parametri, come la 
temperatura o il tasso di variazione della pressione.

 ■ Recupero di informazioni dettagliate sullo strumento

 ■ Completamente compatibile con WIKA-Cal

WIKA-Cal

Grazie all'intuitivo software di calibrazione WIKA-Cal, è 
possibile emettere protocolli di registrazione e certificati di 
taratura per gli strumenti di misura della pressione meccanici 
ed elettronici in modo semplice, affidabile e rapido.

 ■ Creazione di protocolli di registrazione tramite Log 
template

 ■ Creazione di certificati di taratura tramite Cal template

 ■ Taratura degli strumenti di misura di pressione relativa 
con strumento di riferimento di pressione assoluta e 
viceversa

WIKA-DCS

Il software di configurazione WIKA-DCS, grazie alla sua 
chiara interfaccia utente, offre una soluzione software 
semplice per la configurazione dei manometri digitali.

 ■ Recupero di informazioni dettagliate sullo strumento

 ■ Configurazione, controllo ed esportazione delle 
procedure di log

 ■ Esecuzione di aggiornamenti del firmware
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Per la massima comodità delle prove di pressione e della taratura in mobilità, 
offriamo kit di assistenza completi. Li assembliamo individualmente in base alle 
vostre esigenze.

DTK1X00

Valigetta con manometro digitale CPG1200 
o CPG1500 e pompa di prova manuale 
pneumatica o idraulica

DMK1200

Valigetta con manometro digitale CPG1200

Diverse versioni di kit per assistenza

Il manometro digitale e gli accessori sono conservati in modo sicuro nelle nostre valigette di misura.

Tutto ciò che serve per una 
misura di successo
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Tel. +358 9 682492-0
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Tel. +39 02 93861-1
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www.wikapolska.pl
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WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro
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info@wika.ru / www.wika.ru
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WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs
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Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es
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WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch
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WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ucraina
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

Regno Unito
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

Nord America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.it / www.wika.it

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

America Latina

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar
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WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br
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WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl
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Tel. +57 601 7021347
info@wika.co / www.wika.co
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Instrumentos WIKA Mexico S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx
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Cina
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn
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WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +1800-123-101010
info@wika.co.in / www.wika.co.in

Giappone
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakistan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Corea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malesia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Filippine
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Tailandia
WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 326 6876
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Uzbekistan
WIKA Instrumentation FE LLC
Tel. +998 71 205 84 30 
info@wika.uz / www.wika.uz

Africa/Middle East

Botswana
WIKA Instruments Botswana (Pty.) Ltd.
Tel. +267 3110013
info@wika.co.bw / wika.co.bw

Egitto
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Nigeria
WIKA WEST AFRICA LIMITED
Tel. +234 17130019
info@wika.com.ng / www.wika.ng

Arabia Saudita
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
info@wika.sa / www.wika.sa

Sudafrica
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

Emirati Arabi Uniti
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae
Australia
Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

Nuova Zelanda
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz
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trovare ulteriori 
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