CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
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e ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

ACREDITACION

P-165

Fecha de emision: 2024-04-17
Revision: 01
1 1] 1 v Vv Vi Vil

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de
referencia (cuando aplique)

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de
medida

Patrén de referencia
usado en la calibracién

Observaciones

Presion relativa
Mandmetros

Directo por comparacion
NOM-013-SCFI-2004
6.3

(2.0 2 206.8) kPa

Temperatura ambiente
23°C+5°C
Gravedad local (gl)
9.77912 m/s?
Medio de generacion de presion: neumatica

(0.028 a 0.058)kPa

Indicador digital con médulo de presion
bidireccional
Fabricante: Mensor /WIKA
Modelo: CPG2500 / CPT6100

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa
Mandmetros

Directo por comparacion
NOM-013-SCFI-2004
6.3

(206.8 a 2068.5) kPa

(aire) P-36 - ema / CENAM
Temperatura ambiente . . . ;.
Mandémetro digital con médulo de presion
23°C+5°C

Gravedad local (gl)
9.77912 m/s?
Medio de generacién de presion: neumdtica
(aire)

(0.25 a 0.30)kPa

Fabricante: Mensor /WIKA
Modelo: CPG2500 /CPR2550

P-36 - ema / CENAM

Calibracion en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa
Mandmetros

Directo por comparacion
NOM-013-SCFI-2004
6.3

(2068.5 a 3447.4) kPa

Temperatura ambiente
23°C+5°C
Gravedad local (gl)
9.77912 m/s?
Medio de generacion de presion: hidraulica
(agua)

(0.30a 1.1)kPa

Mandmetro digital con mddulo de presion
Fabricante: Mensor /WIKA
Modelo: CPG2500 /CPR2550

P-36 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa

Directo por comparacion

Temperatura ambiente
23°C+5°C
Gravedad local (gl)

Mandémetro digital con médulo de presion
Fabricante: Mensor /WIKA

Calibracion en condiciones de

) NOM-013-SCFI-2004 (3447.4 a34474.4)kPa (1.9 a 4.0)kPa Modelo: CPG2500 /CPR2550 X .
Mandmetros 63 9.77912 m/s? laboratorio y en sitio.
: Medio de generacion de presion: hidraulica P-36 - ema / CENAM
(agua)
X Manémetro digital con médulo de presion
) " Temperatura ambiente .
Presion relativa birecto por comparacién 23°C+5°C Fabricante: Mensor /WIKA Calibracién en condiciones de
. NOM-013-SCFI-2004 (34 474.4 a 68 950.0) kPa . o - o (4.2a7.4)kPa Modelo: CPG2500 /CPR2550 . .
Manoémetros 63 Medio de generacion de presién: hidraulica laboratorio y en sitio.
’ (agua)

P-36 - ema / CENAM

Presion relativa

Directo por comparacion

Temperatura ambiente
23°C+5°C
Gravedad local (gl)
9.77912 m/s?

Indicador digital con médulo de presion
bidireccional
Fabricante: Mensor /WIKA

Calibracién en condiciones de

Vacudémetros NOM-MZ-;CFI»ZOM (-68.32 -0.7) kPa Presién atmosférica (0.03020.024)kPa Modelo: CPG2500 / CPT6100 laboratorio y en sitio.
: (781.5+ 8) hPa
Medio de generacion de presién: neumdtica P-36 - ema / CENAM
(aire)
Temp(ezl:at(l;r::rcréblente Mandmetro digital de presién absoluta
Presion absoluta Directo por comparacién Presion atmosférica Fabricante: WIKA Calibracién en condiciones de
. NOM-013-SCFI-2004 (10.0 a 400.0) kPa (0.035 a 0.068)kPa Modelo: CPG1500 . .
Barémetros 63 . (78%1151 8) hPa. ) » laboratorio y en sitio.
Medio de generacmn.de presién: neumatica P-36 - ema / CENAM
(aire)
Indicador digital con médulo de presion
Temperatura ambiente bidireccional
23°C+5°C Fabricante: Mensor /WIKA
) . . L Gravedad local (gl) Modelo: CPG2500 / CPT6100
Presion relativa Directo por comparacion 9.77912 m/s? Calibracion en condiciones de
Trasmisores NOM-013-SCFI-2004 (-68.3 a -10.0) kPa (0.084 a 0.087)kPa

con sefial de salida electrica

6.3

Presion atmosférica
(781.5+ 8) hPa
Medio de generacion de presion: neumatica
(aire)

Multimetro Digital
Fabricante: KEITHLEY
Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM

laboratorio y en sitio.
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Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de

referencia (cuando aplique)

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de
medida

Patrén de referencia
usado en la calibracién

Observaciones

Presion relativa
Trasmisores
con sefial de salida electrica

Directo por comparacion
NOM-013-SCFI-2004
6.3

(10.3 a 206.8) kPa

Temperatura ambiente
23°C+5°C

Medio de generacion de presién: aire o
hidraulica (agua ).

(0.090 a 0.13)kPa

Indicador digital con médulo de presion
bidireccional
Fabricante: Mensor /WIKA
Modelo: CPG2500 / CPT6100

Multimetro Digital
Fabricante: KEITHLEY
Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa
Trasmisores
con sefial de salida electrica

Directo por comparacion
NOM-013-SCFI-2004
6.3

(>206.8 a 3445.0) kPa

Temperatura ambiente
23°C+5°C
Medio de generacién de presion: aire o
hidraulica (agua)

(0.41 a 2.6)kPa

Mandémetro digital con médulo de presion
Fabricante: Mensor /WIKA
Modelo: CPG2500 /CPR2550

Multimetro Digital
Fabricante: KEITHLEY
Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM

Calibracion en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa
Trasmisores
con sefial de salida electrica

Directo por comparacién
NOM-013-SCFI-2004
6.3

(3445 a 34 450) kPa

Temperatura ambiente
23°C+5°C
Medio de generacion de presidn: aire o
hidraulica (agua)

(9.8219.2)kPa

Mandmetro digital con mddulo de presion
Fabricante: Mensor /WIKA
Modelo: CPG2500 /CPR2550

Multimetro Digital
Fabricante: KEITHLEY
Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

Presion relativa
Trasmisores
con sefial de salida electrica

Directo por comparacion
NOM-013-SCFI-2004
6.3

(>34 450 a 68 950) kPa

Temperatura ambiente
23°C+5°C
Medio de generacién de presion: aire o
hidraulica (agua)

(26.1236.2)kPa

Manémetro digital con médulo de presion
Fabricante: Mensor /WIKA
Modelo: CPG2500 /CPR2550

Multimetro Digital
Fabricante: KEITHLEY
Modelo: 2100

P-36 - ema / CENAM

Calibracién en condiciones de
laboratorio y en sitio.

r conducto de los siguientes signatarios

1. Mauricio Luna Millan
2. Alejandro Rios Rizo

Atentamente,

bpdf ity

Maria Isabel Lépez Martinez
Directora General
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracién acreditado ACREDITACION T-210
Fecha de emision: 2024-04-17
Revision: 00
| 1] 1 v \ Vi Vil
Método de medida y norma de Intervalo de medida Condiciones de medicién Incertidumbre 'expandida de Patrén de refe‘renc?:? Observaciones
medida usado en la calibracién

Mensurando / Instrumento N N
referencia (cuando aplique)

Termémetro de resistencia con indicador
Marca: WIKA / KEITHLEY
Modelo: CTP 5000 / 2100

Exactitud: 0.020 °C Calibracién en condiciones de

Temperatura de contacto / Directo por comparacion
Termodmetros de lectura directa: p' P (-30 a 165)°C L . (0.075 a 0.096) °C . . -
(con un termdémetro de contacto) Caracteristicas de los medios: Incertidumbre: laboratorio y en sitio
(0.017 a 0.016)°C

Con sensor de inmersion . ) L,
Profundidad de inmersién: 15 cm.
Longitud minima del sensor a
calibrar: 3cm

Medios de generacidn:
Bafio liquido y
Horno con bloque

T-18 ema/ CENAM
Termémetro de resistencia con indicador
Marca: WIKA / KEITHLEY
Modelo: CTP 5000 / 2100
Exactitud: 0.020 °C
Incertidumbre:

(0.017 a 0.016)°C

Medios de generacién:
Bafio liquido y

Horno con bloque T-18 ema/ CENAM

Calibracién en condiciones de

Temperatura de contacto / Directo por comparacién
Transmisores con sefial de salida p' P (-30 a 165)°C L . (0.078 a 0.099)°C . . -
(con un termdémetro de contacto) Caracteristicas de los medios: Multimetro laboratorio y en sitio
Marca: KEITHLEY

lectri
electrica Profundidad de inmersién: 15 cm.
Longitud minima del sensor a Modelo: 2100
Exactitud:

calibrar: 3cm
Vec.c.:0.0045%L/ Ic.c:0.055%L
Incertidumbre:
Vee.: 0.0032%L/1cc.:0.015%L

E-154 ema/CENAM

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:

1.- Mauricio Luna Millan

2.- Alejandro Rios Rizo
Atentamente,

bpf bty

Maria Isabel Lépez Martinez
Directora General
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