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Vout Vin mA GND

+ -
Prüfling

Merkmale
Manuelle oder automatische Stromgeberfunktion

Anwendungen
Das CPH7000 kann anstelle eines Transmitters an ein Strom-
kreis angeschlossen und als Stromgeber verwendet werden.

Die Transmitter-Ausgangsignale von 0 ... 24 mA können 
durch manuelle Eingabe oder automatisch über die Rampen- 
bzw. Stufenfunktion simuliert werden.

Merkmale
■■ Loggen von max. 3 Signalen/Messwerten zur gleichen Zeit
■■ Automatisch oder manuelle Datenaufnahme
■■ Direkte Anzeige als Graf- oder Tabelle
■■ Loggerprotokolle werden automatisch gespeichert

Anwendungen
■■ Loggen von Strom, Spannung, Druck und Temperatur
■■ Das Loggermenü führt Schritt für Schritt durch den 

Loggerprozess. Die Datensätze inkl. Datum und Zeit 
werden automatisch im CPH7000 gespeichert.

■■ Vor dem Datenloggen können Routinen direkt am Gerät 
erstellt oder via WIKA-Cal-Software hochgeladen werden.

■■ Re-Loggen möglich

Als PC-Software verfügbar
Kommunikation mit der Kalibriersoftware WIKA-Cal über 
WIKA-Wireless

Betriebsart: Logger

Menübild der Betriebsart 
„Logger“

Darstellung der Loggerer-
gebnisse als Tabelle

Darstellung der Loggerer-
gebnisse als Graph

Betriebsart: Simulation von Messumformersignalen

Vout Vin mA GND

Prüfling

0 ... 24 mA
+

-

- +
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Die Kalibriersoftware WIKA-Cal dient zum Erstellen 
von Kalibrierzeugnissen oder Loggerprotokollen für 
Druckmessgeräte. Eine Demoversion steht kostenlos zum 
Download zur Verfügung.
Um von der Demoversion auf eine lizenzierte Version 
umzusteigen, muss ein USB-Dongle mit einer gültigen Lizenz 
erworben werden.
Die vorinstallierte Demoversion stellt sich beim Einstecken 
des USB-Dongle automatisch zur gewählten Version um und 
steht so lange zur Verfügung wie der USB-Dongle am PC 
angeschlossen ist.

■■ Der Anwender wird durch den Kalibrier- bzw. Logger-
Prozess geführt

■■ Verwaltung der Kalibrier- und Gerätedaten
■■ Intelligente Vorauswahlen durch die SQL-Datenbank
■■ Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Franzö-

sisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Rumänisch, Spanisch, Schwedisch, Russisch, Griechisch, 
Japanisch, Chinesisch
Weitere Sprachen folgen in Softwareupdates

■■ Kundenspezifische Komplettlösungen möglich
■■ Maximaler Automatisierungsgrad in Verbindung mit 

unserer CPC-Reihe

Die unterstützen Geräte werden kontinuierlich erweitert und 
auch kundenspezifische Anpassungen sind möglich.

Weitere Informationen siehe Datenblatt CT 95.10

Kalibriersoftware WIKA-Cal
Einfach und schnell zum hochwertigen Kalibrierzertifikat

Die Kalibriersoftware WIKA-Cal ist sowohl zum Auslesen der 
im Prozesskalibrator gespeicherten Loggerdaten als auch für 
Online-Kalibrierungen in Verbindung mit einem PC erhältlich. 
Der Funktionsumfang der Software ist abhängig von der 
gewählten Lizenz. Die Kombination von mehreren Lizenzen 
auf einem USB-Dongle ist möglich.

Es stehen zwei Lizenzen der WIKA-Cal in Verbindung mit dem Prozesskalibrator zur Auswahl

Cal-Template (Light Version) Log-Template (Vollversion)
■■ Halbautomatisches Erstellen von Kalibrierzeugnissen für mecha-

nische und elektronische Druckmessgeräte
■■ Kalibrierzeugniserstellung 3.1 nach DIN EN 10204
■■ Export der Kalibrierprotokolle in Excel®-Vorlage oder XML-Datei 

möglich

■■ Live-Messwertaufnahme über einen bestimmten Zeitraum mit 
wählbarem Intervall, Dauer und Startzeit

■■ Auslesen des integrierten Datenloggers
■■ Erstellen von Logger-Protokollen mit grafischer und/oder tabella-

rischer Darstellung der Messergebnisse im PDF-Format
■■ Export der Messergebnisse als CSV-Datei möglich

Bestellangaben für Ihre Anfrage:
WIKA-CAL-LZ-Z-Z WIKA-CAL-ZZ-L-Z

WIKA-CAL-LZ-L-Z
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Zubehör

Bestellcode
Beschreibung CPH-A-70

Adapterset „Standard“
Besehend aus:

■■ G ⅛ außen auf G ½, G ¼, ½ NPT oder ¼ NPT innen
■■ Dichtungssatz

-G-

Adapterset für 4 mm Schlauchanschluss
Bestehend aus:

■■ G ⅛ innen auf G ½, G ¼, ½ NPT oder ¼ NPT innen
■■ 1 m Schlauch
■■ 5 Schlauchkupplungen
■■ Dichtungssatz

-F-

Adapterset mit Schlauchanschluss
Bestehend aus:
G ⅛ über Schlauch auf G ¼, G ½, ¼ NPT oder ½ NPT innen

-7-

Druckanschlussset Typ Minimess 1620
inkl. Prüflingsschlauch, Länge 1 m [3,28 ft]

Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

-8-

Schmutzabscheiderset „Standard“
Bestehend aus:

■■ Schmutzabscheider
■■ Dichtungssatz
■■ Schlauch
■■ Schlauchanschluss G ⅛ über Schlauch auf G ¼, G ½, ¼ NPT oder ½ NPT innen

Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

-L-

Schmutzabscheiderset mit Rändelmutter
Bestehend aus:

■■ Schmutzabscheider
■■ Rändelmutter
■■ Dichtungssatz
■■ Schlauch
■■ Schlauchanschluss G ⅛ über Schlauch auf G ¼, G ½, ¼ NPT oder ½ NPT innen

Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

-M-

Dichtungssatz
Bestehend aus:

■■ 4 x USIT-Dichtung G ½
■■ 2 x USIT-Dichtung G ¼
■■ Kunststoffbehälter

-D-

Kunststoffkoffer
für 1 x Prozesskalibrator Typ CPH7000 zur Aufbewahrung und Transport

Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

-K-

Tragesystem -U-
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Bestellcode
Beschreibung CPH-A-70

Gürtel und Zubehörtasche

Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

-A-

Tragesystem und Gürteltasche

Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

-W-

Prüfkabelset
■■ 3 x schwarz
■■ 3 x rot
■■ diverse Adapter

-T-

Sensoranschlusskabel
für Referenz-Drucksensor Typ CPT7000; Länge 1 m [3,28 ft] -S-
für Referenz-Drucksensor Typ CPT7000; Länge 3 m [9,84] -V-
Temperaturfühler Pt100
(unkalibriert)

Für explosionsgefährdete Bereiche darf nur Standardfühler mit der 
Artikelnummer: 14113648 verwendet werden!

-P-

Umgebungsmodul -E-

Netzteil

Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

-N-

WIKA-Wireless-USB-Stick

Darf nicht im Ex-Bereich eingesetzt werden!

-B-

Bestellangaben für Ihre Anfrage:
1. Bestellcode: CPH-A-70
2. Option:

⇓
[     ]
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Lieferumfang
■■ Prozesskalibrator Typ CPH7000
■■ Netzteil
■■ Betriebsanleitung
■■ Servicekoffer mit 2 Anschlusskabeln (4-mm-Stecker)
■■ Kalibrierzertifikat 3.1 nach DIN EN10204

Optionen
■■ DKD/DAkkS-Kalibrierzertifikat

Servicekoffer mit portablem Prozesskalibrator und 
Zubehör (Komplett ausgestattet)

Portabler Prozesskalibrator Typ CPH7000

Bestellangaben
CPH7000 / Ausführung / Druckerzeugung / Einheit / Druckart / Messbereich / Genauigkeit / Art des Zertifikates / 
Barometer / Kalibrierung Barometer / Umgebungsmodul / Kalibrierung Umgebungsmodul / Temperaturfühler / Kalibrierung 
Temperaturfühler / Kalibrierung elektrisches Modul / Kommunikation / Software / Druckanschlussset / Tragesystem / 
Transportkoffer / Weitere Zulassungen / Zusätzliche Bestellangaben

CPT7000 / Ausführung / Einheit / Druckart / Messbereich / Prozessanschluss / Messstofftemperatur / Messstoffberührte 
Bauteile / Besonderheit wegen Medium / Genauigkeit / Art des Zertifikates / Sensorkabel / Weitere Zulassungen / Zusätzliche 
Bestellangaben


