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Bloco seco
Versão compacta
Modelo CTD9100-375

Bloco seco modelo CTD9100-375

Descrição

Versátil em aplicação
Hoje em dia, o teste rápido e simples de termômetros é uma 
obrigação quando se trata de segurança operacional de 
máquinas e instalações.
Os calibradores portáteis da família CTD9100 são 
particularmente adequados para tarefas de calibração 
locais e extremamente fáceis de usar. Devido ao seu design 
compacto e ao seu baixo peso, os instrumentos podem 
ser levados e utilizados em praticamente qualquer lugar. O 
CTD9100-375, em particular, é caracterizado por seu design 
robusto de caixa e dimensões compactas.

O conceito de instrumento reúne uma fonte de calor estável 
com medição de temperatura Pt100 de precisão. Isso 
permite que as sondas de temperatura industriais sejam 
calibradas de forma ainda mais eficiente. O monitoramento 
regular das sondas de temperatura ajuda a reconhecer 
falhas prontamente e a reduzir os tempos de inatividade.

Fácil operação
Os calibradores de bloco seco de temperatura da série 
CTD9100 funcionam com blocos metálicos com temperatura 
controlada e insertos intercambiáveis.

A temperatura de calibração, ajustada simplesmente 
através de duas teclas no controlador, pode ser controlada 
muito rapidamente. A temperatura definida do bloco de 
aquecimento é exibida em um grande display LED de 
alto contraste de 4 linhas. Assim, os erros de leitura são 
praticamente eliminados.

Termômetros com diâmetros diferentes podem ser 
encaixados no calibrador usando insertos perfurados para 
se adequarem. Um novo design de bloco, com melhor 
homogeneidade de temperatura na faixa inferior do 
calibrador, leva a menores incertezas de medição.

Aplicações
	■ Teste e calibração de instrumentos de medição de 

temperatura
	■ Instrumento de referência para laboratórios locais para 

calibração de termômetros
	■ Também adequado para calibração em campo

Características especiais
	■ Alta precisão e estabilidade
	■ Possibilidade de verificar termostatos
	■ Baixo peso e design compacto
	■ Operação fácil
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Especificações

Informações básicas
Faixa de temperatura Tamb ... 375 °C [Tamb ... 707 °F]
Exatidão 	→ Veja tabela “Especificações de exatidão“
Estabilidade da temperatura 1) 	→ Veja tabela “Especificações de exatidão“
Bloco metálico

Profundidade de imersão 100 mm [3,94 pol]
Dimensões do inserto Ø 13 x 100 mm [Ø 0,51 x 3,94 pol]
Material do bloco seco Alumínio

Indicador digital
Indicação do display Display LED de 4 dígitos de 7 segmentos
Faixa do display 0 ... 999,9
Resolução 0,1
Unidade °C

Comunicação
Interface RS-232

Peso 1,7 kg [3,8,1 lb]

1) Determinado conforme a diretriz de calibração atual em um inserto padrão.

Especificações de exatidão
Faixa de temperatura Tamb ... 375 °C [Tamb ... 707 °F]
Exatidão 1) 0,2 % v. MW; min. 0,5 K
Estabilidade da temperatura 1) ± 0,05 K até 100 °C [212 °F]
Distribuição de temperatura 1)

Homogeneidade axial ±0,25 K
Histerese ±0,1 K

1) É definido como o desvio de medição entre o valor medido e o valor de referência.
2) Diferença máxima de temperatura a uma temperatura estável durante 30 minutos.

Controle da temperatura
Tempo de aquecimento 6 min De 20 °C a 300 °C

[De 68 °F a 572 °F]
Tempo de resfriamento 14 min De 300 °C a 60 °C

[De 572 °F a 140 °F]
Tempo de estabilização 1) Dependente da temperatura e da sonda de temperatura

1) Tempo antes de atingir um valor de medição estável.

Fonte de tensão e dados de desempenho
Tensão de operação 	■ AC 230 V, 50/60 Hz

	■ AC 110 V, 50/60 Hz
Consumo de energia 250 VA
Segurança elétrica Categoria de sobretensão (categoria de instalação) II, 

Grau de poluição 2 conforme IEC-61010-1
Fusível 2 x Microfuse T3.15AL250V
Cabo de alimentação 	■ Para Europa

	■ Para EUA/Canadá
	■ Para Suíça
	■ Para Inglaterra
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Condições de operação
Local de uso Para uso em ambientes interno e externo
Altitude Até 2.000 m [6.562 pés] acima do nível do mar
Temperatura de operação 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]

A temperatura ambiente influencia o comportamento de aquecimento/resfriamento
Faixa de temperatura de armazenamento e 
transporte

-10 ... +60 °C [14 ... 140 °F]

Umidade < 80 % de umidade relativa até 31 °C [88 °F]
Diminuição linear para 50 % de umidade relativa a 40 °C [104 °F]

Condensação Sem condensação

Aprovações

Logo Descrição Região
Declaração de conformidade UE União Europeia
Diretiva EMC
EN 61326 emissão (grupo 1, classe B) e imunidade (aplicação industrial)
Diretiva de baixa tensão
Diretiva RoHS

Aprovações opcionais

Logo Descrição Região
- MChS

Comissionamento
Cazaquistão

Certificados

Certificados
Calibração 1) 	■ 3.1 certificado de inspeção conforme EN 10204

	■ Certificado de calibração DAkkS (rastreável e credenciado conforme ISO/IEC 17025)
Intervalo recomendado de calibração 1 ano (depende das condições de uso)

1) A calibração é realizada, como padrão, a 6 temperaturas distribuídas uniformemente ao longo da faixa de temperatura. Sob consulta, 
pontos especiais também são possíveis.

→ Para saber sobre aprovações e certificados, veja o site
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Dimensões em mm [pol]

160
[6.30]

76 [2.
99]

142
[5.59]

151
[5.94]

Vista lateral esquerda

Vista superior

Vista frontal

Vista traseira 1 Seleção da tensão de alimentação
2 Botão Liga/Desliga
3 Fusível
4 Ventoinha
5 Tomada de ligação à rede
6 Interface RS-232

1 2 3

456
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1 Display
2 Controles
3 Soquetes para teste de temperatura
4 Manipulo
5 Inserto com abertura para item de teste

2
1

3

4

5

Projeto e controles

Acessórios e sobressalentes

Acessórios Código de pedido
Descrição 1) CTX-A-K3

Inserir ferramenta de substituição -RT-

- Maleta de transporte -TB-
Cabo de alimentação para UE -EU-
Netzkabel para Suíça -CH-
Netzkabel para o Reino Unido -UK-
Netzkabel para EUA/Canadá -US-

Informações para cotações:
1. Código de pedido: CTX-A-K3
2. Opção:

⇓
[     ]

1) As figuras mostram um exemplo, e podem variar de acordo com a tecnologia usada no projeto, a composição do material e a representação

Insertos Código de pedido
Descrição 1) CTA9I-1N

Inserto não perfurado
Dimensões: Ø 13 x 150 mm [Ø 0,51 x 3,94 pol]
Material: Latão 2.0375

-N-

Inserto furado
Dimensões: Ø 13 x 150 mm [Ø 0,51 x 3,94 pol]
Profundidade de perfuração: 95 mm [3,74 pol]
Material: Latão 2.0375

-

Para termômetros com diâmetros de até 2,7 mm [0,11 pol]
Diâmetro do furo:
1 x 3 mm [1 x 0,12 pol]

-3-
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Insertos Código de pedido
Descrição 1) CTA9I-1N

Para termômetros com diâmetros de até 3,2 mm [0,13 pol]
Diâmetro do furo:
1 x 3,5 mm [1 x 0,14 pol]

-4-

Para termômetros com diâmetros de até 4,7 mm [0,19 pol]
Diâmetro do furo:
1 x 5 mm [1 x 0,20 pol]

-5-

Para termômetros com diâmetros de até 6,3 mm [0,25 pol]
Diâmetro do furo:
1 x 6,5 mm [1 x 0,26 pol]

-6-

Para termômetros com diâmetros de até 7,2 mm [0,28 pol]
Diâmetro do furo:
1 x 7,5 mm [1 x 0,30 pol]

-7-

Para termômetros com diâmetros de até 8,2 mm [0,32 pol]
Diâmetro do furo:
1 x 8,5 mm [1 x 0,33 pol]

-8-

Para termômetros com diâmetros diferentes
Diâmetro do furo:
1 x 5,0 mm e 1 x 3,5 mm
[1 x 0,20 pol e 1 x 0,14 pol]

-I-

Diâmetro do furo:
1 x 5,0 mm e 1 x 6,5 mm
[1 x 0,20 pol e 1 x 0,26 pol]

-X-

Diâmetro do furo:
1 x 3,5 mm e 1 x 4,5 mm
[1 x 0,14 pol e 1 x 0,18 pol]

-K-

Diâmetro do furo:
2 x 4,5 [2 x 0,18 pol]

-L-

- Sondas especiais customizadas são possíveis sob consulta. -?-

Informações para cotações:
1. Código de pedido: CTA9I-1N
2. Opção:

⇓
[     ]

1) As figuras mostram um exemplo, e podem variar de acordo com a tecnologia usada no projeto, a composição do material e a representação
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As especificações apresentadas neste documento representam a condição de engenharia no momento da publicação.
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WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperó - SP/Brasil
Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.br

Informações para cotações

Modelo / Tipo de certificado / Caixa de transporte / Cabo de alimentação / Outras aprovações / Informações adicionais de 
pedido

Escopo de fornecimento
	■ Bloco seco CTD9100-375
	■ Cabo de alimentação, 1,5 m [5 pés] com plugue de 

segurança
	■ Inserto com furo de 6,2 mm [0,24 pol]
	■ Ferramentas de substituição do inserto
	■ Instruções de operação
	■ Certificado de calibração


