Transmissor de vazao de ar

Para ventilacao e ar-condicionado

Modelo A2G-25

Hl @ &

Aplicacoes

outras aprovacgdes
veja pagina 5

B Para medicdo da vazéo de ar de ventiladores radiais

B Para medicdo da vazdo de ar em tubulacdes e dutos de
ventilagdo em conjunto com o sensor de medi¢céo, modelo
A2G-FM

B Medigéo de pressdes diferenciais

Caracteristicas especiais

B Com sinal analégico de saida (0... 10V ou 4 ...20 mA,
ajustavel através de jumpers) ou protocolo MODBUS®

B Sinal de saida para vazao de ar e pressao diferencial em
um instrumento

B [nstalag@o e comissionamento facil e rapido

B N&o requer manutengéo

B Pressdo maxima de operagéo 20 kPa

Descricao

O transmissor de vazao de ar, modelo A2G-25 ¢ utilizado
para medic&o de vazdo de ar de meios gasosos em
aplicacdes de ventilagdo e ar-condicionado.

A vazao de ar é medida através da determinagéo da presséo
diferencial e sua multiplicagdo com o fator K. O fator K
depende do ventilador utilizado ou, quando utilizando
sensores para medigdo em tubulagéo / duto, ao tamanho

e numero de sensores. O fator K de todos os ventiladores
radiais dos fabricantes mais comuns ja estdo programados
no menu do A2G-25. Quando utilizando o sensor de medigéo
modelo A2G-FM ou um fator K de um ventilador diferente,
isto pode ser ajustado rapidamente e facilmente no menu do
instrumento.
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Folha de dados mostrando produtos similares:
Sensor de medigdo; modelo A2G-FM; veja folha de dados SP 69.10
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Transmissor de vazao do ar, modelo A2G-25

Sinais elétricos analdgicos de saida para ambos parametros
de medi¢do (DC 0 ... 10V ou 4 ... 20 mA,; ajustavel no
instrumento através jumper) ou a vers&o digital Modbus®
habilitam a conex&o direta ao sistemas de controle ou o
sistema de automagéo predial.

A pressao diferencial medida também é indicada no display
LCD e transmitida através dos sinais analdgicos ou digitais.
Assim o A2G-25 combina dois instrumentos em um. O
display LCD e a navegacéo clara de menu habilita um
comissionamento facil e que poupa tempo.

Com o A2G-25, vazdes de ar de até 200.000 m%/h e
pressoes diferenciais de até 7.000 Pa podem ser medidos.
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Especificacoes

Transmissor de vazao do ar, modelo A2G-25

Elemento de medicao

Faixa de medicao
B Sinal analégico de saida
(0...10V/4 ...20 mA)
B Versdo Modbus®

Exatidao

Unidades (ajustavel no menu)

B Vazao de ar
B Pressao diferencial

Conexao ao processo
Fonte de alimentacao Ug
Sinal de saida

Conexao elétrica

Consumo de corrente

Caixa

Tipo de montagem
Ajuste de zero

Temperaturas permissiveis
B Temperatura ambiente
B Temperatura de meio

Grau de protecao
Peso

Opcoes

B Ajuste automatico de ponto zero

Sensor de medicao piezoelétrico

o

...1.000, 0 ...2.000, 0 ...5.000, 0 ... 7.000 Pa

..2.000, 0 ...7.000 Pa

..7.000 Pa: +2 Pa £1,5 %
..5.000 Pa: +2 Pa +1,5 %
..2.500 Pa: +2 Pa +1,5 %
..2.000 Pa: +2 Pa £1,5 %
..1.000 Pa: +2 Pa +1,5 %

O OO0 OoO o

Todos os dados se referem a faixa de pressao acima mencionada.

m®h, m¥s, I/s, cfm
Pa, kPa, mbar, inWC, mmWC

Para mangueiras com diametro interno de 4 ou 6 mm
AC 24V ouDC 24V £10 %

Vout: DC 0 ... 10V, carga R minimo 1 kQ linear a unidade configurada de saida
Pout: DC 0 ... 10V, carga R minimo 1 kQ linear a unidade configurada de saida
VouT: 4 ... 20 mA, carga R minimo 1 kQ linear a unidade configurada de saida
Pout: 4 ...20 mA, carga R minimo 1 kQ linear a unidade configurada de saida

Prensa do cabo M16
Tampa: PG
Terminais de parafuso max. 1,5 mm?

<1,0W (DCO...10V),<1,2W (4 ...20 mA), < 1,3 W (Modbus®)

Plastico (ABS)
Tampa: Policarbonato (PC)

Montagem em parede

Botao na placa de circuito ou através de registro Modbus®

-20...+70°C
-10 ... +50 °C, versao com ajuste automatico do ponto zero: -5 ... +50 °C

IP54
150 g

B Medigéo de vazao do ar com tubo pitot (modelo

A2G-FM; veja folha de dados SP 69.10)

B 2 conectores para dutos

B Mangueira de PVC de 2 m, didmetro interno 4 mm
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Versao Modbus® (opc¢éao)

Comunicacao Modbus®

Protocolo Modbus® através de cabo serial
Modo de transferéncia RTU
Interface RS-485
Formato de bytes (11 bits) no modo RTU
Sistema de codificagao: 8 bits binarios
Bits por byte:
- 1 bit de inicio

- 8 bits de dados, bit menos significativo € enviado primeiro
- 1 bit para paridade
- 1 bit de termino

Taxa de baud Ajustavel na configuracao
Enderecos Modbus® Enderecos 1 ... 247 selecionaveis no menu de configuracao

Configuracao automatica de ponto zero (opcao)

A configuragao automatica do ponto zero alinha o ponto zero
de vez em quando de modo que uma configuragéo manual
do ponto zero ndo seja necessaria.

Durante o ajuste do ponto zero (3 segundos a cada 10
minutos), o sinal de saida e o display indicam o ultimo valor
medido.

40376281X.01
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Conexao elétrica

Sinal de saidaDCO0...10V Sinal de saida 4 ... 20 mA
O|]| eno I Ol[]| eno I
O|[]| 2#av ——+ O[] 24av ———+
® D Pour @Dcomwv ® I:l Pour @4...20mA
® I:l Vout \\.//DCO..JOV ® I:l Vout @4...20mA
Pressure P Signal [U] Pressure P Signal [I]
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Acessorios

Cédigo doitem

Mangueiras de medicéao
ﬂ~\\ Mangueira de PVC, didametro interno 4 mm, rolo com 25 m 40217841
fl ) Mangueira de PVC, diametro interno 6 mm, rolo com 25 m 40217850
Mangueira de silicone, diametro interno 4 mm, rolocom25m 40208940
Mangueira de silicone, diametro interno 6 mm, rolocom 25 m 40208958
Conector ao duto para mangueira 4 e 6 mm 40217507

\‘\

Aprovacoes
|Logo |Desorigdo __ [Pais |
c € Declaracao de conformidade UE Uni&o Europeia

B Diretiva EMC
B Conformidade RoHS
B Diretiva WEEE

[H[ EAC (opcional) Comunidade Econdémica da Eurasia
B Certificado de importacao
B Diretiva EMC
@ GOST (opcional) Russia
Metrologia, calibracao
@ KazlnMetr (opcional) Cazaquistao
Metrologia, calibracao

- MTSCHS (opcional) Cazaquistao
Comissionamento

Certificados (opcional) Escopo de fornecimento
m 2.2 relatorio de teste B Transmissor de vazdo de ar
m 3.1 certificado de inspe¢éo B 2 parafusos de montagem

Aprovagdes e certificados, veja o site

Informacoes para cotagoes
Modelo / Faixa de medicao / Opgoes

© 03/2009 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificacdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condicéo de engenharia no periodo da publicacdo.
Modificacdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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