Optoelektronischer Fillstandsschalter

Hochtemperaturausfiihrung
Typ OLS-C05

Anwendungen

Werkzeugmaschinen

Hydraulik

Anlagen- und Maschinenbau

Wassertechnik

Fir Fliissigkeiten, wie Ole, Wasser, destilliertes Wasser,
wassrige Messstoffe

Leistungsmerkmale

B Einsatz bei Temperaturen bis +170 °C [+338 °F]

B Einbaulage beliebig

B Genauigkeit +£2 mm

B Auswahl elektrischer Anschlisse: PUR-, PVC-Kabel,
Rundstecker M12 x 1 oder Winkelstecker
EN 175301-803 A

Beschreibung

Der optoelektronische Fllstandsschalter Typ OLS-CO05 dient
zur Fullstandstberwachung von Flussigkeiten. Der optoelek-
tronische Sensor enthalt eine Infrarot-LED und einen Licht-
empfanger.

Das Licht der LED ist in ein Prisma gerichtet, das die Spitze
des Sensors bildet. Solange die Spitze nicht in Flissigkeit

eingetaucht ist, wird das Licht innerhalb des Prismas zum
Empfénger reflektiert.
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Smart in sensing
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calconnect

Optoelektronischer Fiillstandsschalter, Typ OLS-C05,
mit Winkelstecker

Steigt die Flissigkeit im Behélter und umschlie3t die Spitze,
wird das Licht durch die Flussigkeit gebrochen und erreicht
nicht mehr oder nur noch schwach den Empfénger, der

auf diese Veranderung reagiert und einen Schaltvorgang
einleitet.

Bei Varianten mit Trimmer kann der Schaltzustand direkt am
Sensor abgelesen werden (innenliegende rote LED).

Der Fllstandsschalter Typ OLS-CO05 ist fur den Einsatz
bei héher temperierten Flissigkeiten bis 170 °C [338 °F]
ausgelegt.
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Datenbléatter zu &hnlichen Produkten:

Optoelektronischer Fillstandsschalter, fiir industrielle Anwendungen; Typ OLS-CO01;
siehe Datenblatt LM 31.31

Optoelektronischer Fiillstandsschalter, wahlbare Schalterlange; Typ OLS-C02;
siehe Datenblatt LM 31.32

Optoelektronischer Fullstandsschalter, fir die Kaltetechnik; Typ OLS-C04;

siehe Datenblatt LM 31.34

Konfigurator

Standard-
artikel



https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=OLS-C05
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=OLS-C05

Basisinformationen

Minimaler Abstand der Glasspitze zu einer gegen-
tiberliegenden Flache

Werkstoff
Lichtleiter
Gehause

Prozessanschluss

=10 mm
> 20 mm bei elektropolierter Oberflache

Borsilikatglas, fixiert mit Epoxidharz
CrNi-Stahl 303 (nicht messstoffberihrtes Teil)
CrNi-Stahl 316Ti

Genauigkeitsangaben

Genauigkeit

<+2mm

Prozessanschluss

GewindegréBe / GroBe

Gl
m M16x1,5

Spannungsversorgung und Leistungsdaten
Stromaufnahme
Hilfsenergie

Versorgungsspannung

40 mA

DC12..32V

Einsatzbedingungen

Ansprechempfindlichkeit

Lagertemperaturbereich
Messstofftemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
Max. Betriebsdruck

Schutzart des Gesamtgerats

® \Voreingestellt fir die Detektion von wassrigen Messstoffen und Olen
B Einstellbare Ansprechempfindlichkeit (Trimmer) flr weitere Flussigkeiten
und schdumende Messstoffe

-40 ... +70°C[-40 ... +158 °F]

-40 ... +170 °C [-40 ... +338 °F]

-30 ... +80°C[-22 ... +176 °F]
0...50bar[0...5MPa/0...725 psi]
IP65

Elektrischer Anschluss
Anschlussart
PUR-, PVC-Kabel

Rundstecker

Winkelstecker
Anschlussbelegung
Schutzart

Kabellange Frei definierbar
Durchmesser 3x0,25 mm?
Kabelende Offen

M12 x 1 (4-polig)

nach EN 175301-803 A

(ggf. Zeichnung zur Prinzipdarstellung)
IP65

Ausgangssignal

Anzahl der Schalter
Schalt(er)technologie
Schaltfunktion
Ansprechzeit )

1
PNP-Transistor, verpolungssicher, 200 mA Schaltstrom

SchlieBer (im Messstoff geschlossen) oder Offner (im Messstoff gedffnet)
0,5s

1) Schaltverzégerung bis 7 s auf Anfrage
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Anschlussbelegung

Legende

SP Schaltpunkt

U+ Positiver Versorgungsanschluss
U- Negativer Versorgungsanschluss

Kabelausgang, ungeschirmt

Braun U+
B weis U-
Grin SP

Rundstecker M12 x 1
4-polig

g 1 U+
O O
2 -
3 U-
4 SP

Belegung Winkelstecker nach EN 175301-803 A

1

o
(t: © H 2
< s
Zulassungen
Beschreibung
c E EU-Konformitétserklarung Européaische Union
EMV-Richtlinie

EN 61326 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Stérfestigkeit (Industriebereiche)
RoHS-Richtlinie

Herstellererklarung

Beschreibung

- China-RoHS-Richtlinie

— Zulassungen und Zertifikate siehe Webseite
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Abmessungen in mm [in]

Winkelstecker EN 175301-803 A

(alternativ Kabelanschluss oder
Rundstecker M12 x 1/ 4-polig)
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Gewicht: 170 g [0,37 Ib] + 25 g/m [0,02 Ib/ft] Kabellange
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Zubehor und Ersatzteile

Beschreibung Temperaturbereich | Kabeldurchmesser | Kabelldnge | Bestell-
nummer

Rundstecker M12 x 1 mit angespritztem Kabel

Gerade Ausfuhrung, offenes -20 ... +80 °C 4,5 mm [0,18 in] 2m [6,6 ft] 14086880
Ende, 4-polig, PUR-Kabel, [-4...+176 °F]
UL Listed, IP67 5m[16,4 ft] 14086883

10 m [32,8 ft] 14086884

&

Abgewinkelte Ausflihrung, -20...+80°C 4,5 mm [0,18 in] 2m [6,6 ft] 14086889
offenes Ende, 4-polig, PUR- [-4 ... +176 °F]
Kabel, UL Listed, IP67 5m[16,4 ft] 14086891

10m[32,8f] 14086892

4

Anschlusskabel M12 x 1 mit integriertem LED-Display

Anschlusskabel, 4-polig, -20...+80 °C 4,5 mm [0,18 in] 2m 14252834
PUR-Kabel, UL Listed, IP67 [-4 ... +176 °F] [6,6 ft]

1 x LED grun, 2 x LED gelb

Anschlusskabel, 4-polig, -20...+80 °C 4,5 mm [0,18 in] 5m 14252835
PUR-Kabel, UL Listed, IP67 [-4 ... +176 °F] [16,4 ft]

1 x LED griin, 2 x LED gelb

Bestellangaben Standard- Konfigurator
Typ / Prozessanschluss / Elektrischer Anschluss / Schaltfunktion / Kabellange / Optionen artikel
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© 08/2014 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Bei unterschiedlicher Auslegung des Ubersetzten und des englischen Datenblatts ist der englische Wortlaut maBgebend.
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Stra3e 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel.  +499372132-0

info@wika.de

www.wika.de
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