
压力表转接头
型号 910.14

应用

 ■ 用于压力测量仪表、压力表旋塞阀、截止阀、冷凝管、阻尼
阀和其他附件的安装。

压力表转换接头的类型 

外-内螺纹转接头

用于外螺纹和待接部件内螺纹尺寸不同的情况。

内-内螺纹转接头

用于待接部件都是外螺纹的情况。

外-外螺纹转接头

用于待接部件都是内螺纹的情况。

自密封螺纹接头 (SS)

用于将小尺寸压力表螺纹连接到大尺寸压力表螺纹

（如G ¼ 和G ½）。该压力表准换接头的螺纹接头

采用自密封设计，即旋入螺纹接头中的锥体会压入

压力测量仪表中压力通道接口的孔内。为防止两个

螺纹连接部件意外打开，需要使用一种特殊黏合剂

将两个螺纹连接件固定在一起。

左旋-右旋活接头

该压力表转换接头符合DIN 16283标准，接头一端

是左旋螺纹，另一端是右旋螺纹，从而可以将组件

密封并朝向任何所需方向。

带螺纹接头的活接头螺母

符合DIN 16284标准，无需改变待接部件互相之间

的朝向即可实现安装。

卡箍压力连接（无需焊接）

此类型压力表转换接头用于将压力测量仪表或管件

连接到铜、钢和不锈钢管道。这是一种特别有用的

安装方式，无需任何焊料或焊点。出厂时带有一个

密封垫圈。

带透镜式密封圈的法兰

此类型压力表转换接头用于装配高压（最高达400 MPa）测量

仪表。通过两个螺纹法兰（使用四个螺栓紧固到一起）可以使

压力测量仪表朝向任何所需方向。

焊接式转接头

外螺纹设计型号可与左旋螺纹一起用于连接LH-RH活接头，而

右旋螺纹设计的型号（符合EN 837-1标准）则主要用于将仪表

直接安装在压力接口处。

可旋转压力表转接头（旋转转接头）

可使压力测量仪表可以在360 °范围自由旋转。
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附件

左图：转接头，内外螺纹转换接头，G ½和G ¼ B
右图：带金属箍的压力表转换接头，G ½ 400/6

左图：LH-RH压力表转换接头（活接头），G ½、G ½ LH
右图：可旋转表转接头（活接转接头）
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几何尺寸mm标准制造方式

尺寸和连接
见表

材料
黄铜，钢，不锈钢1.4571

优化选择特殊型

 ■ 黄铜，镀铬
 ■ 特殊螺纹

外-内螺纹

内-内螺纹 外-外螺纹

SS螺纹接头 活接头螺母（内螺纹）

螺纹接头 左旋-右旋活接头

带透镜式密封圈的法兰带金属箍的压力表转换接头

测量仪表连接

26 mm 凸台

密封法兰

管道连接

10
35

36
3.

01
10

35
35

5.
01

10
35

34
7.

01
10

35
37

1.
01

10
35

39
8.

01

10
35

40
1.

01

10
35

38
0.

01

10
35

41
0.

01

10
35

42
8.

01

第2/6页 威卡（WIKA）数据资料 AC 09.05 ∙  02/2017



不同线程组合的适配器可选配（最小购买量500件），无现货
1) 连接符合EN 837-1标准（除G ¾ B)
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设计 连接 1) 尺寸mm 材料 产品编号
d1 d2 d3 d4 d5 l1 

2) l₂ 2) l₃ 2) l₄ 2) l₅ 2) 凸台

外-内螺纹 G ⅛ G ¼ B 4.5 5 3 28 10 13 13 2 14 黄铜 9090924
G ⅛ G ½ B 4.5 6 3 35 10 20 13 3 22 黄铜 9090207
G ¼ G ⅛ B 5.5 - 3 29 13 10 16.5 - 17 黄铜 9090215
G ¼ G ⅜ B 5.5 5.5 3 33 13 16 16.5 3 19 黄铜 9090223
G ¼ G ½ B 5.5 6 3 38 13 20 16.5 3 22 黄铜 9090231
G ¼ G ½ B 5.5 6 3.5 38 13 20 16.5 3 22 1.4571 9084924
G ¼ ¼ NPT 5.5 - 3 30 13 13 16.5 - 17 黄铜 9054936
G ¼ M10 x 1 5.5 - 3 29 13 10 16.5 - 17 黄铜 9064931
G ¼ M12 x 1.5 5.5 5 3 32 13 13 16.5 2 17 黄铜 9090240
G ⅜ G ¼ B 7 5 3 36 16 13 19.5 2 22 黄铜 9090258
G ⅜ G ½ B 7 6 3 43 16 20 19.5 3 22 黄铜 9090266
G ½ G ¼ B 7 5 3 41 19 13 24.5 2 27 黄铜 9090274
G ½ G ¼ B 7 5 3.5 41 19 13 24.5 2 27 钢 9074937
G ½ ¼ NPT 7 - 3 43 19 13 24.5 - 27 黄铜 9044930
G ½ ¼ NPT 7 - 3.5 43 19 13 24.5 - 27 1.4571 9074929
G ½ G ⅜ B 7 5.5 3 45 19 16 24.5 3 27 黄铜 9090282
G ½ G ⅜ B 7 5.5 3.5 45 19 16 24.5 3 27 1.4571 9024930
G ½ G ½ B 7 6 3.5 46 19 20 24.5 3 27 1.4571 9094920
G ½ ½ NPT 7 - 3.5 44 19 19 24.5 - 27 1.4571 9064923
G ½ ½ NPT 7 - 3 44 19 19 24.5 - 27 黄铜 9034935
G ½ G ¾ B 7 6 3 45 19 20 24.5 5 27 黄铜 9090290
G ½ M12 x 1.5 7 5 3 41 19 13 24.5 2 27 黄铜 9090304
G ½ M20 x 1.5 7 6 3.5 46 19 20 24.5 3 27 1.4571 9014934
G ½ M20 x 1.5 7 6 3 46 19 20 24.5 3 27 黄铜 9090312
M12 x 1.5 G ⅛ B 5.5 - 3 29 13 10 16.5 - 17 黄铜 9090320
M12 x 1.5 G ¼ B 5.5 5 3 32 13 13 16.5 2 17 黄铜 9090339
M12 x 1.5 G ⅜ B 5.5 5.5 3 33 13 16 16.5 3 19 黄铜 9090347
M20 x 1.5 G ½ B 7 6 3 46 19 20 24.5 3 27 黄铜 9090355

内-内螺纹 G ⅛ G ⅛ 4.5 - - 22 10 10 - - 14 黄铜 9084932
G ¼ G ⅛ 5.5 - - 26 13 10 - - 17 黄铜 9094938
G ¼ G ¼ 5.5 - - 30 13 13 - - 17 黄铜 9090363
G ½ G ¼ 7 - - 36 19 13 - - 27 1.4571 9014942
G ½ G ½ 7 - - 43 19 19 - - 27 1.4571 9024948
G ½ G ½ 7 - - 43 19 19 - - 27 黄铜 9090371
G ½ M20 x 1.5 7 - - 43 19 19 - - 27 黄铜 9091700
G ½ M20 x 1.5 7 - - 43 19 19 - - 27 钢 11558246
G ½ M20 x 1.5 7 - - 43 19 19 - - 27 1.4571 9091726

外-外螺纹 G ¼ B G ¼ B 5 5 3 34 13 13 2 2 14 黄铜 9090380
G ½ B G ½ B 6 6 3 50 20 20 3 3 22 黄铜 9090398
G ½ B G ½ B 6 6 3.5 50 20 20 3 3 22 1.4571 9034943
G ½ B ½ NPT 6 - 3.5 49 20 - 3 - 22 1.4571 9044949

SS螺纹接头 G ⅛ G ¼ B - 5 - 14.5 11 - - 2 - 黄铜 9091076
G ⅛ ¼ NPT - - - 13.5 11 - - - - 黄铜 9014950
G ¼ ⅜ NPT - - - 19 15.5 - - - - 黄铜 9024956
G ¼ ⅜ NPT - - - 19 15.5 - - - - 1.4571 9074945
G ¼ G ⅜ B - 5.5 - 19 15.5 - - 3 -- 1.4571 9064940
G ¼ G ⅜ B - 5.5 - 19 15.5 - - 3 - 黄铜 9091084
G ¼ G ½ B - 6 - 19 15.5 - - 3 - 黄铜 9091092
G ¼ G ½ B - 6 - 19 15.5 - - 3 - 1.4571 9054944
G ¼ ½ NPT - - - 19 15.5 - - - - 黄铜 9034951
G ¼ ½ NPT - - - 19 15.5 - - - - 1.4571 9084940
G ¼ M20 x 1.5 - 6 - 19 15.5 - - 3 - 黄铜 9094946

左旋-右旋活接头
符合
DIN 16283标准

G ½-RH G ½-LH 21.5 - - 36 15.5 15.5 - - 27 黄铜 9090401
G ½-RH G ½-LH 21.5 - - 36 15.5 15.5 - - 27 钢 9090410
G ½-RH G ½-LH 21.5 - - 36 15.5 15.5 - - 27 1.4571 9092412
G ½-RH M20 x 1.5-LH 21.5 - - 36 15.5 15.5 - - 27 黄铜 9090428
G ½-RH M20 x 1.5-LH 21.5 - - 36 15.5 15.5 - - 27 钢 9090436
M20 x 1.5-RH M20 x 1.5-LH 20.5 - - 36 15.5 15.5 - - 27 黄铜 9090444

2) 近似尺寸



焊接接头

带平衡管螺纹符合EN 837-1标准 1) 符合DIN 16282标准，型式6，
带左旋活接头用于左旋-右旋活接头
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不同线程组合的适配器可选配（最小购买量500件），无现货
1）连接符合EN 837-1标准（除G ¾ B)
2）带金属箍，PN 250以上和涉及使用压力，对于以下温度，使用压力应相应的降低：

at 100 °C = 11 %     at 200 °C = 20 %     at 300 °C = 29 %     at 400 °C = 33 %
3）黄铜

4）近似尺寸

 = Cu Zn 39 Pb 3 (2.0401)
St = 9 S Mn Pb 28 (1.0718)
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设计 连接 1) 尺寸mm 材料 产品编号

d1 d2 d3 d4 d5 l1 5) l2 5) l3 5) l4 5) l5 5) 凸台
活接头螺母  符合
DIN 16284标准

G ¼ PN 250 6.5 - - 22 17 - - - 17 黄铜 9090479
G ¼ PN 400 6.5 - - 22 17 - - - 17 钢 9090487
G ½ PN 250 12.5 - - 30 24 - - - 27 黄铜 9090495
G ½ PN 400 12.5 - - 30 24 - - - 27 钢 9090509
G ½ PN 400 12.5 - - 30 24 - - - 27 1.4571 9092382
M12 x 1.5 PN 250 6.5 - - 22 17 - - - 17 黄铜 9090517
M20 x 1.5 PN 250 12.5 - - 30 24 - - - 27 黄铜 9090525

螺纹接头  符合
DIN 16284标准

用于 G ¼ / 
M12 x 1.5

9.5 5.5 6 2.5 30 - 6 4 - - 黄铜3) 9090533

用于 G ¼ / 
M12 x 1.5

9.5 5.5 6 2.5 30 - 6 4 - - 钢 3) 9090541

用于 G ½ / 
M20 x 1.5

17.5 7 12 3.5 30 - 6 6 - - 黄铜3) 9090550

用于 G ½ / 
M20 x 1.5

17.5 7 12 3.5 30 - 6 6 - - 钢 3) 9090568

用于 G ½ / 
M20 x 1.5

17.5 7 12 3.5 30 - 6 6 - - 1.4571 9092390

带金属箍的
压力表转换

接头
 

2)

G ¼ PN 100 4 - - 33 14.5 - - - 19/10 钢 9090932
G ¼ PN 250 6 - - 37 14.5 - - - 19/14 钢 9090452
G ½ PN 600 6 - - 46 20 - - - 27/17 钢 9090460
G ½ PN 600 6 - - 46 20 - - - 27/17 1.4571 9091734
G ½ PN 600 8 - - 46 20 - - - 27/19 钢 9090940
G ½ PN 600 8 - - 46 20 - - - 27/19 1.4571 9091742
G ½ PN 600 10 - - 47 20 - - - 27/22 钢 9091246
G ½ PN 600 10 - - 47 20 - - - 27/22 1.4571 9091750
G ½ PN 600 12 - - 47 20 - - - 27/24 钢 9091254
G ½ PN 600 12 - - 47 20 - - - 27/24 1.4571 9091769

法兰 G ¾ ≤ 400 MPa    几何尺寸见图 钢 9091165



标准 d1 d2 d3 d4 d5 d6 l1 l2 l3 l4 l5 订购材料

SW 最大 1.4571 St

EN 837-1

G ½ B 20 14.7 6 7 4 40 20 32 5 5 9094962 9095020

M20 x 1.5 2) 20 14.7 6 7 4 40 20 32 5 5 9094970 -

½ NPT 20 14.7 6 7 4 40 20 32 5 5 9094989 9095047

DIN 16282
G ½ B - LH 20 14.7 - 7 - 40 20 - 5 5 9094997 9095055

M20 x 1.5 - LH 2) 20 14.7 - 7 - 40 20 - 5 5 9095004 -

1)  类似于前面符合DIN16282的形式4
2）对于ISO公制标准，螺纹将会根据DIN16288：1987标准。这些螺纹将不在EN837和DIN16282中作为标准

360度活接过程连接（活接转接头）可以给压力测量仪

表提供一种简单的朝向解决方案。测量仪表可以360转
向。即使使用NPT螺纹，压力测量仪表同样可以转到方

便读数的位置。

可旋转的压力表转接头（活接转接头）

安装操作

 ■ 首先，将带过程连接的转接头安装到管道上
（注意这是密封的）

 ■ 然后，将压力测量仪表紧固到转接头的测量仪表端

 ■ 转动压力仪表到方便读数的位置

 ■  最后，扳动活接接头紧固整个系统。紧固压力
表在希望读数的位置

测量仪表接头

活接接头

过程连接 
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设计 2 设计 4

测量仪表
连接

压力连接


材料 密封 工作压力 3.1证书 NACE认证 设计 订购单号

¼ NPT 内螺纹 ¼ NPT 外螺纹 316L PTFE PN 680 是 - 1 14037344
½ NPT 内螺纹 ¼ NPT 外螺纹 316L PTFE PN 680 是 - 1 14037347
¼ NPT 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 316L PTFE PN 680 是 是 1 14037350
½ NPT 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 2.4819 PTFE PN 680 是 是 1 11390388
½ NPT 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 铬镍铁合金 625, 1.4571 PTFE PN 680 是 是 1 11390396
½ NPT 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 蒙奈尔铜镍合金 400, 1.4571 PTFE PN 680 是 是 1 14014609
½ NPT 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 316L PTFE PN 680 - - 1 2132851
½ NPT 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 316L PTFE PN 680 是 - 1 2481001
½ NPT 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 316L PTFE PN 680 是 是 1 11144165
½ NPT 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 蒙乃尔铜镍合金 400, 1.4571 PTFE PN 680 是 - 1 2477161
½ NPT 内螺纹 ¾ NPT 外螺纹 316L (1.4404) PTFE PN 680 是 - 1 11051418
G ½ 内螺纹 G ½ B 外螺纹 316L - PN 420 是 - 4 11036672
G ½ 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 316L - PN 420 是 - 2 11148144
G ½ 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 316L (1.4404) - PN 420 是 是 2 11570670
G ½ 内螺纹 ½ NPT 外螺纹 蒙乃尔铜镍合金 400 - PN 420 是 是 2 11570688

设计1



 



 

1）3.1材料测试认证符合EN 10204标准
2）NACE设计符合ISO 15156-2标准

1) 2)

订货说明
订购所描述的产品只需要7一位数产品编号。优化选项请另询。




