
Misura di pressione 
elettronica

Trasmettitore di pressione differenziale
Modello 890.09.2190

Trasmettitore di pressione differenziale, 
modello 890.09.2190

 Applicazioni

■■ Per■fluidi■liquidi■e■gassosi■non■altamente■viscosi■o■
cristallizzanti
■■ Misura■di■pressione■differenziale■tra■mandata■e■ritorno■nei■
sistemi■di■riscaldamento
■■ Attrezzature■tecniche■per■edifici,■impianti■di■filtrazione
■■ Trattamento■acque■potabili■e■industriali
■■ Monitoraggio■e■controllo■delle■pompe■in■sistemi■di■
pressurizzazione■e■antincendio

 Caratteristiche distintive

■■ Dimensioni■compatte
■■ Sovrapressione■2,5■volte■il■fondo■scala
■■ Ottimo■rapporto■prezzo/prestazioni
■■ Costruzione■robusta

Descrizione

Questo■trasmettitore■è■dotato■di■un■sensore■di■pressione■
differenziale■basato■sul■principio■film■spesso■su■ceramica,■
che■funziona■secondo■il■principio■del■ponte■di■Wheatstone.
La■pressione■differenziale■causa■la■deflessione■della■
membrana■ceramica■che■provoca■la■variazione■del■segnale■
dell'estensimetro,■che■viene■successivamente■amplificato■in■
un■segnale■normalizzato■in■corrente■dall'elettronica■integrata.
Il■sensore■viene■montato■tra■le■due■metà■della■custodia■e■
sigillato■tramite■O-ring.■Il■sensore■è■collegato■elettricamente■
tramite■un■cavo■a■3■fili■che■esce■dalla■custodia■tramite■un■
pressacavo■ed■una■guaina■di■protezione.

Il■trasmettitore■di■pressione■differenziale■è■dotato■di■2■alette■
per■il■montaggio.■■

Dimensioni in mm
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Informazioni per l'ordine
Modello■/■campo■di■misura■/■lunghezza■del■cavo

Specifiche tecniche Modello 890.09.2190
Campo pressione differenziale bar 0■...■1,■0■...■2,■0■...■4,■0■...■6■e■0■...■10
Pressione di lavoro max.■(stat.) bar 21
Sovrapressione unilaterale
entrambi i lati max. bar 2,5■volte■il■valore■finale■del■campo■di■misura,■comunque■max.■21■bar
Attacchi di pressione bagnate 2■7/16■UNF■maschio,■lega■di■rame■
Accessori■1) bagnate 2■capillari■di■estensione,■lega■di■rame,■diametro■3■x■0,75,■

lunghezza■750■mm,■diametro■avvolgimento■66■mm,■con■controdadi■femmina■7/16■UNF
bagnate 2■adattatori■filettati■R■3/8■(opzione■R■1/2)■x■7/16■UNF,■lega■di■rame

Camera di misura bagnate Zinco■pressofuso,■verniciata■nera
Sensore bagnate Al2O3■ceramico
Guarnizioni bagnate FPM/FKM
Alimentazione UB DC■V 18■<■UB■≤■30■(24■V■tensione■nominale)
Segnale di uscita 4■...■20■mA,■3■fili
Carico massimo consentito RA RA■≤■500■Ohm
Alimentazione in corrente mA max.■32■(tipico)

con limitazione di corrente mA max.■36■(con■sovrapressione)
Precisione
Linearità %■del■fondo■scala ±■1
Isteresi %■del■fondo■scala ±■1

Coefficiente di temperatura %■del■fondo■scala/10■K 0,2
Offset di zero mA ±■0,1
Temperatura ambiente °C -10■…■+50
Temperatura del fluido °C -10■…■+80
Temperatura di stoccaggio °C -10■…■+50
Connessione elettrica Cavo■di■collegamento■(0,34■mm2)■con■lunghezza■di■2,5■m,■con■estremità■quadrate

Cavo■con■guaina■protettiva■in■plastica■e■collegamento■a■vite■girevole■nella■parte
terminale■libera■del■cavo
Opzioni:■■■■Altre■lunghezze
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Parte■terminale■esterna■del■cavo■con■guaine■di■protezione

Protezione collegamenti elettrici A■prova■di■corto■circuito,■di■nuovo■operativo■dopo■l'eliminazione■del■guasto
Grado di protezione IP■55■per■EN■60529■/■IEC■529
Peso kg circa■0,3

WIKA Italia Srl & C. Sas
Via■Marconi,■8
20010■Arese■(MI)
Tel.■ (+39)■02-93861-1
Fax■ (+39)■02-93861-74
E-mail■ info@wika.it
www.wika.it

1)■■Incluso■nella■fornitura

Accessori:
Capillare■di■
estensione1)

Accessori:
Mensola■di■
fissaggio■1)

Materiale:■
acciaio■inox■1.4301
spessore■1,5

4■...■20■mA

1■...■nero
2■...■blu
3■...■marrone

Le■specifiche■tecniche■riportate■in■questo■documento■rappresentano■lo■stato■dell’arte■al■momento■della■pubblicazione.
Ci■riserviamo■il■diritto■di■apportare■modifiche■alle■specifiche■tecniche■ed■ai■materiali.
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