
 
机械压力测量仪表

波登管压力表，径向安装
标准型
型号 111.10，111.12

左图：型号111.12，轴向安装
右图：型号111.10，径向安装

描述

111型压力表基于久经考验的波登管测量系统。 加压时，
波登管的偏转与入射压力成正比，并通过链路传递给传
动机芯。

模块化设计可实现表壳材料、过程连接、标称尺寸和量
程的多种组合。 由于这样的多样性，该压力表适用于广
泛的工业应用。

安装在控制面板时，压力表可以配备一个表面安装法兰或
三角形挡及安装支架。（取决于过程连接）

每年，数百万件的标准版111型压力表在成本优化的现代
生产线上被生产出来。

应用

 ■ 适用于非高粘度或不易结晶，不会侵蚀铜合金部件的气体和
液体介质
气动装置
采暖和空调技术
医学工程

可靠且性价比高
设计符合EN 837-1标准
标准尺寸：40、50、63、100和160mm
量程：高达0 ... 40 MPa

 ■
 ■
 ■

功能特性

 ■
 ■
 ■
 ■
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更多认证，请参见第3页
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数据资料中显示了同类产品：
轴向安装，111.12型，具体情况参见数据资料PM01.09
面板安装系列，轴向安装，111.16型，具体情况参见数据资料PM01.10
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制冷设备
表盘直径：63、80
用于制冷时则有其他温度范围（℃）

液位测量（水表）和供暖系统

饮用水设备安装
接液部分的材料稳定性符合德国联邦环境机构和“4MS
共同组合清单”对具有金属物质的产品评估标准。

过程连接
铝合金
过程连接和扳手宽度见第4页

规格参数

设计
符合EN 837-1标准

标准尺寸 (mm)
40、50、63、100和160

准确度等级
2.5

量程 用于封闭的制热系统中

0 ... 0.06至 0 ... 40 MPa（NS 160：最大4 MPa）
或所有其他同等负压量程或正压和负压联程

压力限值
稳定性：3/4 x满量程值
波动性：2/3 x满量程值
过压保护：满量程值

允许温度
环境温度：-20 … +60℃
介质温度：最大为+60℃

温度影响
当测量系统的温度在参考温度 (+20℃) 附近波动时，
最大变化为量程的±0.4 %/10 K

压力元件

传动机芯

表盘

指针

外壳

表玻璃

铜合金
C型或者螺旋形型

铜合金

表圆直径40,50,63:白色塑料的，带有指针止位销
表圆直径80,100,160:白色铝的，带有指针止位销
表盘刻度，字都是黑色，当压力范围0...0.06至0...6MPa
时带有红色标记指针

黑色塑料的
表圆直径160:铝，黑色

塑料，黑色的;
型号111.12，表圆直径160：钢，黑色
型号111.10，表圆直径：钢，黑色

透明塑料的，卡装在外壳里，
表圆直径160:平面仪表玻璃

特殊选项

特殊结构

其他压力接口
密封件（910.17型，请见数据资料AC 09.08）
精度等级1.6
表外壳钢，黑色的，当表圆直径40,50和63时带有
卸压孔
三孔表面安装法兰(除表圆直径40和50以外)

表圆直径63,80
带有红色的标记指针和可调解的绿色区域，
压力范围0...0.4MPa，红色的标记在0.25或0. 3MPa

表圆直径80, 100和160
压力范围0...0.06或0...0.1 MPa，带有延迟刻度间距
和红色的标记指针
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认证

证书（可选）

标识 描述 国家

EU 一致性声明
压力设备指令

欧盟

EAC (可选)
压力设备指令

欧亚经济共同体

GOST (可选)
计量、测量技术

俄罗斯

KazInMetr (可选)
计量、测量技术

哈萨克斯坦

- MTSCHS (可选)
允许调试

哈萨克斯坦

BelGIM (可选)
计量、测量技术

白俄罗斯

UkrSEPRO (可选)
计量、测量技术

乌兹别克斯坦

- CPA
计量、测量技术

中国

- CRN
安全（如电力安全，过压安全等）

加拿大

 ■ 2.2测试报告，符合EN 10204标准
（如一流的制造工艺、材料证书和指示准确度）

 ■ 3.1检验证书，符合EN 10204标准
（(如金属接液部件的材料证书，指示准确度）
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表圆直径 尺寸（mm） 重量（kg）

a b ±0.5 D G h ±1 SW
40 9.5 26 39 G ⅛ B 36 14 0.08

50 10 27.5 49 G ¼ B 45 14 0.10

63 9.5 27.5 62 G ¼ B 53.5 14 0.13

80 11.5 30 79 G ½ B 72 22 0.18

100 11.5 30.5 99 G ½ B 83.5 22 0.21

160 15.5 42 160 G ½ B 115.5 22 0.85
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过程连接按照 EN 837-1 / 7.3

表盘直径：40、50、63 和 160 表盘直径：80 和 100

尺寸（mm）

型号111.10，底部安装（径向）

型号 111.12, 轴向安装
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表盘直径40、50、63、80 和 100

表圆直径 尺寸（mm） 重量（kg）

b1 ±0.5 b2 ±1 D G SW
40 26 42 39 G ⅛ B 14 0.06

50 29.5 47.5 49 G ¼ B 14 0.07

63 29 47 62 G ¼ B 14 0.08

80 32 49 79 G ¼ B 14 0.11

100 31 49 99 G ¼ B 14 0.26

过程连接符合EN 837-1/7.3标准
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