Pressao

Manémetro com tubo Bourdon, aco inoxidavel
Para aplicacoes de alta pressao até 6.000 bar
Modelo PG23HP-P, série para aplicacoes pesadas

outras aprovagdes
veja pagina 3
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Aplicacoes

B Para meios liquidos em aplica¢des de alta presséo
(por exemplo, agua, 6leo hidraulico)

B Bancadas de Testes (ex., para autofixa¢é@o, pressao de
ruptura)

m Corte a jato de agua

B Limpeza com alta pressédo

B Geragéo de alta presséo

Caracteristicas especiais

B O mandmetro de seguran¢a com parede defletora
sélida projetado em conformidade com as exigéncias
e condi¢bes de teste do padréo DIN 16001 para alta
pressao

B Estabilidade do ciclo de carga elevada, mesmo em
pressdes dindmicas

B Alta exatiddo de indicagé@o de 1%, opcionalmente 0,6%

B Faixa de medicdo de 0 ...2.000 bar até 0 ... 6.000 bar

Descricao

O mandmetro tubo Bourdon modelo PG23HP-P foi especial-
mente projetado para aplicagdes de alta presséo até

6.000 bar. Isso faz com que seja um dos poucos manéme-
tros disponiveis no mundo todo, que pode indicar de forma
confiavel pressdes desta ordem de grandeza.

Pontos de medicéao tipicos para este mandmetro podem
ser encontrados em corte por jato de agua, limpeza a alta
pressao e construgéo de bancada de teste.

A WIKA fabrica e qualifica o modelo PG23HP-P conforme
0s requisitos do novo padréo DIN 16001 para alta presséo
na versao de seguranca "S3". A versdo de seguranca &
composta por vidro de seguranga laminado, uma parede
defletora sélida entre o sistema de medicéo e o indicador, e
uma tampa "blow-out" na parte traseira. Em caso de falha,
o operador esta protegido na parte da frente, pois 0 meio
ou componentes s6 podem ser ejetados através da parte
traseira do instrumento.
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Mandmetro de tubo Bourdon modelo PG23HP-P

Através do uso de acgo inoxidavel de alta qualidade e ligas

a base de niquel, o modelo PG23HP-P possui excelente
estabilidade do ciclo de carga e longa vida util. O instrumen-
to funciona de forma confiavel dentro da especificagdo em
ambos casos de pressao estatica e dindmica.

A classe de exatiddo do modelo PG23HP-P é de 1,0 %. Para
faixas de escala até e incluindo 0 ... 4.000 bar, o instrumento
pode ser opcionalmente ofertado com uma indicagéo de
exatiddo melhorada de 0,6 %.

A resisténcia ao choque e vibragéo pode ser aumentada
pelo preenchimento opcional da caixa.
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Especificacoes

Projeto
DIN 16001

Dimensao nominal em mm
100, 160

Classe de exatidao
1,0
1,6 (somente para faixa de escala de 0 ... 6.000 bar)

Faixa da escala em bar Faixa da escala em psi

0...2.000 0...30.000
0...2.500 0...40.000
0...3.000 0...50.000
0...4.000 0...60.000
0...5.000 0...75.000
0...6.000 0...85.000
Pressao de trabalho
Estatica: 3/4 x final da escala
Flutuante: 2/3 x final da escala
Curto tempo: final da escala
Temperatura de operacao
Ambiente: -40 ... +60 °C
Meio: Maximo de +200 °C om instrumentos sem
enchimento
Maximo de +100 °C com instrumentos com
enchimento

Efeito de temperatura

Quando a temperatura do sistema de medi¢éo se desvia da

temperatura de referéncia (+20 °C):
max. 0,4 %/10 K do valor do final da escala

Grau de protecao
IP65 conforme EN/IEC 60529

Conexao ao processo

Aco inoxidavel 316L

DN 100: Montagem inferior (radial) ou traseira

DN 160: Montagem inferior (radial)

® G2 B (até no max. 2.500 bar)

B 9/16 - 18 UNF (fémea) com conde de vedagéo 60°
conforme Autoclave Engineers

m M16 x 1,5 (fémea) com cone de vedacéo interna 60°

m 5/8 - 18 UNF (fémea) com cone de vedacao interna 60°

B outros sob consulta

Elemento de pressao
Liga de NiFe, tipo helicoidal

Movimento
Aco inoxidavel
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Mostrador
Aluminio com fundo branco e caracteres em preto

Ponteiro
Aluminio, preto

Caixa
Aco inoxidavel, com parede defletora (frente sdélida) e
dispositivo "blow-out" na tampa traseira

Visor
Vidro de segurancga laminado

Anel
Anel tipo baioneta, ago inoxidavel

Preenchimento de liquido (op¢ao)

B Glicerina

m Oleo de silicone M50

Opcoes

B Maior exatiddo de indicagédo 0,6 % para faixas de escala
de até e incluindo 0 ... 4.000 bar

m Protecdo IP66

B Flange para montagem em painel, ago inoxidavel ou ago
inoxidavel polido

B Anéis para montagem em superficie na parte traseira, ago
inoxidavel

B Ponteiro indicador com ajuste externo

B Ponteiro indicador no anel baioneta com ajuste externo
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Aprovacoes

| Logo_[Descrigio _________________________Jpais |
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©
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Declaracao de conformidade UE

B Diretriz para equipamentos de pressao
PS > 200 bar; médulo A, acessorio de pressao

GOST (opcional)
Metrologia, calibracao

KazIinMetr (opcional)
Metrologia, calibragdo

MTSCHS (opcional)
Comissionamento

Certificados (opcional)

W 2.2 relatorio de teste conforme EN 10204 (por exemplo,
fabricagdo com tecnologia de ponta, material, indicagao
da exatidao)

| 3.1 certificado de inspegéo conforme EN 10204 (por
exemplo, rastreabilidade do material das partes molha-
das, exatidao da indicagao)

Aprovagdes e certificados, veja o site

WIKA folha de dados PM 02.29 - 12/2020

Uniao Europeia

Russia

Cazaquistao

Cazaquistao

Pagina 3 de 4



12/2020 PT based on 12/2020 EN

Dimensoes em mm

Construcéao padrao

Montagem inferior (radial) ; Montagem traseira inferior (somente DN 100)
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Informacoes para cotagoes
Modelo / Dimensao nominal / Faixa de medicao / Conexao ao processo / Posicdo da conexao / Opgoes
© 09/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificagdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condi¢édo de engenharia no periodo da publicagao.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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