ManOmetro de teste

Pressao

Com maleta de transporte e certificado de teste
Modelo 342.11, classe 0,1, DN 250

© b

Aplicacoes

©

B Para meios gasosos e liquidos quando estes meios nao
s&o0 altamente viscosos ou cristalizantes

B Medigao de precisédo em laboratdrios

B Medigao de pressao de alta exatidao

B Teste de manémetros industriais

&

Caracteristicas especiais

B Ponteiro para alta precisédo

B Movimento preciso com partes em Argentan (liga CuNiZn)

B Escala particularmente de fécil leitura devido o diametro
nominal 250

B Faixa de medicédo até 0 ... 1.600 bar

Descricao

Projeto
Conforme EN 837-1, incluindo caixa de transporte e certifica-
do de teste de aceitagcdo (pontos de calibracgao listados)

Dimensao nominal em mm
250

Classe de exatidao
0,1: para faixas de medicdo < 0 ... 400 bar
0,25: para faixas de medi¢do = 0 ... 400 bar

Faixas de medicao
0..1até0...1.600 bar
ou outras unidades equivalentes de pressao ou vacuo

Meio de ajuste

<25 bar: gas
> 25 bar: 4gua
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Folha de dados mostrando produtos similares:
Manoémetro para teste, classe 0,1; modelo 612.11; veja folha de dados PM 06.04
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outras aprovagdes
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Fein-Drackmelgerit

EN837-1

Manometro de teste modelo 342.11

Pressao de trabalho
Estatica: final da escala
Flutuante: 0,9 x final da escala

Temperatura de operacao
Ambiente: -20 ... 460 °C
Meio: +100 °C maximo

Efeito de temperatura

Quando a temperatura do sistema de medicao se desvia da
temperatura de referéncia (+20 °C): max. +0,1 %/10 K do
valor do final da escala

Grau de protecao
IP54 conforme IEC/EN 60529
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Construcao padrao

Conexao ao processo
Aco inoxidavel

Montagem inferior (radial)
G 2 B (macho), SW 22

Elemento de pressao
Liga Ni-Fe

<100 bar: tipo C

= 100 bar: tipo helicoidal

Movimento
Liga de cobre, pecas de desgaste em Argetan

Mostrador

Aluminio com fundo branco e caracteres em preto, escala
330°, com banda espelhada, para ajuste de ponto zero com
rotagéo de + 15°

Ponteiro
Ponteiro aluminio, preto, tipo faca

Aprovacoes

Caixa
Caixa para anel flangeado, aluminio, prateado

Visor
Plastico transparente nao estilhagavél, de cor verde para
evitar o efeito ofuscante

Anel
Anel flangeado, aluminio, prateado

Opcoes

Outras conexdes ao processo

Agua do meio de ajuste com faixa de escala > 4 bar
Flange para montagem em superficie

Adequado para montagem em painel (por meio de garras)
Folheto de servigo pos-venda para 3 recalibragoes
Mandémetro capsular para baixas pressoes de 0 ... 6 mbar
(modelo 612.11, ver folha de dados PM 06.04)

[Logo_[Descrigio ______________________________[fpais

€ Declaracao de conformidade UE

GOST (opcional)
Metrologia, calibracao

KazlnMetr (opcional)
Metrologia, calibracao

MTSCHS (opcional)
Comissionamento

BelGIM (opcional)
Metrologia, calibracao

UkrSEPRO
Metrologia, calibracao

Uzstandard (opcional)
Metrologia, calibracao

CPA (opcional)
Metrologia, calibragao

CRN

gos

Unido Europeia

Diretiva para equipamentos de pressao, PS > 200 bar; modulo A, acessorio de pressao

Russia

Cazaquistao

Cazaquistao

Bielorrussia

Ucrania

Uzbequistao

China

Canada

Seguranga (por exemplo, seguranca elétrica, sobrepressao, ...)

Para faixas da medicao < 1.000 bar

Certificados (opcional)

B 2.2 relatorio de teste conforme EN 10204 (por exemplo,
fabricagdo com tecnologia de ponta, material, exatidao)

m 3.1 certificado de inspe¢éo conforme EN 10204
(por exemplo, rastreabilidade do material das partes
molhadas, exatiddo da indicagao)

m Certificado de calibragdo PCA, rastreavel e credenciado
conforme ISO/IEC 17025

m Certificado de calibragcao emitido pelo organismo nacio-
nal de acreditagao, rastreavel e credenciado conforme
ISO/IEC 17025 sob demanda

Aprovagdes e certificados, veja o site
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03/2021 PT based on 03/2021 EN

Dimensoes em mm

Construcéao padrao

Montagem inferior (radial)

?04

1036650.01

Dimensoes em mm

Peso em kg
__E-E-__E_-
22 78 277 250

16,5 G12B 165 22 6,0

250

Conexao ao processo conforme EN 837-1/7.3

Informacgoes para cotacoes
Modelo / Dimensao nominal / Faixa de medigcéo / Conexao ao processo / Meio de ajuste / Opgdes

© 03/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificagdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condi¢édo de engenharia no periodo da publicagao.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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