Manometro diferencial Eco
Modelo A2G-05

¢

Aplicacoes

B Monitoramento de pressao diferencial para filtros

B Monitoramento de pressédo para ventiladores

B Monitoramento de sobrepresséo para salas limpas e
também monitoramento de vacuo e sobrepressao para
laboratérios e salas de operacao

Caracteristicas especiais

B Profundidade de insercdo muito pequena

B Montagem simples e rapida através de moldura roscada

B Construgédo separada da camara de medigdo e da faixa
da escala

B Elemento de vedagéo integrado para instalagéo direta em
duto de ventilagao

B Design individual de mostrador e escala possivel

Descricao

O mandmetro diferencial Eco, modelo A2G-05, é utilizado
para monitoramento da pressao diferencial em aplicaces
de ventilag&o e ar condicionado. As faixas de medig&o
abrangemde 0 ... 100 Paa 0 ... 6.000 Pa. As faixas de
medicdo compostas podem ser atendidas de -50 ... +50 Pa a
-3.000 ... +3.000 Pa.

A construgéo separada da camara de medigéo e da area de
indicacdo garante que as impurezas do ar do processo ndo
se depositam na parte traseira do visor.

O mandmetro diferencial esta disponivel na protegéo

de entrada IP54 e IP65, bem como em duas versoes de
montagem diferentes.
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SERIAL-NO. Re-Design-000f
TAG-NO. Alfbox

MAX. PRESSURE 20 kPa

Manémetro diferencial Eco, sem médulo integrado,
modelo A2G-05

Instalacdo sem moldura rosqueada

Devido a sua pequena profundidade de inserg¢éo, o
mandémetro diferencial Eco, modelo A2G-05, nesta versao, é
ideal para instalagdo embutida em portas, painéis de caixa e
paredes.

Instalacdo com moldura rosqueada

Dependendo da orientagao do painel rosqueado, o
instrumento pode ser montado em espessuras de parede de
2..10mm[0,08...0,39 pol] ou 29 ... 50 mm [1,14 ... 1,97 pol]
utilizando os mesmos componentes. Esta versao de
montagem & notavel pela sua instalagao rapida e sem
ferramentas.
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Especificacoes

Informacoes basicas

Versao

Dimensao nominal

Faixa de medicao

Unidade

Escala

Classe de exatidao
Faixa de medicéo = 250 Pa
Faixa < 250 Pa "

Conexao ao processo

Movimento
Materiais
Componentes da caixa

Diafragma de separac¢éao

Visor
Mostrador
Ponteiro

Ponteiro de marcacao
Meio

Press@o max. de operacao (pressao estatica)
Grau de protecao conforme IEC/EN 60529

Peso (sistema de medicao de pressao)

B Construgao padrao
B Versao sem silicone

110 [4,33 pol]

H 0..100Paaté0...6.000 Pa
B -50...+50 Pa para -3.000 ... +3.000 Pa
Outras faixas de medicao compostas sob consulta

Pa

kPa
polCA
mmWC
mbar

Escala simples
Escala dupla

3,0
5,0

Conexao fixa em forma angular para mangueiras com diametro interno de 4 ... 6 mm
[0,16 ...0,24 pol]

Transmissao livre de contato (SWISS MOVEMENT)

Plastico, reforgado com fibra de vidro

m Silicone
B EPDM (com versao livre de silicone)

Policarbonato (estabilizado a luz UV)
Aluminio
Plastico, preto

® Sem
B Plastico, vermelho

u Ar
B Gases nao inflamaveis e ndo agressivos

20 kPa

u |P54
H P65

240 g[0,53 Ib]

1) Versao livre de silicone EPDM sob consulta

Condidoes operacionais

Faixa de temperatura do meio

Faixa de temperatura ambiente

20 ... +50 °C [4 ... +122 °F]
-30 ... +80 °C [-22 ... +176 °F]
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Aprovacoes opcionais

PAC Cazaquistao Cazaquistao
Metrologia, tecnologia de medigao

Certificados

Descricao

Certificados B 2.2 relatorio de teste conforme EN 10204 (por exemplo, fabricacao de ultima geracao,
prova de material, exatidéo de indicacao)
m 3.1 Certificado de inspeg¢éo conforme EN 10204 (por exemplo, teste do material para
pecas metalicas umedecidas, exatidao da indicacao, certificado de calibragéo)
B Relatério de medigdo conforme EN 837

— Aprovagdes e certificados, veja o site

Versoes de montagem

Com anel de montagem ") Com painel rosqueado 2
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1) Profundidade de inser¢do 42 mm [1,65 pol]
2) Para espessura de parede 2 ... 10 mm [0,08 ... 0,39 pol] € 29 ... 50 mm [1,14 ... 1,97 pol]

Legenda:

® Sistema de medicao de pressao

@ Ponteiro de marcacao em vermelho
® Anel de montagem

@ Caixa embutida

® Painel rosqueado
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Dimensoes em mm [pol]

Com anel de montagem, montado na parte traseira
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Com painel rosqueado, montado na parte traseira
Versao 1 Versao 2 g
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Legenda
Versdo 1: Orientacdo do painel rosqueado para espessuras de parede 2 ... 10 mm [0,08 ... 0,39 pol]
Versdo 2: Orientacéo do painel rosqueado para espessuras de parede 29 ... 50 mm [1,14 ... 1,97 pol]
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09/2025 PT based on 07/2025 EN

Acessorios

Niimero o pedido

— Sondas de duto estatico com conexado de mangueira combinada para
l mangueira de medicao de pressao @ 4 ...7 mm [0,16 ... 0,28 pol]

Comprimento de inser¢ao 100 mm [3,94 pol] 40232981
Comprimento de inser¢cao 150 mm [5,91 pol] 40232999
Comprimento de inser¢do 200 mm [7,87 pol] 40233006
ﬁ\ Mangueiras de medicao
/1 Mangueira de PVC, diametro interno 4 mm [0,16 pol], rolo de 25 m [82 pés] 40217841
= Mangueira de PVC, didmetro interno de 6 mm [0,24 pol], rolo de 25 m [82 pés] 40217850
= Mangueira de silicone, didametro interno de 4 mm [0,16 pol], rolo de 25 m [82 pés] 40217906
Mangueira de silicone, didametro interno de 6 mm [0,24 pol], rolo de 25 m [82 pés] 40217914
\‘\’ Conectores para mangueiras de medicado @ 4 ... 6 mm [0,16 ... 0,24 pol] 40217507

Protecéo contra intempéries 40241564

Informacoes para cotacoes
Modelo / Verséo / Faixa de medig¢éo / Unidade / Faixa / Grau de protegéo / Ponteiro de marcagéo / Versdo de montagem /
Acessorios / Aprovagoes / Certificados / Opgoes

© 04/2012 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos reservados.

As especificagdes apresentadas neste documento representam a condigdo de engenharia no momento da publicagéo.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.

Em caso de uma interpretacao diferente da folha de dados em inglés, os termos em inglés devem prevalecer.
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