
电子压力测量仪表

WIKA  PV 35.40
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:
 Ex d; DE ;  PV 35.41

型号 DC, DCC
紧凑型差压开关

应用

 ■
■

/
■

■

功能特性

 ■
 316L

IP66  NEMA 4X 
0…16 kPa 0…4 MPa

 25 MPa

1  (SPDT)  (DPDT)
 AC 220 V, 15 A

 ■

■

 ■
■

描述 

过程紧凑型系列

WIKA  PV 35.40 ∙ 07/2016

DC 型差压开关

ISO 9001
 100% 

 15 A / AC 220V 

 PLC 

 Monel® 

 1%

 54mm
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标准版本

测量系统
双隔膜，带传动轴，无密封元件

开关外壳
■ 铝合金，无铜，环氧树脂涂层
不锈钢 316L（仅 DC 型仪表使用）■

篡改防护
不锈钢制激光雕刻产品标签

防护等级
IP66，根据 EN/lEC 60529，NEMA 4X

带固定死区的微动开关

允许温度
环境 Tamb: -30 ... +85 °C
介质 TM: -30 ... +85 °C

开关触点

■ 1 x SPDT（单刀双掷）
1 x DPDT（双刀双掷）■

DPDT 功能通过两个同时触发单刀双掷微动开关实现
（在 FS2% 范围内）。

电接点版本 额定电功率（电阻负载） 适用于 Ex ia 
选件AC DC

A 1 x 单刀双掷，银
1 x 单刀双掷，银，气封，注满氩气2)

1 x 单刀双掷，镀金，气封，注满氩气2)

1 x 双刀双掷，银

250 V, 15 A 24 V, 2 A, 125 V, 0.5 A, 220 V, 0.25 A 否
B 250 V, 15 A 24 V, 2 A, 220 V, 0.5 A 是

C 125 V, 1 A 24 V, 0.5 A 是

G 250 V, 1 A 24 V, 0.5 A 否

2) 允许环境温度范围：-30 ... +70 °C

设定点调节
可由客户规定设定点或在工厂内进行设置（设定范围内）。
在后期可使用调节螺钉调节设定点，该螺钉由具有铅封选
件的检修盖板覆盖。

设定点可重复性
≤FS 1 %

请指定：
设定点，电接点切换方向，如：
设定点：0.6MPa，上升

为实现更高性能，我们建议在设定范围 25 ... 75 % 
之间调节设定点。

示例
设定范围：0 ... 1 MPa，具有一个开关电接点 
可重复性：1 MPa 的1 % = 0.01 MPa
死区：（参见设定范围表格）
2 x 可重复性 + 死区 = 2 x 0.01 MPa + 0.03 MPa = 0.05 
MPa 升压：在0.05 ...1 MPa 范围内调节设定点。
降压：在0 ...0.95 MPa 范围内调节设定点。

防爆类型（选件）
■ Ex ia I Ma（矿山），仅带不锈钢开关外壳的

DC 型仪表使用
Ex ia IIC T6/T4 1)Ga（气体）
Ex ia IIIC T85/T135 1)Da（灰尘）

 ■
■
1)温度等级与环境温度范围相关。有关更多详细信息，参见型式检验证书。

安全相关最大值
（仅适用于可选 Ex ia 版本）

最大值

电压 Ui DC 30 V
电流 li 100 mA
功率 Pi 0.75 W
内部电容 Ci 0 μF
内部电感 Li 0 mH

过程连接
不锈钢，径向直接安装 (LM)
■ ¼ NPT 母螺纹（标准）

½ NPT, G ½ A, G ¼ A 公螺纹，通过适配器连接
½ NPT, G ¼ 母螺纹，通过适配器连接
M20 x 1.5 公螺纹，通过适配器连接

 ■
■
■
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接液部件，DC 型
设定范围 不锈钢版本 NACE 版本（选件）1) Monel 版本（选件）

隔膜 过程连接 隔膜 过程连接 隔膜 过程连接

0 ... 16 kPa AISI 316 AISI 316L Monel® 400 AISI 316L Monel® 400
0 ... 16 kPa
0 ... 40 kPa
0 ... 60 kPa
0 ... 0.1 MPa
0 ... 0.25 MPa
0 ... 0.4 MPa AISI 304
0 ... 0.6 MPa
0 ... 1 MPa
0 ... 1.6 MPa Inconel® 718 Inconel® 718 -
0 ... 2.5 MPa
0 ... 4 MPa

1) NACE 符合 MR 0175、ISO 15156和MR 0103

接液部件，DCC 型

设定范围 隔膜 过程连接

0 ... 16 kPa Inconel® 718 铝合金
（EN AW-5082，
符合 EN 573-3）

0 ... 25 kPa
0 ... 40 kPa
0 ... 60 kPa
0 ... 0.1 MPa
0 ... 0.16 MPa
0 ... 0.25 MPa
0 ... 0.4 MPa
0 ... 0.6 MPa

所有机型和版本的密封材料：NBR

安装
 ■ 不锈钢 (AISI 304) 制安装夹具
 ■ 选项：2" 管道安装 (AISI 304) 用安装支架

重量
 ■ 约 5.4 千克，铝合金开关外壳
约 5.9 千克，不锈钢开关外壳 ■

电气连接
 ■ ½ NPT 母螺纹（标准）

¾ NPT, M20 x 1.5, G ½, G ¾ 母螺纹
电缆接头，无铠装，黄铜镀镍
电缆接头，无铠装，不锈钢 (AISI 304)
电缆接头，铠装，黄铜镀镍
电缆接头，铠装，不锈钢 (AISI 304)
MIL 连接器，7 销，DTL 5015

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

可使用横截面积为 0.5 ... 2.5 平方毫米的电线将电缆连接至
内部接线端子。
可使用最大 2.5 平方毫米的内纹螺钉或最大 4 平方毫米的
外纹螺钉将接地电缆连接至保护导体螺钉。

介电强度
安全等级 I (IEC 61298-2:2008)
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设定范围，DC 型

压差单元 设定范围 电接点版本
固定死区

静态/单侧压力

（单位：MPa） 1 个电接点
A、B、C
单位：kPa

1 个电接点
G
单位：kPa

（单位：MPa）

L 0 ... 0.016
0 ...0.025
0 ... 0.04
0 ... 0.06
0 ... 0.1

0 ... 0.25
0 ... 0.4
0 ... 0.6

0 ... 1
0 ... 1.6
0 ... 2.5
0 ... 4

≤ 0.6
≤ 0.8
≤ 2

≤ 2.5
≤ 4

≤ 7
≤ 12
≤ 18
≤ 30
≤ 48

≤ 70
≤ 120

≤ 1.2
≤ 2

≤ 4
≤ 5
≤ 8
≤ 17
≤ 20
≤ 25

≤ 40
≤ 60

≤ 100
≤ 180

≤ 4、≤ 10 或 ≤ 16

H

≤ 4、≤ 10、≤ 16 或 ≤ 25

V ≤ 4、≤ 10 或 ≤ 16

其他可用设定范围：
 ■ -4 ... +12 kPa, -6 ... +19 kPa, -20 ... +20 kPa, -30 ... +30 kPa, -50 ... +50 kPa

-0.125 ... +0.125 MPa, -0.2 ... +0.2 MPa, -0.3 ... +0.3 MPa, -0.5 ... +0.5 MPa, -0.8 ... +0.8 MPa, -1.25 ... +1.25 MPa ■

设定范围，DCC 型1)

压差单元 设定范围 电接点版本
固定死区

静态/单侧压力

（单位：MPa） 1 个电接点
A、B、C
单位：kPa

1 个电接点
G
单位：kPa

（单位：MPa）

L 0 ... 0.025 ≤ 0.5 ≤ 1 ≤ 2.5
H 0 ... 0.1 ≤ 3 ≤ 5

0 ... 0.16 ≤ 5 ≤ 11
0 ... 0.25 ≤ 8 ≤ 17
0 ...0. 4 ≤ 12 ≤ 20
0 ... 0.6 ≤ 12 ≤ 20

1) 仅适用于纯净气体或无冷凝蒸气

可按需提供其他设定范围

装配

 ■
 ■

910.11 型截止阀，参见数据资料 AC 09.02
910.81 型针阀，参见数据资料 AC 09.18
隔膜密封，参见公司网站
差压表

 ■
 ■

选项

 ■ 经清洗，适用于氧气应用
海上应用版本2)

NACE，符合MR 0175、ISO 15156 和 MR 01032)

Monel 接液部件 3)

干燥接液部件

 ■
 ■
 ■
 ■

2) 威卡（WIKA）建议使用氩气填充电接点型仪表，并允许使用可调节死区。 
3) 仅 DC 型仪表使用
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认证

制造商信息和证书

认证

标志 描述 国家

欧盟符合性声明
 ■ 压力设备指令

PED，附件 1，IV 类，安全附件，B + D 模块
低电压指令，EN 61010-1
ATEX 1) 指令（选项）；附件 III、IV
I M 1（仅与不锈钢 316L 开关外壳一起使用）
II 1 GD

 ■

 ■

欧洲共同体

IECEx 1) ，符合 IEC 60079-0、IEC60079-11 和 IEC 60079-26（选项）
Ex ia I Ma（仅与不锈钢 316L 开关外壳一起使用）
Ex ia IIC T6/T4 2) Ga
Ex ia IIIC T85/T135 2) Da

IECEx 成员国

EAC（选项）
危险区域（选项）

欧亚经济共同体

KOSHA（选项）
危险区域

韩国

1) 相同产品标签上有双 ATEX 和 IECEx 标志。
2) 温度等级与环境温度范围相关。

标志 描述

SIL 2 级（选项），符合 IEC 61508
功能安全性
DC 应用的额定电功率限制为 30 V / 100 mA
仅适用于 B 或 C 电接点版本

 ■ 2.2 测试报告，符合 EN 10204
3.1 检验证书，符合 EN 10204

关于认证和证书，参见公司网站

 ■
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图标符号

A ⊖ 过程连接 C 电气连接
B ⊕ 过程连接 V 通风孔

订货说明
型号/静态-单侧压力/压力差单元/开关外壳/电接点版本/设定范围/过程连接/电气连接/选件

尺寸 (mm)

开关外壳：铝合金

通过阀组直接安装

开关外壳：不锈钢 316L

装配示例

通过毛细管安装隔膜密封件

威卡自动化仪表（苏州）有限公司
威卡国际贸易（上海）有限公司
电话：(+86) 400 9289600
传真：(+86) 512 68780300
邮箱：400@wikachina.com
www.wika.cn


