Dtawik regulowany

Akcesoria

Model 910.12 z mosiadzu, ze stali lub stali CrNi

Zastosowanie

B Dtawik regulowany chroni urzadzenie pomiarowe przed
skokami i pulsacjami cisnienia medium

B Wykonanie ze stali nierdzewnej do mediow i Srodowisk
agresywnych

B Budowa maszyn, przemyst chemiczny, petrochemiczny,

gorniczy, energetyczny i morski
Specjalne wlasciwosci

B Max. temperatura 120 °C
B Cisnienie nominalne do 400 bar

Opis

Dtawik regulowany przeznaczony jest do ttumienia efektu
pulsaciji cisnienia. Dtawik wyposazony jest w regulowany
zawor iglicowy, umozliwiajgcy ograniczenie przeptywu
medium w zaleznos$ci od warunkéw pracy nawet jezeli
dtawik jest podtgczony. Odpowiednio dobrany dtawik
umozliwia znaczne przediuzenie zycia ci$nieniomierzy
stosowanych w trudnych srodowiskach, jak na przyktad
w pompach i kompresorach, prasach hydraulicznych lub
systemach zasilania ptynem oraz dodatkowo polepsza
doktadno$¢ odczytu miernika.
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Dtawik regulowany model 910.12

Wykonanie standardowe

Przylacze cisnieniowe

G%xG%BwgENB837-1/7.3

Materiat

Obudowa Trzpien Uszczelka

Mosiadz 1.4404 2 NBR
Stal V' 1.4404 2 NBR
1.45712) 1.4404 2 FPM

PN Zakres Kod
bar temperatury modelu
250 -10...+120 °C 9090185

400 -10...+120°C 9090193
400 -10...+120 °C 9091262

1) Odporny na dziatanie korozji
2) Stal CrNi
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tl Part of your business



Opcjonalnie

B Materiaty: mosigdz, chromowany
monel

B Przytgcze procesowe: G %, G 36 wg EN 837-1/7.3
M20 x 1,5

Ya NPT, %2 NPT
B Do tlenu wolne od oleju i smaru: max. 50 bar lub +60 °C

(tylko z mosiadzu i ze stali 1.4571)
m Certyfikat wg DIN 50049 / EN 10204 3.1

Wymiary w mm
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G1/28B Do systemu
pomiarowego

Dane do zaméwienia
W przypadku zamowienia prosze podac¢ 7- cyfrowy kod. Dodatkowe opcje dopisac.

Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiajg stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiatowej bez wczesniejszego powiadomienia.
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WIKA Polska

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k.
Ul. Legska 29/35, 87-800 Wtoctawek

Tel.: (+48) 54 23 01 100

Fax: (+48) 54 23 01 101

E-mail: info@wikapolska.pl

www.wikapolska.pl
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