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Scheda tecnica WIKA SP 62.14

SF6 gas excellence

Regolatore di pressione di alimentazione per analizzatori di gas
Modello GA05

Regolatore della pressione di alimentazione, 
modello GA05

Applicazioni

Aumento della pressione di alimentazione per gli analizzatori 
di gas

Caratteristiche distintive

 ■ Portatile per il funzionamento a batteria
 ■ Utilizzabile con tutti gli analizzatori WIKA per gas SF6
 ■ Funzionamento in circuito chiusi di gas SF6
 ■ Di semplice utilizzo

Descrizione

Il regolatore della pressione di alimentazione modello GA05 
è stato sviluppato per effettuare analisi del gas SF6 anche su 
attrezzature con leggere sovrapressioni.

La bassa pressione si verifica principalmente nelle apparec-
chiature in media tensione. Il gas è compresso nel GA05 e 
fornito all'analizzatore con una pressione maggiore.
 
Il GA05 è connesso tra il compartimento del gas SF6 e 
l'analizzatore del gas. Dopo la sua accensione, lo strumento 
genera una pressione di uscita che consente agli analizzatori 
di funzionare nel loro campo nominale di pressione e con i 
normali tempi di misura.

Il regolatore della pressione di alimentazione ha un ottimo 
rapporto qualità prezzo ed è estremamente semplice nell'uti-
lizzo. È adatto a tutti gli analizzatori di gas WIKA con controllo 
del flusso automatico. Grazie al funzionamento a batteria, il 
regolatore di pressione modello GA05 è la soluzione ideale 
per l'utilizzo in campo.

MV Pressure-Regulator

Sistema di misura con regolatore della pressione 
di alimentazione modello GA05 ed analizzatore 
modello GA40
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Via Marconi, 8
20020  Arese (MI)
Tel. (+39) 02-93861-1
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Informazioni per l'ordine
Modello / Accessori

© 2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, tutti i diritti riservati. 
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

Specifiche tecniche

Massima pressione di alimentazione
0,8 bar

Pressione in uscita
0,7 … 2,5 bar

Attacchi di pressione
Innesti rapidi a chiusura automatica

Tensione di alimentazione
Batteria con autonomia di circa 3 ore
Caricabatterie 90 ... 264 Vca, 47/63 Hz

Campi di temperatura ammessi
Funzionamento: 0 ... 50 °C
Stoccaggio: -10 ... +50 °C

Dimensioni
L x A x P: 310 x 190 x 180 mm

Peso
circa 7 kg

Scopo di fornitura
Regolatore della pressione di alimentazione modello GA05
Tubo di misura, 1 m
Caricabatterie

Accessori

Designazione N. d'ordinazione
Tubo di protezione metallico, 4 m, PTFE
Femmina ⅛"
Innesti a chiusura automatica
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