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Kompaktes SF6-Servicegerät
Zum Füllen, Reinigen und Absaugen von SF6-Gas
Typ GPU-10

Datenblätter zu ähnlichen Produkten:
SF₆-Servicegerät; Typ GPU-B-2000; siehe Datenblatt SP 63.15
SF₆-Servicegerät; Typ GPU-S-2000; siehe Datenblatt SP 63.16

SF₆-Servicegerät, Typ GPU-10

Anwendungen

Füllen, Reinigen, Absaugen und Belüften von SF6-Gasge-
füllten Schaltanlagen, Linearbeschleunigern und weiteren 
SF6-Gasgefüllten Betriebsmitteln

Leistungsmerkmale

 ■ Ölfreier Kompressor und Vakuumkompressor
 ■ Ausfiltern von Partikeln, Feuchte und 

Zersetzungsprodukten
 ■ Modulares System
 ■ Kompakte Bedieneinheit
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Beschreibung

Mobiler Einsatz
Das SF6-Servicegerät Typ GPU-10 ist speziell für den mobilen 
Einsatz an SF₆-Gasgefüllten Anlagen entwickelt worden. 
Durch die handlichen Maße und die gummierten Reifen kann 
das SF₆-Servicegerät bequem an die unterschiedlichen 
Einsatzorte bewegt werden.

Modulares System
Die einzelnen Komponenten, wie z. B. das SF₆-Transfergerät 
können leicht aus dem Gehäuse entnommen werden und 
einzeln betrieben werden. Diese modulare Gestaltung 
gewährleistet einen einfachen und flexiblen Transport auch 
über Treppen hinweg.

Sichere und einfache Bedienung
Ein übersichtlich gestaltetes Bedienpanel ermöglicht dem 
Benutzer eine intuitive und schnelle Bedienung, sowie die 
Kontrolle über den Prozess durch den Einsatz mechanischer 
Anzeigen.
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Technische Daten

Basisinformationen
Spannungsversorgung  ■ AC 230 V, 50 Hz/60 Hz ±10 %

 ■ AC 115 V, 60 Hz ±10 %
Zulässiger Eingangsdruck ≤ 10 bar abs. [145,03 psi abs.]
Zulässiger Ausgangsdruck ≤ 50 bar abs. [725,18 psi abs.] am Hochdruckanschluss
Anschlussart Selbstschließendes Ventil DN 8, Messing (GCV-08)
Betriebstemperatur 5 ... 40 °C [41 ... 104 °F]
Lagertemperaturbereich -20 ... + 60 °C [-4 ... +140 °F]
Relative Feuchte, Betauung < 85 % relative Feuchte, keine Betauung
Schutzart IP20
Gewicht Ca. 200 kg [440,92 lb]

Ölfreier Kompressor (SF₆-Gas)
Gasdurchsatz  ■ 1,6 m³/h bei 50 Hz

 ■ 1,8 m³/h bei 60 Hz
Zulässiger Eingangs- und Ausgangsdruck 40 bar abs. ±2 bar abs. [580,15 psi abs. ±29,00 psi abs.]

Ölfreier Vakuumkompressor (SF₆-Gas)
Gadurchsatz  ■ 3,6 m³/h bei 50 Hz

 ■ 4,3 m³/h bei 60 Hz
Endvakuum < 5 mbar abs. [0,07 mpsi abs.]

Vakuumpumpe (Luft)
Gadurchsatz  ■ 17 m³/h bei 50 Hz

 ■ 19 m³/h bei 60 Hz
Endvakuum < 1 mbar abs. [0,014 mpsi abs.]

Filterelement
Molekularsieb, Aluminiumoxid, Partikelfilter 1 μm [39,370 μin]
Max. Wasseraufnahme 75 g [0,16 lb]

Wägesystem
Messbereich 0 ... 150 kg [0 ... 330,69 lb]
Genauigkeit ±0,02 % vom Endwert

Räder
Vorderräder Pneumatisch, ∅ 260 mm [∅ 10,23 in]
Hinterräder Vollgummi, beweglich, ∅ 80 mm [∅ 3,14 in]
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Alexander-Wiegand-Straße 30
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Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de
www.wika.de

Bestellangaben
Typ / Ölfreier Vakuumkompressor (SF6-Gas) / Vakuumpumpe (Luft) / Speicherflasche / Zubehör

Zubehör und Ersatzteile

Schläuche Bestellnummer
Nennweite Länge CrNi-Stahl Gummi
DN 8 3 m [118,11 in] 14225424 14064928

6 m [236,22 in] 14225507 14064929
12 m [472,44 in] 14225513 14064931
15 m [590,55 in] 14225522 14064933

Adapter Bestellnummer
DN 8 (Außengewinde) auf DN 20 (Innengewinde), Messing 14096583
DN 8 (Innengewinde) auf DN 20 (Außengewinde), Messing 14148698

Ersatzteile und Service-Kits Bestellnummer
Öl für Vakuumpumpe, 1 Liter 14118644
Filtereinsatz für GPF-10 14340559
Filtereinsatz für Partikelfilter 14140385
Bedieneinheit (Typ GOP-10) 65937044
Service-Kit für Kompressor (SF₆-Gas) Auf Anfrage (Seriennummer der Anlage wird benötigt)
Service-Kit für Vakuumkompressor (SF₆-Gas) Auf Anfrage (Seriennummer der Anlage wird benötigt)
Service-Kit für Vakuumpumpe (Luft) Auf Anfrage (Seriennummer der Anlage wird benötigt)


