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Dimensioni in mm

Valvola di accoppiamento, 
modello GCC-08
vedi pagina 7

Connessione per analizzatori di 
gas, modello GCG-08
vedi pagina 9

Tappo di protezione, modello 
GCP-08
vedi pagina 12

Valvola, modello GCV-08

Elementi accessori, sinistra
(M26 x 1,5)

Materiale N. d'ordine
Alluminio 13365771
Acciaio inox 13449789

L'O-ring non è incluso.
Parte di ricambio: O-ring D14
N. d'ordine: 11493624
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Valvola di accoppiamento, 
modello GCC-08
vedi pagina 7

Connessione per analizzatori di 
gas, modello GCG-08
vedi pagina 9

Tappo di protezione, modello 
GCP-08
vedi pagina 12

Dimensioni in mm

Valvola, modello GCV-08

Elementi accessori, sinistra
(M26 x 1,5)

Materiale N. d'ordine
Alluminio 13365755

L'O-ring non è incluso.
Parte di ricambio: O-ring D14
N. d'ordine: 11493624
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Dimensioni in mm

Valvola di accoppiamento, 
modello GCC-08
vedi pagina 7

Attacco per analizzatori, modello 
GCG-08, vedi pagina 8

Tappo di protezione, modello 
GCP-08
vedi pagina 12

Valvola, modello GCV-08

Materiale N. d'ordine
Alluminio 13365780

L'O-ring non è incluso.
Parte di ricambio: O-ring D36
N. d'ordine: 14097132

Elementi accessori, sinistra
(M26 x 1,5)
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Dimensioni in mm

Valvola, modello GCV-08
da pagina 2

Raccordo, modello GCF-08
da pagina 11

Adattatore, modello GCA-08
da pagina 9

Valvola di accoppiamento, modello GCC-08

Materiale N. d'ordine
Alluminio 13376587
Acciaio inox 13363680

L'O-ring non è incluso.
Parte di ricambio: O-ring D14
N. d'ordine: 11493624

Elementi accessori, destra
(M26 x 1,5)

Elementi accessori, sinistra
(M26 x 1,5)
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Dimensioni in mm

Valvola, modello GCV-08
da pagina 2

Connessione per analizzatori di gas, modello GCG-08

Materiale N. d'ordine
Acciaio inox 14017515

L'O-ring non è incluso.
Parte di ricambio: O-ring D14
N. d'ordine: 11493624

Elementi accessori, sinistra Elementi accessori, destra
(M26 x 1,5)

Attacchi rapidi
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Adattatore per strumenti di misura, 
modello GCA-08

Filettatura 
A

Lunghezza 
L

Materiale N. d'ordine

G ¼ 39,3 Ottone 14009789
G ½ 44,3 Ottone 13376668
G ½ 44,3 Acciaio inox 13371126

L'O-ring non è incluso.
Parte di ricambio: O-ring D14
N. d'ordine: 11493624

girevole, DN 8 a G ¼ o G ½

Materiale N. d'ordine
Ottone 13428625

Da DN 8 a G ½
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Adattatore per strumenti di misura, 
modello GCA-08

Adattatore diametro nominale, modello 
GCA-08

Materiale N. d'ordine
Alluminio 13428820

Materiale N. d'ordine
Ottone 14098363
Acciaio inox 14098362

Da DN 8 a G ⅜ da DN 8 a DN 20
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Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Femmina

Descrizione Materiale N. d'ordine
Controdado femmina Acciaio inox 13378571
Maschio Acciaio inox 13428749
Maschio Ottone 13428731

Raccordo, modello GCF-08

Materiale N. d'ordine
Ottone 13428668
Acciaio inox 14074445

Controdado con maschio
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Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 93861-1
Fax +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Dimensioni in mm

Tappo di protezione, modello GCP-08

Materiale N. d'ordine
Alluminio 13378661

L'O-ring non è incluso.
Parte di ricambio: O-ring D17
N. d'ordine: 11522119

Informazioni per l'ordine
La specifica del modello è sufficiente per l'ordine.


