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PI-mieszkanie
Modele PIH-L, PIH-H, PIH-W, PIR-L, PIR-H, PIR-W

Opis

Głowica łącznika serii PIH lub PIR jest dostępna z różnymi 
świadectwami kontroli przeciwwybuchowej dla różnych typów 
zabezpieczenia przed zapłonem. Możliwe jest zamontowanie 
różnych listew zaciskowych lub przemienników ciśnienia. 
Szyba w górnej części oprawy umożliwia zamontowanie 
wyświetlacza cyfrowego do wyświetlania wartości mierzenia 
na miejscu. Opcjonalne uchwyty do montażu na ścianie 
lub rurze umożliwiają pionowe lub poziome mocowanie 
w terenie. Wysokiej jakości powłoki powierzchniowe 
umożliwiają również pracę w trudnych warunkach.
Wewnętrzne zaciski uziemiające i zewnętrzne zaciski 
wyrównania potencjałów sprawiają, że okablowanie w terenie 
jest proste i łatwo dostępne.

Zastosowanie
	■ Rafinerie
	■ Przemysł gazowy i olejowy
	■ Przemysł chemiczny
	■ Poszukiwania i wiercenia na morzu
	■ Przemysł celulozowo-papierniczy 

Specjalne właściwości
	■ Wersje zabezpieczone przed wybuchem
	■ Wysokiej jakości powłoka powierzchniowa
	■ Szyba dla wyświetlacza cyfrowego
	■ średnica koła podziałowego 33 mm [1,3 cal] do 

montowania listwy zaciskowej/przemiennika ciśnienia
	■ Akcesoria do mocowania rur

Rys. po lewej: Model PIH-L z płaską przykręcaną 
pokrywą

Rys. po prawej: Model PIR-L z gwintem M10 na 
spodzie oprawy

Rys. po lewej: Model PIH-H z wysoką przykręcaną 
pokrywą

Rys. po prawej: Model PIH-W z wysoką, 
przykręcaną pokrywą i szybą
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Specyfikacje

Przegląd komponentów

Przegląd wersji
Model Opis
PIH-L Łącznik z płaską pokrywą przykręcaną śrubą
PIH-H Głowica łącznika z wysoką przykręcaną pokrywą
PIH-W Głowica łącznika z wysoką, przykręcaną pokrywą i szybą
PIR-L Głowica łącznika z płaską przykręcaną pokrywą, mocowanie na rurze lub ścianie
PIR-H Głowica łącznika z wysoką przykręcaną pokrywą, mocowanie na rurze lub ścianie
PIR-W Głowica łącznika z wysoką, przykręcaną pokrywą i mocowaniem na szybie, rurze lub ścianie

Podstawowe informacje
Materiały

Dolna część oprawy Odlew ciśnieniowy z aluminium EN AC-43500 AlSi10MnMg / AA 365.0; zawartość 
miedzi ≤ 0.05 % (niska zawartość miedzi)

Przykręcana pokrywa Odlew ciśnieniowy z aluminium EN AC-43500 AlSi10MnMg / AA 365.0; zawartość 
miedzi ≤ 0.05 % (niska zawartość miedzi)

Okno Szkło
Uszczelka 	■ EPDM -60 ... +90 °C [-76 ... 194 °F]

	■ MVQ -60 ... +110 °C [-76 ... 230 °F], na żądanie
	■ FKM -20 ... +110 °C [-4 ... 230 °F], na żądanie

Górna powierzchnia obudowy
Kolor Dolna część Produkt WIKA szary RAL 7035

Przykręcana pokrywa Produkt WIKA niebieski RAL 5022
Powłoka 	■ Powłoka proszkowa PE/PU (poliester/ poliuretan)

	■ grubość90 ±40µm
	■ Przewodzi prąd elektryczny zgodnie z normą IEC 60243-1:2013
	■ Lakierowane obiekty / górne powierzchnie testowe zostały poddane testowaniu mgły 

solnej i kondensacji zgodnie z C5-M, zgodnie z ISO 12944-6. Ocena zgodnie z ISO 
4624, ISO 4628-2/-3/-4/-5/-6, jak również obszary punktowane zgodnie z ISO 12994 
A.2 nie wykazały znaczących nieprawidłowości.

	■ Przekrój: GT 0 (...1) zgodnie z ISO 2409:2013 - 1c lub 2a
	■ Opornik chemiczny: brak wykrywalnych pozostałości

www.wika.com
D-63911 Klingenberg

ALEXANDER WIEGAND SE & Co. KG
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Podstawowe informacje
Właściwości 	■ Odporność na uderzenia szyby zgodnie z normą IEC 60079-0:2017 punkt 26.4.2

	■ Ograniczenie ciśnienia w oprawie zgodnie z IEC 60079-1:2014 punkt 15.2.3.2
	■ Opornik UV zgodnie z normą ISO 4892-3:2016, procedura A, cykl 3

Waga
Oprawa z płaską, przykręcaną pokrywą ≤ 0.85 kg [≤1,9 lbs]
Oprawa z wysoką, przykręcaną pokrywą ≤ 1.0 kg [≤2,2 funta]
Głowica oprawy z wysoką, przykręcaną 
pokrywą i szybą

≤ 1.1 kg [≤2,4 funta]

Przegląd zwój gwintu łącznika
Wersja głowicy do bezpośredniego 
mocowania na termometrze 
elektrycznym

Lewo
Wejście A

Prawo
Wejście B

Dół, do przewodu 
szyjki
Wejście C

PIH-L, PIH-H, PIH-W M20 x 1.5 Zamknięte M20 x 1.5, 1/2 NPT, 3/4 NPT
M20 x 1.5 M20 x 1.5 M20 x 1.5, 1/2 NPT, 3/4 NPT
1/2 NPT Zamknięte M20 x 1.5, 1/2 NPT, 3/4 NPT
1/2 NPT 1/2 NPT M20 x 1.5, 1/2 NPT, 3/4 NPT
3/4 NPT Zamknięte 1/2 NPT, 3/4 NPT

 
Przegląd zwój gwintu łącznika
Wersja z głowicą do 
mocowania na rurze/ścianie

Lewo
Wejście A

Prawo
Wejście B

Ślepy otwór, bez 
gwintów przelotowych
Wejście C

PIR-L, PIR-H, PIR-W M20 x 1.5 M20 x 1.5 M10
1/2 NPT 1/2 NPT M10

Warunki pracy
Zakres temperatur przechowywania

Praca ciągła EPDM -60 °C ...+90 °C [-76 ...+194 °F]
EPDM, Ex -60 °C ...+85 °C [-76...+185 °F]

Krótkotrwałe EPDM -70 °C ...+135 °C [-94...+275 °F]
Zakres temperatur przechowywania -60 °C ... +110 °C [-76 ... +230 °F]
Zabezpieczenie przed wnikaniem głowicy 
łącznika

IP66/IP68

Określony stopień zabezpieczenia IP ma zastosowanie w następujących warunkach:
	■ Stosowanie odpowiedniego dławika kablowego
	■ Stosowanie kabla o przekroju odpowiadającym przekrojowi dławika kablowego lub dobór odpowiedniego dławika 

kablowego dla dostępnego kabla
	■ Przestrzegać momentów dokręcenia wszystkich połączeń gwintowanych
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Atesty

Logo Opis Region
Świadectwo kontroli typu UE Unia Europejska
Dyrektywa ATEX
Obszary niebezpieczne
PI*-* obudowa SAFEX
- Ex d, Ex t Strefa 1 gaz II 2G Ex db IIC Gb

Strefa 21 pył II 2D Ex tb IIIC Db
PI*-* obudowa SAEEX
- Ex e, Ex t Strefa 1 gaz II 2G Ex eb IIC Gb

Strefa 21 pył II 2D Ex tb IIIC Db
IECEx
Obszary niebezpieczne
PI*-* obudowa SAFEX
- Ex d, Ex t Strefa 1 gaz Ex db IIC Gb

Strefa 21 pył Ex tb IIIC Db
PI*-* obudowa SAEEX
- Ex e, Ex t Strefa 1 gaz Ex eb IIC Gb

Strefa 21 pył Ex tb IIIC Db

Globalnie
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Wymiary w mm [cal]

Wprowadzanie danych Gwint Momenty dokręcania w Nm 1)

A M20 x 1.5 20

1/2 NPT 20

3/4 NPT 25

B M20 x 1.5 20

1/2 NPT 20
C 1/2 NPT 30

3/4 NPT 40

M20 x 1.5 z nakrętką zabezpieczającą 25

1) Należy przestrzegać karty katalogowej producenta dławika kablowego
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Akcesoria

Rysunek Opis Numer zamówienia
Zestawdo montażu 
narurze/ścianie

Zestaw do montażu na rurze/ścianie ze stali nierdzewnej do 
rur o średnicy 38 ... 63 mm [1,5 ... 2.5 cala], składający się 
z dwóch uchwytów mocujacych do rur w kształcie litery V 
i płyty montażowej

14658397

TND - Numeryczny 
wyświetlacztemperatury

Moduł wskazujący TND, 5-cyfrowy wyświetlacz LC

Do obsługi wyświetlacza przypinanego TND wymagany jest 
przemiennik ciśnienia T38.

33025404

www.wika.com
D-63911 Klingenberg
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Mocowanie rury (widok z boku)Mocowanie rury (widok z przodu)

Montaż ścienny
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Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiają stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji i zmian specyfikacji materiałowej bez wcześniejszego powiadomienia.
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WIKA Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Ul. Łęgska 29/35
87-800 Włocławek
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Informacje dotyczące zamawiania
Model / Mocowanie na głowicy / Rozmiary gwintu


