Gasdruckthermometer
CrNi-Stahl-Ausfiihrung
Typ 73

ALEY €9

Anwendungen

m Allgemeine Prozessinstrumentierung in der chemischen
und petrochemische Industrie, Ol und Gas, Energie- und
Wasser-/Abwasserwirtschaft

® Universeller Einsatz im Maschinen-, Anlagen-, Behalter-,
Apparatebau und Lebensmittelindustrie

B Temperaturmessung ohne Messstoffberthrung

B Einbau in Messtafeln, Steuerschranke und Schaltpulte

Leistungsmerkmale

B Anzeigebereiche von -200 ... +700 °C [-328 ... +1.292 °F]

B Schnelles Ansprechverhalten

B Gehause und Tauchschaft aus CrNi-Stahl 316

B Verschiedene Anschlussbauformen und Befestigungen

m QR-Code auf dem Zifferblatt verlinkt auf geréatespezifische
Informationen

Beschreibung

Das Gasdruckthermometer Typ 73 ist gemaf der Norm

EN 13190 entwickelt und gefertigt. Das hochwertige Thermo-
meter ist speziell fur Anforderungen innerhalb der Prozess-
industrie konzipiert. Vor allem in der Chemie und Petroche-
mie, Ol- und Gasindustrie sowie der Energietechnik wird das
komplett aus CrNi-Stahl gefertigte Thermometer erfolgreich
eingesetzt.

Zur optimalen Anpassung an den Prozess sind individu-
elle Einbaulangen und Prozessanschlisse erhéltlich. Die
Thermometer haben eine hohe Schutzart von IP65 und
kénnen im Freien auch bei Minustemperaturen eingesetzt
werden. Mit Flissigkeitsdampfung ist der Einsatz bei hohen
Vibrationen méglich. Die Gasdruckthermometer Typ 73
kénnen durch ihre unterschiedlichen Ausfliihrungen an
jeden Prozessanschluss und Prozessort bestens angepasst
werden.
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Abb. links: Anschlusslage unten (radial), Typ R73.100
Abb. Mitte: mit Fernleitung und Messgerétehalter,

Typ F73.100

Abb. rechts: Anschluss riickseitig (axial), Typ A73.100

Bei der Ausfuhrung mit Anliegefuhler kann die Temperatur
selbst an kleinsten Rohrdurchmessern gemessen werden,
ohne direkten Messstoffkontakt. Der Anliegeflhler ist vorge-
sehen zur AuBenmontage an Rohren und Behéltern.

Herrschen raue klimatische Bedingungen am Einsatzort, ist
der Typ 73 die richtige Wahl, da er von -40 °C [-40 °F] ... +60 °C
[+140 °F] einsetzbar ist (In der POLARgauge®-Ausfiihrung
auch bis -50 °C [-58 °F] oder -70 °C [-94 °F]).

QR-Code auf dem Zifferblatt sind geratespezifische
Informationen wie z. B. Seriennummer, Bestellnummer,
Zeugnisse und weitere Produktdaten einfach und langfristig
im Internet abrufbar.
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Konfigurator

Standard-
artikel



https://www.wika.com/rest-services/ds/config/?productcode=73
https://www.wika.com/rest-services/ds/articles/?productcode=73

Technische Daten

Basisinformationen

Norm
NenngroBe

Sichtscheibe

Anschlusslage
A73.1x0
R73.1x0
S73.1x0
F73.1x0
Anschlussbauformen
S
1

o A W N

7
Gehauseausfiihrung ,,dreh- und schwenkbar*

Dampfung

Werkstoffe (nicht-messstoffberiihrt)
Gehause, Bajonettring
Zeiger
Gelenk ,dreh- und schwenkbar”
Zifferblatt

EN 13190

® 100 mm [4"]
160 mm [6"]

]
B Mehrschichten-Sicherheitsglas
B Polycarbonat

Ruckseitig (axial)

Unten (radial)

Ruckseitig, dreh- und schwenkbar
Ausfuihrung mit Fernleitung

Standard (Gewindeanschluss, fest) "

Anschluss glatt (ohne Gewinde)

Anschluss drehbar

Uberwurfmutter

Klemmverschraubung (verschiebbar auf Tauchschaft)

Uberwurfmutter und lose Verschraubung

Klemmverschraubung (verschiebbar auf Fernleitung bzw. Spiralschutzschlauch)
Klemmverschraubung am Gehause "

90° schwenkbar und 360° drehbar

B Mit Flussigkeitsdampfung (Silikondl)
B Mit lebensmitteltauglicher Fliissigkeitsdampfung

CrNi-Stahl 304
Aluminium, schwarz, Mikroverstellung
CrNi-Stahl 304

Aluminium (weiB3)

1) Nicht bei Ausfuihrung mit Fernleitung

Messelement

Art des Messelements

Verwendungsbereich
Dauerbelastung (1 Jahr)
Kurzzeitig (max. 24 h)

Werkstoffe Messwerk

Fernleitung
Durchmesser
Spiralschutzschlauch

Lange

Minimaler Biegeradius

Werkstoff
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Gasdruck-Inertgasfullung, physiologisch unbedenklich

Messbereich nach EN 13190
Anzeigebereich nach EN 13190

m Kombination aus Messing und CrNi-Stahl
B Komplett aus CrNi-Stahl

@ 2 mm [0,08 in]
@ 7 mm [0,28 in]
Fernleitung ohne Spiralschutzschlauch Max. 60 m [197 ft]
Max. 40 m [131 ft]

Max. 20 m [66 ft]

Fernleitung mit Spiralschutzschlauch

Fernleitung mit Spiralschutzschlauch und PVC-Beschichtung

Fernleitung ohne Spiralschutzschlauch 6 mm [0,24 in]
Fernleitung mit Spiralschutzschlauch 20 mm [0,79 in]
Fernleitung mit Spiralschutzschlauch und PVC-Beschichtung 30 mm [1,18 in]
CrNi-Stahl 316
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Messelement

Befestigungsarten bei Geraten mit Fernleitung ™ Befestigungsrand hinten, CrNi-Stahl
B Messgeratehalter, Alu-Druckguss
m Befestigungsrand vorn, CrNi-Stahl
B Dreikantfrontring mit Biigel, CrNi-Stahl

Anliegefiihler

Abmessungen 120 x22 x 12 mm [4,72 x 4,8 x 0,47 in]
Montagearten B Montage an Rohren

B Montage an Behaltern
Werkstoff CrNi-Stahl 316

Genauigkeitsangaben

Genauigkeitsklasse Klasse 1 nach EN 13190
bei 23 °C +10 °C Umgebungstemperatur

Anzeigebereich in °C Messbereich in °C " Skalenteilungswert in °C Fehlergrenze nach EN 13190 +°C

-200 ... +50 -170 ... +20 5 5
-200 ... +100 -170...470 5 5
-110 ... +50 -90 ... +30 2 2
-80 ... +60 -60 ... +40 2 2
-60 ... +40 -50 ... +30 1 1
-50 ... +50 -40 ... +40 1 1
-50 ... +100 -30 ... +80 2 2
-50 ... +150 -30 ... +130 2 2
-40 ... +60 -30 ... +50 1 1
-30 ... +50 -20 ... +40 1 1
-20 ... +40 -10...+30 1 1
-20 ... +60 -10 ... +50 1 1
-20 ... +80 -10...+70 1 1
-20 ... +180 0...+160 2 2
-10 ... +100 0...+90 1 1
0..60 10...50 1 1
0..80 10...70 1 1
0..100 10...90 1 1
0..120 10...110 2 2
0..160 20 ...140 2 2
0..200 20...180 2 2
0..250 30...220 5 2,5
0...300 30...270 5 5
0...400 50 ...350 5 5
0..500 50 ... 450 5 5
0..600 100 ... 500 10 10
0..700 100 ... 600 10 10
50 ... 650 150 ... 550 10 10

1) Der Messbereich ist durch zwei Dreieckmarkierungen auf dem Zifferblatt begrenzt. Innerhalb dieses Bereichs gilt nach EN 13190 die genannte Fehlergrenze.

WIKA-Datenblatt TM 73.01 - 08/2025 Seite 3 von 23



Weitere Angaben zu: Anzeigebereich

Einheit m °C
m °F
B °C/°F (Doppelteilung)
Zifferblatt
Skalenteilung B Einfachskale
B Doppelskale
Skalenfarbe Einfachskale Schwarz

Doppelskale Rot
- Weitere Farben auf Anfrage

Prozessanschluss

Glatt, ohne Gewinde
G B

Y2 NPT

G Y2innen

Y2 NPT innen

M20 x 1,5

B M24 x1,5innen

— Weitere Gewinde auf Anfrage

GewindegroBe

Werkstoffe (messstoffberiihrt) CrNi-Stahl 316
Tauchschaft
Durchmesser B 6 mm[0,24 in]
B 8mm[0,32in]
B 10 mm [0,39in]
B 12mm[0,47 in]
Schutzrohr Grundsatzlich ist der Betrieb eines mechanischen Thermometers ohne Schutzrohr bei

geringen prozessseitigen Belastungen (geringer Druck, niedrige Viskositat und geringe
FlieBgeschwindigkeiten) méglich.

Um jedoch einen Austausch des Thermometers wahrend des laufenden Betriebs zu
ermoglichen (z. B. Geratetausch oder Kalibrierung) und einen erhéhten Schutz des
Messgerats sowie der Anlage und Umwelt sicherzustellen, wird zur Verwendung eines
Schutzrohrs aus dem umfangreichen WIKA-Schutzrohrportfolio geraten.

— Weitere Informationen zur Berechnung des Schutzrohrs siehe technische
Information IN 00.15.

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur (am Gehause) B -40...+60 °C[-40 ... +140 °F]
B -50...+60 °C [-58 ... +140 °F] (erweiterter Bereich)
B -70...+60°C[-94 ... +140 °F] (Ausfuhrung PS3LARgauge’)

Lagertemperatur
Ohne Flissigkeitsdampfung -50 ...+70 °C [-58 ... +158 °F]
Mit Flussigkeitsdampfung -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
Max. Betriebsdruck am Tauchschaft Max. 25 bar [363 psi], statisch
Schutzart nach IEC/EN 60529 m |P65

u |P66
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Bauform i leunas  Taumas s

Tauchschaftdurch- 210 210 210 210
messer in mm [in] [0,40] [0,40] [0,40] [0,40]

Anzeigebereich in °C | Mindesteinbaulédnge in mm [in]

Typen A73 (Anschlusslage riickseitig) und R73 (Anschlusslage unten)

-200 ... +50 80 80 80 70 70 70 60 60 60 75 75 75
3,15] [3,15] [3,15] [2,76] [2,76] [2,76] [2,36] [2,36] [2,36] [2,95] [2.95] [2,95]
-200 ... +100 80 80 80 70 70 70 60 60 60 75 75 75
[3,15] [3,15] [3,15] [2,76] [2,76] [276] [2,36] [2,36] [2,36] [2,95] [295] [2,95]
-110 ... +50 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
[2,95] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36]
-80 ... +60 95 60 60 95 60 60 90 60 60 110 75 75
3,74] [2,36] [2,36] [3,74] [2,36] [2,36] [354] [2,36] [2,36] [4,33] [295] [2,95]
-60 ... +40 105 70 60 105 70 60 100 65 60 120 85 75
[4,13] [276] [2,36] [4,13] [2,76] [2,36] [3,94] [256] [2,36] [4,72] [3,35] [2,95]
-50 ... +50 100 70 60 80 60 60 90 60 60 90 60 60
[3,94] [276] [236] [3,15] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36]
-50 ... +100 85 60 60 60 60 60 75 60 60 75 60 60
[3,35] [2,36] [236] [2,36] [2,36] [2,36] [295] [2,36] [2,36] [2,95] [2,36] [2,36]
-50 ... +150 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
[2,95] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36]
-40 ... +60 105 70 60 105 70 60 100 65 60 120 85 75
[4,13] [2,76] [2,36] [4,13] [2,76] [2,36] [3,94] [256] [2,36] [4,72] [3,35] [2,95]
-30 ... +50 125 75 60 125 75 60 120 70 60 140 90 75
[4,92] [2,95] [236] [4.92] [2,95] [2,36] [472] [276] [2,36] [551] [354] [2,95]
20 ... +40 135 90 65 115 65 60 125 75 60 125 80 60
531] [3,54] [256] [4,53] [2,56] [2,36] [4,92] [295] [2,36] [4,92] [3,15] [2,36]
-20 ... +60 125 85 60 125 85 60 120 80 60 140 100 75
[4,92] [3,35] [2,36] [4,92] [3,35] [236] [4,72] [3,15] [2,36] [551] [3.94] [2,95]
-20 ...+80 105 70 60 105 70 60 100 65 60 120 85 75
[4,13] [2,76] [2,36] [4,13] [2,76] [2,36] [3.94] [2,56] [2,36] [4,72] [3,35] [2,95]
20 ... +180 75 60 60 60 60 60 60 60 60 65 60 60
[2,95] [2,36] [236] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [256] [2,36] [2,36]
-10.... +100 100 70 60 80 60 60 90 60 60 90 60 60
3,74] [276] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36] [354] [2,36] [236] [3,54] [2,36] [2,36]
0..60 145 95 70 120 70 60 130 80 60 135 85 60
5,71 [374] [276] [472] [276] [2,36] [512] [3,15] [2,36] [531] [3,35] [2,36]
0..80 125 85 60 125 85 60 120 80 60 140 100 75
[4,92] [335] [236] [4,92] [3,35] [2,36] [4,72] [3,15] [2,36] [551] [3.94] [2,95]
0..100 115 75 60 115 75 60 110 70 60 130 90 75
[453] [2,95] [2,36] [4,58] [2,95] [2,36] [4,33] [2,76] [2,36] [512] [354] [2,95]
0..120 95 70 60 95 70 60 90 65 60 110 85 75
[3,74] [276] [2,36] [3,74] [2,76] [2,36] [354] [2,56] [2,36] [4,33] [3,35] [2,95]
0..160 95 60 60 95 60 60 90 60 60 110 75 75
13,741 [2,36] [2,36] [3,74] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36] [4,33] [2,95] [2,95]
0...200 95 60 60 95 60 60 90 60 60 110 75 75
13,741 [2,36] [2,36] [3,74] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36] [4,33] [2,95] [2,95]
0...250 75 60 60 75 60 60 70 60 60 90 75 75
[2,95] [2,36] [2,36] [2,95] [236] [2,36] [2,76] [2,36] [2,36] [3,54] [2,95] [2,95]
0...300 105 90 90 95 80 80 70 60 60 90 75 75
[4,13] [354] [3,54] [3,74] [3,15] [3,15] [2,76] [2,36] [2,36] [3,54] [2,95] [2,95]
0...400 105 90 90 95 80 80 70 60 60 90 75 75
[4,13] [354] [3,54] [3,74] [3,15] [3,15] [2,76] [2,36] [2,36] [3,54] [2,95] [2,95]
0...500 165 130 130 155 120 120 125 90 90 150 115 115
6,50 [512] [512] [6,10] [4,72] [472] [4,92] [354] [3,54] [591] [4,53] [4,53]
0...600 145 130 130 135 120 120 105 90 90 130 115 115
5,711 [512] [512] [531] [4,72] [472] [4,13] [354] [354] [512] [4,53] [4,53]
0...700 155 135 130 125 105 105 115 95 95 140 120 120
6,10] [531] [512] [4,92] [4,13] [4,13] [453] [3,74] [3,74] [551] [4,72] [4,72]
50 ... 650 155 130 130 125 100 100 115 90 90 140 115 115

[6,10] [5,12] [5,12] [4,92] [3,94] [3,94] [4,53] [3,54] [3,54] [5551] [4,53] [4,53]
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Bauform i leunas  Taumas s

Tauchschaftdurch- 210 210 210 210
messer in mm [in] [0,40] [0,40] [0,40] [0,40]

Anzeigebereich in °C | Mindesteinbaulédnge in mm [in]

Typ S73 (Anschlusslage riickseitig, dreh- und schwenkbar)

-200 ... +50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65
2,36] [2,36] [236] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [236] [2,36] [2,56] [2,56] [2,56]
-200 ... +100 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65
[2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [256] [2,56] [2,56]
-110 ... +50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 60 60
[2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,95] [236] [2,36]
-80 ... +60 80 60 60 80 60 60 90 60 60 100 65 65
3,15] [2,36] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36] [354] [2,36] [2,36] [3,94] [256] [2,56]
-60 ... +40 90 60 60 90 60 60 100 65 60 110 75 65
[3,54] [2,36] [2,36] [354] [2,36] [2,36] [3,94] [256] [2,36] [4,33] [295] [2,56]
-50 ... +50 85 60 60 85 60 60 90 60 60 100 70 60
[3,35] [2,36] [2,36] [3,35] [2,36] [2,36] [354] [2,36] [2,36] [3,94] [276] [2,36]
-50 ... +100 70 60 60 70 60 60 75 60 60 85 60 60
[2,76] [2,36] [2,36] [2,76] [2,36] [2,36] [2,95] [2,36] [2,36] [3,35] [2,36] [2,36]
-50 ... +150 60 60 60 60 60 60 60 60 60 70 60 60
2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,76] [2,36] [2,36]
-40 ... +60 90 60 60 90 60 60 100 65 60 110 75 65
[3,54] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36] [3,94] [256] [2,36] [4,33] [2,95] [2,56]
-30 ... +50 110 60 60 110 60 60 120 70 60 130 80 65
[4,33] [2,36] [2,36] [4,33] [2,36] [2,36] [4,72] [276] [2,36] [512] [3,15] [2,56]
20 ... +40 120 75 60 120 75 60 125 75 60 135 85 60
4,721 [2,95] [2,36] [4,72] [2,95] [2,36] [4,.92] [295] [2,36] [531] [3,35] [2,36]
20 ... +60 110 70 60 110 70 60 120 80 60 130 90 65
[4,33] [2,76] [2,36] [4,33] [2,76] [2,36] [4,72] [3,15] [2,36] [5,12] [3,54] [2,56]
20 ...+80 90 60 60 90 60 60 100 65 60 110 75 65
[3,54] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36] [3,94] [256] [2,36] [4,33] [295] [2,56]
20 ... +180 60 60 60 60 60 60 60 60 60 75 60 60
[2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,95] [2,36] [2,36]
-10 ... +100 85 60 60 85 60 60 90 60 60 100 70 60
[3,35] [2,36] [2,36] [3,35] [2,36] [2,36] [354] [2,36] [236] [3,94] [2,76] [2,36]
0..60 130 80 60 130 80 60 130 80 60 140 90 65
5,2] [3,15] [2,36] [5,12] [3,15] [2,36] [512] [3,15] [2,36] [551] [3,54] [2,56]
0..80 110 70 60 110 70 60 120 80 60 130 90 65
[4,33] [276] [2,36] [4,33] [2,76] [2,36] [4,72] [3,15] [2,36] [512] [354] [2,56]
0...100 100 60 60 100 60 60 110 70 60 120 80 65
[3,94] [2,36] [2,36] [3,94] [2,36] [2,36] [4,33] [276] [2,36] [472] [3,15] [2,56]
0..120 80 60 60 80 60 60 90 65 60 100 75 65
3,15] [2,36] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36] [354] [2,56] [2,36] [3,94] [295] [2,56]
0..160 80 60 60 80 60 60 90 60 60 100 65 65
3,15] [2,36] [236] [3,15] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36] [3,94] [256] [2,56]
0...200 80 60 60 80 60 60 90 60 60 100 65 65
[3,15] [2,36] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36] [3,94] [256] [2,56]
0...250 60 60 60 60 60 60 70 60 60 80 65 65
[2,36] [2,36] [236] [2,36] [2,36] [2,36] [276] [2,36] [2,36] [3,15] [2,56] [2,56]
0...300 60 60 60 60 60 60 70 60 60 80 65 65
2,36] [2,36] [236] [2,36] [2,36] [2,36] [276] [2,36] [2,36] [3,15] [2,56] [2,56]
0...400 60 60 60 60 60 60 70 60 60 80 65 65
2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,36] [2,76] [2,36] [2,36] [3,15] [2,56] [2,56]
0...500 120 85 85 120 85 85 90 60 60 135 100 100
4,721 [3,35] [3,35] [4,72] [3,35] [3,35] [354] [2,36] [2,36] [531] [3,94] [3,94]
0...600 100 85 85 100 85 85 70 60 60 115 100 100
[3,94] [3,35] [3,35] [394] [335] [3,35] [276] [2,36] [2,36] [4,53] [3,94] [3,94]
0...700 115 90 85 100 80 80 75 60 60 125 115 100
[4,53] [354] [3,35] [3,94] [3,15] [3,15] [2,95] [2,36] [2,36] [4,92] [4,53] [3,94]
50 ... 650 110 85 85 100 75 75 75 60 60 125 100 100

[433] [335] [335] [3,94] [2,95] [2,95] [2,95] [2,36] [2,36] [4,92] [3,94] [3,94]
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Bauform i leunas  Taumas s

Tauchschaftdurch- 210 210 210 210
messer in mm [in] [0,40] [0,40] [0,40] [0,40]

Anzeigebereich in °C | Mindesteinbaulédnge in mm [in]

Typ F73 (Fernleitung < 5 m [16 ft])

-200 ... +50 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - -
3,74] [276] [276] [3,54] [2,56] [2,56] [3,15] [2,36] [2,36]

-200 ... +100 95 70 70 90 65 65 80 60 60 -
3,74] [276] [276] [354] [2,56] [2,56] [3,15] [2,36] [2,36]

-110 ... 50 60 60 60 60 60 60 75 60 60 -
2,36] [2,36] [236] [2,36] [2,36] [2,36] [295] [2,36] [2,36]

-80 ... +60 115 80 70 110 75 65 100 65 60 -
4,53 [3,15] [276] [4,33] [2,95] [2,56] [3,94] [2,56] [2,36]

-60 ... +40 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - - -
5311 [374] [2,76] [512] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

-50 ... +50 70 60 60 70 60 60 80 60 60 - - -
[2,76] [2,36] [2,36] [2,76] [2,36] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36]

-50 ... +100 70 60 60 70 60 60 80 60 60 - - -
[2,76] [2,36] [2,36] [2,76] [2,36] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36]

-50 ...+150 60 60 60 60 60 60 70 60 60 - - -
[2,36] [2,36] [236] [2,36] [2,36] [2,36] [276] [2,36] [2,36]

-40 ... +60 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - -
531 [374] [276] [512] [3,54] [256] [4,72] [3,15] [2,36]

-30 ... +50 145 105 75 140 100 70 130 90 60 - -
5,71 [4,13] [295] [551] [3,94] [276] [512] [3,54] [2,36]

-20 ... +40 140 80 60 140 80 60 150 90 60 - -
5511 [3,15] [236] [551] [3,15] [2,36] [591] [3,54] [2,36]

-20 ... +60 145 105 75 140 100 70 130 90 60 -
5,71 [4,13] [295] [551] [3,94] [276] [512] [3,54] [2,36]

20 ... +80 135 95 70 130 90 65 120 80 60 -
531] [374] [276] [512] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

-20...+180 60 60 60 60 60 60 75 60 60 -
[2,36] [2,36] [236] [2,36] [2,36] [2,36] [295] [2,36] [2,36]

-10 ...+100 85 60 60 85 60 60 95 60 60 - - -
(3,35] [2,36] [236] [3,35] [2,36] [2,36] [374] [236] [2,36]

0...60 125 70 60 125 75 60 135 85 60 - - -
[4,92] [276] [2,36] [4,92] [2,95] [236] [531] [3,35] [2,36]

0...80 155 105 75 150 100 70 140 90 60 - -
6,10] [4,13] [295] [591] [3,94] [276] [551] [3,54] [2,36]

0...100 135 95 70 130 90 65 120 80 60 - -
531] [374] [276] [512] [354] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

0..120 125 85 70 120 80 65 110 70 60 -
4,92] [3,35] [276] [4,72] [3,15] [2,56] [4,33] [2,76] [2,36]

0...160 115 80 70 110 75 65 100 65 60 -
4,53 [3,15] [2,76] [4,33] [2,95] [2,56] [3,94] [2,56] [2,36]

0...200 105 80 70 100 75 65 90 65 60 - - -
4,13] [3,15] [2,76] [3.94] [2,95] [2,56] [3,54] [2,56] [2,36]

0...250 105 70 70 100 65 65 90 60 60 - - -
4,13] [276] [276] [3.94] [2,56] [2,56] [3,54] [2,36] [2,36]

0...300 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - - -
[3,74] [276] [2,76] [3,54] [2,56] [2,56] [3,15] [2,36] [2,36]

0...400 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - - -
374] [276] [276] [3,54] [2,56] [256] [3,15] [2,36] [2,36]

0...500 115 70 70 110 65 65 100 60 60 - - -
[453] [276] [276] [4,33] [2,56] [2,56] [3,94] [2,36] [2,36]

0...600 95 70 70 90 65 65 80 60 60 - -
3,74] [276] [276] [3,54] [2,56] [2,56] [3,15] [2,36] [2,36]

0...700 70 60 60 70 60 60 80 60 60 - -
[2,76] [2,36] [2,36] [2,76] [2,36] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36]

50 ...650 70 60 60 75 60 60 85 60 60 - -

2,76] [2,36] [2,36] [295] [2,36] [236] [3,35] [236] [2,36]
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Bauform i leunas  Taumas s

Tauchschaftdurch- 210 210 210 210
messer in mm [in] [0,40] [0,40] [0,40] [0,40]

Anzeigebereich in °C | Mindesteinbaulédnge in mm [in]

Typ F73 (Fernleitung > 5 ... 10 m [16 ... 33 ft])

-200 ... +50 115 80 70 110 75 65 100 65 60 = =
[4,53] [3,15] [2,76] [4,33] [2,95] [2,56] [3,94] [2,56] [2,36]

-200 ... +100 115 80 70 110 75 65 100 65 60 =
[4,53] [3,15] [2,76] [4,33] [2,95] [2,56] [3,94] [2,56] [2,36]

-110.... +50 80 60 60 80 60 60 90 60 60 =
[38,15] [2,36] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36]

-80 ... +60 135 95 70 130 90 65 120 80 60 =
[65,31] [3,74] [2,76] [5,12] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

-60 ... +40 155 105 75 150 100 70 140 90 60 = = =
[6,10] [4,13] [2,95] [5,91] [3,94] [2,76] [5,51] [3,54] [2,36]

-50 ... +50 105 60 60 105 60 60 115 75 60 = = =
[4,13] [2,36] [2,36] [4,13] [2,36] [2,36] [4,53] [2,95] [2,36]

-50 ...+100 90 60 60 90 60 60 100 60 60 = = =
[3,54] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36] [3,94] [2,36] [2,36]

-50 ...+150 75 60 60 80 60 60 90 60 60 = = =
[2,95] [2,36] [2,36] [3,15] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36]

-40 ... +60 155 105 75 150 100 70 140 90 60 = =
[6,10] [4,13] [2,95] [591] [3,94] [2,76] [5,51] [3,54] [2,36]

-30 ... +50 165 115 85 160 110 80 150 100 70 = =
[6,50] [4,53] [3,35] [6,30] [4,33] [3,15] [5,91] [3,94] [2,76]

-20 ... +40 140 80 60 140 80 60 150 90 60
[5,51] [3,15] [2,36] [5,51] [3,15] [2,36] [5,91] [3,54] [2,36]

-20 ... +60 175 115 85 170 110 80 160 100 70 =
[6,89] [4,53] [3,35] [6,69] [4,33] [3,15] [6,30] [3,94] [2,76]

-20 ... +80 155 105 73 150 100 70 140 90 60 =
[6,10] [4,13] [2,95] [5,91] [3,94] [2,76] [5,51] [3,54] [2,36]

-20 ...+180 80 60 60 85 60 60 90 60 60 =
[38,15] [2,36] [2,36] [3,35] [2,36] [2,36] [3,54] [2,36] [2,36]

-10...+100 105 60 60 105 60 60 115 75 60 = = =
[4,13] [2,36] [2,36] [4,13] [2,36] [2,36] [4,53] [2,95] [2,36]

0...60 140 80 60 140 85 60 155 95 60 > = =
[6,61] [3,15] [2,36] [5,51] [3,35] [2,36] [6,10] [3,74] [2,36]

0...80 175 115 85 170 110 80 160 100 70 - =
[6,89] [453] [335] [6,69] [433] [3,15] [6,30] [3,94] [2,76]

0...100 155 105 85 150 100 80 140 90 70 = =
[6,10] [4,13] [3,35] [5,91] [3,94] [3,15] [5,51] [3,54] [2,76]

0...120 145 105 75 140 100 70 130 90 60 =
[5,71] [4,13] [2,95] [5,51] [3,94] [2,76] [5,12] [3,54] [2,36]

0...160 135 95 70 130 90 65 120 80 60 =
[65,31] [3,74] [2,76] [5,12] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

0...200 125 85 70 120 80 65 110 70 60 = = =
[492] [3,35] [2,76] [4,72] [3,15] [2,56] [4,33] [2,76] [2,36]

0...250 125 85 70 120 80 65 110 70 60 = = =
[4,92] [3,35] [2,76] [4,72] [3,15] [2,56] [4,33] [2,76] [2,36]

0...300 115 80 70 110 75 65 100 65 60 = = =
[4,53] [3,15] [2,76] [4,33] [2,95] [2,56] [3,94] [2,56] [2,36]

0...400 115 80 70 110 75 65 100 65 60 = = =
[4,53] [3,15] [2,76] [4,33] [2,95] [2,56] [3,94] [2,56] [2,36]

0...500 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
[6,31] [3,74] [2,76] [5,12] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

0...600 115 80 70 110 75 65 100 65 60 = =
[4,53] [3,15] [2,76] [4,33] [2,95] [2,56] [3,94] [2,56] [2,36]

0...700 95 60 60 95 60 60 105 60 60 = =
[38,74] [2,36] [2,36] [3,74] [2,36] [2,36] [4,13] [2,36] [2,36]

50 ...650 100 60 60 100 60 60 110 65 60 = =

[3,94] [2,36] [2,36] [3,94] [2,36] [2,36] [4,33] [2,56] [2,36]
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Bauform i leunas  Taumas s

Tauchschaftdurch- =10 210 =210 =210
messer in mm [in] [0,40] [0,40] [0,40] [0,40]

Anzeigebereich in °C | Mindesteinbaulédnge in mm [in]

Typ F73 (Fernleitung > 10 ... 15 m [33 ... 49 ft])

-200 ... +50 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
[6,31] [3,74] [2,76] [5,12] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

-200 ... +100 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
[6,31] [3,74] [2,76] [5,12] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

-110...+50 105 60 60 105 60 60 115 75 60 = = =
[4,13] [2,36] [2,36] [4,13] [2,36] [2,36] [4,53] [2,95] [2,36]

-80 ... +60 155 105 85 150 100 80 140 90 70 - - -
[6,10] [4,13] [3,35] [5,91] [3,94] [3,15] [5,51] [3,54] [2,76]

-60 ... +40 175 115 85 170 110 80 160 100 70 = = =
[6,89] [4,53] [3,35] [6,69] [4,33] [3,15] [6,30] [3,94] [2,76]

-50 ... +50 130 75 60 130 75 60 140 85 60 = = =
[5,12] [2,95] [2,36] [5,12] [2,95] [2,36] [5,51] [3,35] [2,36]

-50 ... +100 115 65 60 115 70 60 125 80 60 = = =
[453] [2,56] [2,36] [4,53] [2,76] [2,36] [4,92] [3,15] [2,36]

-50 ... +150 100 60 60 105 60 60 115 70 60 = = =
[3,94] [2,36] [2,36] [4,13] [2,36] [2,36] [4,53] [2,76] [2,36]

-30 ... +50 185 125 95 180 120 90 170 110 80 = = >
[728] [492] [3,74] [7,09] [4,72] [3,54] [6,69] [4,33] [3,15]

-20 ... +40 160 95 60 165 95 60 175 105 70 = = =
[6,30] [3,74] [2,36] [6,50] [3,74] [2,36] [6,89] [4,13] [2,76]

-20 ... +60 185 125 95 180 120 90 170 110 80 = = =
[728] [492] [3,74] [7,09] [4,72] [3,54] [6,69] [4,33] [3,15]

-20 ... +80 175 115 85 170 110 80 160 100 70 = s =
[6,89] [4,53] [3,35] [6,69] [4,33] [3,15] [6,30] [3,94] [2,76]

-20 ... +180 105 60 60 105 60 60 115 73 60 = = =
[413] [2,36] [2,36] [4,13] [2,36] [2,36] [4,53] [2,95] [2,36]

-10 ... +100 125 75 60 130 75 60 140 85 60 = = =
[4,92] [2,95] [2,36] [5,12] [2,95] [2,36] [5,51] [3,35] [2,36]

0...60 165 95 60 165 95 60 175 105 70 = = =
[6,50] [3,74] [2,36] [6,50] [3,74] [2,36] [6,89] [4,13] [2,76]

0...80 195 125 95 190 120 90 180 110 80 = = =
[7,68] [4,92] [3,74] [7,48] [4,72] [3,54] [7,09] [4,33] [3,15]

0...100 175 115 85 170 110 80 160 100 70 = = =
[6,89] [453] [3,35] [6,69] [4,33] [3,15] [6,30] [3,94] [2,76]

0...120 165 115 85 160 110 80 150 100 70 = = =
[6,50] [4,53] [3,35] [6,30] [4,33] [3,15] [5,91] [3,94] [2,76]

0...160 155 105 85 150 100 80 140 90 70 = = =
[6,10] [4,13] [3,35] [5,91] [3,94] [3,15] [5,51] [3,54] [2,76]

0...200 145 105 75 140 100 70 130 90 60 = = =
[5,71] [4,13] [2,95] [5,51] [3,94] [2,76] [5,12] [3,54] [2,36]

0...250 145 95 75 140 90 70 130 80 60 = = =
[5,71] [3,74] [2,95] [5,51] [3,54] [2,76] [5,12] [3,15] [2,36]

0...300 135 95 70 130 90 65 120 80 60 s = =
[5,31] [3,74] [2,76] [5,12] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

0...400 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
[5,31] [3,74] [2,76] [512] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

0...500 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
[5,31] [3,74] [2,76] [5,12] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

0...600 135 95 70 130 90 65 120 80 60 = = =
[5,31] [3,74] [2,76] [5,12] [3,54] [2,56] [4,72] [3,15] [2,36]

0...700 130 60 60 130 70 60 140 75 60 = = >
[512] [2,36] [2,36] [5,12] [2,76] [2,36] [5,51] [2,95] [2,36]

50 ...650 135 65 60 135 70 60 145 80 60 = = s

[5,31] [2,56] [2,36] [5,31] [2,76] [2,36] [5,71] [3,15] [2,36]

Mindesteinbaulangen in Verbindung mit Fernleitung > 15 m [49 ft] zuvor auf technische Machbarkeit prifen.
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Optionale Zulassungen

Beschreibung

@ EU-Konformitétserklarung Europaische Union

ATEX-Richtlinie
Explosionsgefahrdete Bereiche

Zone 1 Gas II2GExhIICT6...T1 Gb X
Zone 21 Staub 12D Ex h lICT85 ... T450 °C Db X

[ H [E EAC Eurasische Wirtschaftsge-
EMV-Richtlinie EECTEN
Explosionsgefahrdete Bereiche
Zone 1 Gas IExhIICT6...T1 Gb X
Zone 21 Staub Ex hT85°C ... T450°C Db X

- MChS Kasachstan
Genehmigung zur Inbetriebnahme

- PAC Ukraine Ukraine

Metrologie, Messtechnik

Zertifikate/Zeugnisse

Zertifikate/Zeugnisse

Zeugnisse B 2.2-Werkszeugnis
m 3.1-Abnahmepriifzeugnis
Kalibrierung DAKkkS-Kalibrierzertifikat

— Zulassungen und Zertifikate siehe Webseite
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Anschlusslagen

Legende

G Anschlussgewinde

i Gewindeléange (inkl. Bund)

@ ds Dichtbunddurchmesser

SW  Schlusselweite

@gd Tauchschaftdurchmesser

l4 Einbauléange

I Aktive Lange

F xx  Abstandsmaf bis Tauchschaft
LF Fernleitungslange

Typ A73, Anschlusslage rickseitig

@ d

X Z
[0.079]

14634800.01

Typ R73, Anschlusslage unten

0D,

FLM

o 14634801.01

WIKA-Datenblatt TM 73.01 - 08/2025

NG| @ Diinmm [in]

100 101 [3,98]
160 161 [6,34]
Design _ [Fau? |Anschiuss |
S 30[1,18] G V2 - AuBen
1 13[0,51] 218
2 35 [1,38] G V2 - AuBen
3 15[0,59] G %2 - Innen
4 53 [2,09] G 12 - AuBen
5 50[1,97] G 2 - AuBen
7 53 [2,09] G %2 - AuBen

1) Zusatzlich +40 mm [1,57 in] fir Gerate mit: Anzeigebereichsende:
>= 300 °C [572 °F], Anzeigebereichsanfang: -200 °C [-328 °F]

NG |gDinmmin |

100 101 [3,98]
160 161[6,34]
Design _ [Fiw”  [Anschluss |
S 30[1,18] G V2 - AuBen
1 13[0,51] 218
2 35 [1,38] G V2 - AuBen
3 15[0,59] G %2 - Innen
4 53 [2,09] G V2 - AuBen
5 50 [1,97] G V2 - AuBen
7 53[2,09] G %2 - AuBen

1) Zusétzlich + 40 mm [1,57 inch] fir Gerate mit: Anzeigebreichsende:
>= 300 °C [572 °F], Anzeigebereichsanfang: -200 °C [-328 °F]
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dreh- und schwenkbar . : % 100 101[3,98]
7] ‘[1_%91 § 160 161[6,34]
| Design  |Fos  [Anschiuss
AN O . S 17,5[0,69] G % - AuBen
k &B__i % © 1 28[1,10] 218
H= fﬁ @ 2 38 [1,50] G Y2 - AuBen
: A 3 30[1,18] G - Innen
it T 4 68 [2,68] G 1% - AuBen
| 68 [2,68] G ¥ - AuBen
- 5 55[2,17] G % - AuBen
68 [2,68] G V2 - AuBen

@d
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Anschlussbauformen fiir Anschlusslagen riickseitig, unten und riickseitig dreh- und schwenkbar

Bauform: Standard (Gewindeanschluss, fest)

SW-

3073050.07

‘ Bd,

Prozess- Abmessungen in mm [in]
anschluss

G%B 14.[0,55] 27[1,06] 26[1,02]
G%B 16[0,63] 32[1,26] 32[1,26]
% NPT 19[0,75] 22[0,87]
% NPT 20[0,79] 30[1,18]

Standard-Einbauldnge Iy = 63, 100, 160, 200, 250 mm

[2,48, 3,94, 6,3, 7,87, 9,84 in]

Bauform 2, Anschluss drehbar

3073050.07

Prozessanschluss Abmessungen in mm [in]

G¥%B 201[0,79] 27[1,06]
M18x 1,5 15[0,59] 221[0,89]

= 80, 140, 180, 230 mm
13,15, 5,12, 7,09, 9,06 in]

Standard-Einbaulénge I

WIKA-Datenblatt TM 73.01 - 08/2025

Bauform 1, Anschluss glatt (ohne Gewinde)

3073050.07

éd,

Abmessungen in mm [in]

1810,7]

Standard-Einbauléange |1 = 100, 140, 200, 240, 290 mm
[3,94,5,12,7,87, 9,45, 11,42 in]
Basis fur Bauform 4, Klemmverschraubung

Bauform 3, Uberwurfmutter

3073050.07

oW

®d

Prozess-
anschluss

Abmessungen in mm [in]

il Siich

G¥%:B 14[0,55] 27[1,06]
G%B 16 [0,63] 32[1,26]
M24 x 1,5 13,5[0,53] 32[1,26]

Standard-Einbaulédnge |1 = 89, 126, 186, 226, 276 mm

[3,50, 4,96, 7,32, 8,9, 10,87 in]
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Bauform 4, Klemmverschraubung verschiebbar auf 5
Tauchschaft 3
R
S
oW . =]
S
) =
2l
0 i l
F i) L
11.575]
@ Dichtring
Bauform 4.1, Klemmverschraubung mit Stutzrohr IS
verschiebbar auf Tauchschaft g
3
N~
o
pi OSW €
[0.984] 3|
Y
s
i s \ar 7o |
0 f :
Fu Q0 L
11.575]
@ Dichtring
Bauform 5, Uberwurfmutter und lose Verschraubung 5
(=)
7o)
o
(2]
oW S
(]

_sq,

¢ d

Bauform 7, Klemmverschraubung am Gehause

Prozess- Abmessungen in mm [in]
anschluss

c __[i __|sw __ |od |

G12B
G%B
M18x 1,5
Y2 NPT
% NPT

14[0,55]
16 [0,63]
12[0,47]
19[0,75]
20[0,79]

27[1,06]
32[1,26]
2410,95]
22[0,87]
30[1,18]

26[1,02]
32[1,26]
23[0,91]

Einbaulange |1 = variabel

Prozess- Abmessungen in mm [in]
anschluss

6 i |sw___Jod |

G12B
G%B
M18x 1,5
Y2 NPT
% NPT

14[0,55]
16[0,63]
12[0,47]
19[0,75]
20[0,79]

27[1,06]
32[1,26]
24[0,95]
22[0,87]
30[1,18]

26[1,02]
32[1,26]
23[0,91]

Einbaulange |1 = variabel

Prozess- Abmessungen in mm [in]
anschluss

G%2B
G%B
M18x 1,5
Y2 NPT
% NPT

14[0,55]
16 [0,63]
12[0,47]
19[0,75]
20[0,79]

27[1,06]
32[1,26]
2410,95]
22[0,87]
30[1,18]

26 [1,02]
32[1,26]
23[0,91]

Einbaulange |1 = variabel

<
~
(9]
©
©
Al
oW 40 L S
1
[1575] = - I
S ? B SE (7 =
— SN S
. i 50 Ly
[1.969]
Fy lg=100 (L) L
39371
® Dichtring

@ Knickschutz (entfallt bei @ d =6 mm [0,24 in])

Einbaulénge |1 =
Flhlerlange L =

> 400 mm [15,75in]
200 mm [7,87 in] bei & d = 6 mm

170 mm [6,69 in] bei & d = 8 mm

100 mm [3,94 in] bei & d ==10 mm
100 mm [3,94 in], weitere auf Anfrage

Is =
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Prozess- Abmessungen in mm [in]
anschluss

G12B
G%B
M18x 1,5
Y2 NPT
% NPT

14[0,55]
16 [0,63]
120,47
19[0,75]
20[0,79]

27 [1,06]
32[1,26]
241[0,95]
22[0,87]
30[1,18]

26[1,02]
32[1,26]
23[0,91]
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Anschlusslagen riickseitig, unten und riickseitig dreh- und schwenkbar mit Anliegefiihler

Anschlusslage riickseitig mit Anliegefuhler

50
[1.969]

3107884.06

on

[0.472]

@12

12 100 b3
[0.472] [3.9371 [2.087]

0 D, i

100 101 [3,98]
160 161 [6,34]

Anschlusslage unten mit Anliegefihler

3107892.01

D,

51
[2.008]

185
[0.728]

[3.937]

912
[0.472]

120
[4.724]

04 mm

100 101 [3,98]
160 161 [6,34]

12
[0.472]

22
[0.866]
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Anschlusslage dreh- und schwenkbar mit Anliegefuhler

45 50
[1.772 [1.969]

3107906.01

e

&Y/
i
90,

[3.583]

100
[3.937]

‘ i Eﬁ
120 n
[4.724] Sl [0.866]

2 1 in mm [

100 101 [3,98]
160 161 [6,34]

[0.472]

Fernleitungsgerate F73 mit Gehduse-Befestigungsarten

Typ F73, Fernleitungsgerat, Anschlusslage unten mit Messgeratehalter

S
50 e
[1.969] o
% S
| s
185
= o7z L]

Nenn- @ D1 in mm [in]
gréBe

100 101[3,98]
160 161 [6,34]
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Typ F73.100, Fernleitungsgeréat, Anschlusslage riickseitig mit

[se]
q o
Befestigungsrand vorne 0 3
11.969] &
o 8 N
03 &

s

o4,

d,

® Schalttafel

Nenn- 2 Dyin g dqin Fdsin D dsin
groBe mm [in] mm [in] mm [in] mm [in] ¥

101 [3,98] 116...118 1321[5,2] 4,8[0,19]
[4,57 ... 4,65]
160 161[6,34] 178[7,01] 196 [7,72] 5,8[0,23]

Typ F73.100, Fernleitungsgeréat, Anschlusslage unten mit
Befestigungsrand hinten

14126562.02

=4 50
[0.157] [1.9691

[3.976]

®101

[0591]
T

@ 116...118 186

6507 .. 6.646] 07281
913
BA97]
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Typ F73.160 Fernleitungsgeréat, Anschlusslage unten mit

<
Befestigungsrand hinten %
6 50 g
[0.236] [1.969] b
i1l -5
Ul =
B 17418 185
[6.85...7.01] [0.728]
1%
[7.717]
Typ F73 Fernleitungsgeréat, Anschlusslage riickseitig mit X
Dreikantfrontring und Bugel 5
30 ~ 48 x5 N
1.181 [1.89] [0:197] [
3
N
s s

Yo

@ Schalttafel

Nenn- | @ Djin @ D3in
groBe mm [in] | mm [in]

101[3,98] 4,8[0,19] 110[4,33] 25[0,98] 75[2,95] 59[2,32]
160 161[6,34] 5,8[0,23] 173[6,81] 25[0,98] 126[4,96] 73[2,87]
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Anschlussbauformen fiir Fernleitungsgerate

Bauform 1, glatt (ohne Gewinde)

<
o
o
(52)
(o2
N~
=)
(<p]
= s
0]
L 8
Bauform 2, Anschluss drehbar <
(=]
)
osW M
N~
=)
Co o

le =3b b

[1.3781

Prozessanschluss Abmessungen in mm
[in]

G¥%B 20[0,787] 27[1,06]
M8 x 1,5 15[0,59] 22[0,87]

Bauform 3, Uberwurfmutter

osw

3073300.14

6

10
[0.394]

Prozessanschluss Abmessungen in mm

G%:B 14 [0,55] 27[1,06]
G%B 16[0,63] 32[1,26]
M24 x 1,5 13,5 [0,53] 24[1,26]
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Bauform 4, Klemmverschraubung verschiebbar auf Tauchschaft

oW

6
éd,

307330.14

d

o

Q)

40
[1.575]

@ Dichtring

Prozessanschluss Abmessungen in mm

G%B 14.[0,55] 27[1,06] 26[1,02]
G%B 16 [0,63] 32[1,26] 32[1,26]
M18x 1,5 12[0,47] 241[0,95] 231[0,91]
% NPT 19[0,75] 22[0,87] 5
% NPT 20[0,79] 30[1,18] -

Bauform 5, Uberwurfmutter und lose Verschraubung

(S

307330.14

6
‘ ?d,

L

40
[1.575]

Prozessanschluss Abmessungen in mm

¢ [i _[sw ____Jod |

G2B 14.[0,55] 27 [1,06] 26 [1,02]
G%B 16 [0,63] 32[1,26] 32[1,26]
M18x 1,5 12[0,47] 24[0,95] 23[0,91]
% NPT 19[0,75] 22[0,87] -
% NPT 20 [0,79] 30[1,18] -

WIKA-Datenblatt TM 73.01 - 08/2025 Seite 20 von 23



Bauform 6.1, Klemmverschraubung verschiebbar auf Fernleitung (Klemmver- =
schraubung dichtklemmend) %
fr oo o = 3
= o - @ il
SE| 3¢
B A g
1) = 2 ‘
I L
® Dichtring

@ Knickschutzfeder (entfallt bei d = 6 mm [0,24 in])

Prozessanschluss Abmessungen in mm
¢ i Jsw_ fod |

G¥%B 14[0,55]
G%B 16 [0,63]
1% NPT 19[0,75]
% NPT 201[0,79]

27[1,06] 26[1,02]
32[1,26] 32[1,26]
221[0,87] -
30[1,18] 5

Einbaulénge |4
Fahlerlange L

Variabel

200 mm [7,87 in] bei & d = 6 mm [0,24 in]
170 mm [6,69 in] bei & d =8 mm [0,32in]
100 mm [3,94 in] bei & d == 10 mm [0,39in]

Bauform 6.2, Klemmverschraubung verschiebbar auf Fernleitung mit Spiral-
schutzschlauch (Klemmverschraubung dichtklemmend)

307330.14

(]

od,

@d

® Dichtring

@ Knickschutzfeder (entfallt bei d = 6 mm [0,24 in])

Prozessanschluss Abmessungen in mm

G¥%B 14[0,55]
G%B 16 [0,60]
% NPT 19[0,75]
% NPT 20[0,79]

27[1,06] 26[1,02]
32[1,26] 32[1,26]
221[0,87] -
30[1,18] 5

Einbauldnge |1 = =300 mm [11,81 in] bei & d =6 mm [0,24 in] oder 8 mm [0,32 in]
=200 mm [7,87 in] bei ¥ d=2=10mm [0,39 in]

Flhlerlange L

200 mm [7,87 in] bei & d = 6 mm [0,24 in]
170 mm [6,69 in] bei & d =8 mm [0,32 in]
100 mm [3,94 in] bei & d == 10 mm [0,39 in]

WIKA-Datenblatt TM 73.01 - 08/2025

Seite 21 von 23



Bauform 6.3, Klemmverschraubung verschiebbar auf Spiralschutzschlauch

(Klemmverschraubung nicht dichtklemmend)
=5 (L)
[0.98]
osw i
N =5
5 S
N —
AT imnnisimas iy =
PLRLRUELRUBUBUBUBERCBEAB LR =

Le L

® Klemmring

Prozessanschluss Abmessungen in mm [in]

G%B 14[0,55] 27[1,06] 26 [1,02]
G%B 16[0,63] 32[1,26] 32[1,26]
% NPT 19[0,75] 221[0,87] 2
% NPT 201[0,79] 30[1,18] -

307330.14

Variabel

200 mm [7,87 in] bei @ d =6 mm [0,24 in]
170 mm [6,69 in] bei & d =8 mm [0,39 in]
100 mm [3,94 in] bei & d == 10 mm [0,39 in]

Einbaulénge 4
Flhlerlange L

Hinweis fiir Bauformen 6.1, 6.2, 6.3:

Bei manchen Kombinationen kann die aktive Léange 12 der Flhlerlange L entsprechen.

Sofern eine zusatzliche Klemmverschraubung auf dem Tauchschaft gewlinscht wird, vergréBert sich die Fuhlerlange L um

mindestens 60 mm [2,36 in].

Bauform: Anliegefuhler

-
12
[0472]

120
[4.724]

[0.866]
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