Tensionsthermometer
Abgastemperaturwachter
Typ STW15

Anwendungen

B Temperaturiberwachungseinrichtung fir Warmeerzeu-
gungsanlagen
B Fir Warmeerzeuger mit 2 Brennstoffen

Leistungsmerkmale

B Hohe Schaltsicherheit

B Temperaturanzeige und Sicherheitstemperaturwéachter
in einem Geréat

m Ausfihrung nach DIN EN 14597

m Ubertemperatursicher bis 600 °C

Beschreibung

Der Sicherheitstemperaturwachter Typ STW15 ist fir das
Betriebsmedium Luft (Rauchgas) konzipiert.

Er unterbricht einen Steuerstromkreis, wenn die Temperatur
am Warmefuhler den fest eingestellten Sollwert Gbersteigt.

Die Beschadigung des Messsystems fiihrt ebenfalls zu einer
Unterbrechung des Stromkreises, wie es die erweiterte
Sicherheit erfordert. Das Messsystem ist mit einem Zeiger
gekoppelt, der den jeweiligen Temperaturstand auf einer
Skala anzeigt.
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Standardausfiihrung

NenngréBe in mm
72x72

Temperaturbereich
Ubertemperatursicher bis +600 °C

Schaltpunkt
fest eingestellt zwischen 50 ... 300 °C

Schaltpunktgenauigkeit
+6 K

Schaltdifferenz
12K

Zifferblatt
Aluminium, weif3, Skalierung schwarz

Messprinzip
Bourdonfedersystem

Kontakt
Mikroschalter

Kontaktausfiihrung
1 fest eingestellter Wechsler

2 fest eingestellte Wechsler (gleicher Schaltpunkt)

Kontaktstrom
max. 5 A, AC 250 V induktionsfrei

Abmessungen in mm

110.5
33.5 43.5 28

Anschluss, elektrisch
0,8 x 6,3 mm Flachstecker oder Klemmanschluss

Gehause
Kunststoff, schwarz

Befestigungsart
mit Befestigungsbigel

Schutzart
Gehause IP53 nach EN/IEC 60529

Temperaturfiithler
CrNi-Stahl

Verschraubung
Stahl verzinkt

Messleitung
CrNi-Stahl 1.4571, @ 2 mm

Messleitungslédnge
Standard 1,5m, max.5m

Messleitungsaustritt
Ruckseitig, exzentrisch

Ausfiihrung
gepruft nach DIN EN 14597 und Druckgeréterichtlinie
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Zulassungen

Beschreibung

c € EG-Konformitatserklarung Européische Gemeinschaft
B Druckgeréterichtlinie
B Niederspannungstrichtlinie

[ H [ EAC (Option) Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
Elektromagnetische Vertraglichkeit

@ GOST (Option) Russland
Metrologie, Messtechnik

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

2.2-Werkszeugnis geméan EN 10204 (z.B. Fertigung nach
Stand der Technik, Werkstoffnachweis, Anzeigegenauigkeit)

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite

Bestellangaben
Typ / Kontaktausfiihrung / Schaltpunkte / Messleitungslange / Anschlussbaufom

© 2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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