Nowy uniwersalny przetwornik temperatury z funkcja
wykrywania dryftu

Klingenberg, pazdziernik 2023 r. Nowy cyfrowy przetwornik
temperatury T38 firmy WIKA umozliwia niezwykle elastyczny i
stabilny pomiar temperatury. Przyrzad oferuje maksymalng
liczbe kombinacji potgczen czujnikéw i nowy typ wykrywania
dryftu. Wersje montowane na gtowie i na szynie sg dostepne w
wersjach SIL i réznych wersjach Ex.

Przetwornik temperatury opracowany zgodnie z normg IEC 61508,
jest przeznaczony do ogdélnych zastosowan. Dzieki niemu
uzytkownicy mogg skuteczniej monitorowaé swoje procesy. Oprocz
duzej liczby standardowych krzywych czujnika, w T38
zaimplementowano nowo opracowang przez WIKA funkcje True Drift
Detection. Funkcja ta natychmiast sygnalizuje wszelkie odchylenia
zmierzonej wartosci od krzywej charakterystycznej.

T38 ma szesc¢ zaciskdéw przytgczeniowych czujnika, ktére mozna
skonfigurowa¢ zgodnie z wymaganiami, zapewniajgc uzytkownikom
najwiekszy mozliwy zakres kombinacji. W przypadku przetwornika
montowanego na gtowie, specjalnie zaprojektowane zaciski
trapezowe z bardzo duzym obszarem zacisku i dostepem z zewnatrz
upraszczajg podtgczanie czujnikow i petli pradowe;j.

Wszystkie warianty nowego przetwornika mozna zaprogramowac za
pomocg protokotu HART® z duzg liczbg otwartych narzedzi
konfiguracyjnych. Przetwornik T38 mozna rowniez szybko i tatwo
sparametryzowac za posrednictwem interfejsu USB przy uzyciu
jednostki programujgcej PU-548 i oprogramowania WIKAsoft-TT.
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