Hasznalati utmutaté

Nyomasmérs, ATEX 2-es tipus, NS100 és NS160 HU

Bemutatott modell: ATEX 232.50.100 tipus

IWIKA!I

tl Part of your business



m Hasznalati utmutaté az ATEX 2-es tipushoz Oldal 3-30

© 12/2019 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Minden jog fenntartva. / Alle Rechte vorbehalten.
A WIKA® killénbdzé orszagokban bejegyzett védjegy.

Hasznalat el6tt olvassa el a kezelési utmutatoét!
Kés6bbi hasznalatra 6rizze meg!

2 WIKA hasznalati utmutatd, nyomasmérd, ATEX 2-es tipus

01/2020 HU 14375375.01 based on 12/2019 EN



01/2020 HU 14375375.01 based on 12/2019 EN

Tartalomjegyzék

1. Altalanos tudnivalék
1.1 JelMagyardzat.........ccooeeeeiiiiiieie et
2. Biztonsag
2.1 Rendeltetésszer(i hasznalat
2.2 Az Gzemeltetd felel6ssége
2.3 Személyi kdvetelmények
2.4 Biztonsagi utasitasok a veszélyes helyekre

2.5 Cimkézés / biztonsagi jeldlések .............cocevernnne. .16
2.6 A biztonsagos hasznalat kilénos feltételei ). .17
2.7 Gyulladast okoz6 veszélyforras-elemzeés ............cccccceviecicnennene 18
3. Miiszaki jellemzék 19
4. Kialakitas és miikédés 20
5. Szallitas, csomagolas és tarolas 20
5.1 Szallitas

5.2 Csomagolas és tarolas
6. Belizemelés és miikodtetés
6.1 Mechanikus csatlakozasok
6.2 A beszerelési ponttal kapcsolatos eléirasok.
6.3 Telepités. ...
6.4 Megengedett kdrnyezeti és lUzemi hdmérséklet ..
6.5 Megengedett rezgésterhelés a felszerelés helyén .
6.6 Szintellenérzés
6.7 Belizemelés
7. Hibak
8. Karbantartas és tisztitas 28
8.1 Karbantartas
8.2 Tisztitas...........
9. Leszerelés, visszakiildés és artalmatlanitas 28
9.1 Leszerelés
9.2 Visszakildés
9.3 Artalmatlanitas ....

A megfeleléségi nyilatkozatot itt talalja meg: www.wika.com.

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 3



1. Altalanos tudnivalék

1. Altaldnos tudnivaléok

m B A haszndlati utmutatdban ismertetett nyomasméré tervezése és gyartasa

soran a legkorszer(ibb technolégiakat alkalmaztak.

B A gyartas soran minden alkatrészt szigort minéségi és kdrnyezetvédelmi
eléirasoknak megfeleléen allitottunk eld. Céglink ISO 9001 és ISO 14001
tanusitvannyal rendelkezik.

B A haszndlati tmutaté fontos informécidkat tartalmaz a berendezés
kezelésére vonatkozoan. A biztonsagos haszalathoz olvassa el és
tartsa be a kezelési Utmutatéban leirt utasitdsokat.

B Az eszkoz felhasznalasi tartomanyara vonatkozé helyi balesetvédelmi
szabdlyokat és altalanos biztonsagi eléirasokat be kell tartani.

B A hasznalati Gtmutato a termék része, ezért a késziilék kozvetlen kozelé-
ben kell térolni, ahol a szakképzett személyzet barmikor hozzaférhet.

B A szakképzett személyzetnek a munka megkezdése elétt el kell olvasni,
illetve értelmezni kell a hasznalati utasitast.

B A gyartdi felelésség kére nem terjed ki olyan kareseményekre, melyek
a termék nem rendeltetésszerli hasznalatabol, a hasznalati utasitasok
megszegésebdl, nem megfeleléen képzett kezeldszemélynek kiadott
munka vagy az eszkdz jogosulatlan atalakitasabol eredéen kévetkeztek be.

B Az eszkdz dokumentécidiban szereplé &ltalanos felhasznalasi feltételeket
be kell tartani.

B A mUszaki jellemzék valtozhatnak.

B Tovabbi tajékoztatas:
- Weboldal: www.wika.de / www.wika.com
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1. Altalanos tudnivalék

Model- Adatlap
lazonosito

232.50.1x0, 233.50.1x0, 262.50.1x0, 263.50.1x0 A PM 02.02 m

232.30.1x0, 233.30.1x0, 262.30.1x0, 263.30.1x0 B PM 02.04
282.36.1x0, 233.36.1x0 C PM 02.15
PG23LT D PM 02.22
PG23CP E PM 02.24
282,53, 232,54, 233,53, 233,54 F =

1.1 Jelmagyarazat

Figyelmeztetés!
... potencidlisan veszélyes helyzetre figyelmeztet, melynek
bekdvetkezte sulyos sérilést vagy halalt okozhat.

Informécio
... hasznos étleteket és javaslatokat, valamint a problémamentes
és hatékony hasznalathoz szikséges informaciokat jelez.

Figyelmeztetés!

... potencidlisan veszélyes helyzetre figyelmeztet veszélyes terlle-
ten, amelynek bekdvetkezte sulyos sérilést vagy halalt okozhat.

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 5



2. Biztonsag

2. Biztonsag

Figyelmeztetés!

Beszerelés, lizemhe helyezés és mlkodtetés elétt gyézédjon
meg arrol, hogy a mérési tartomanyt, a kivitelt és az adott mérési
korulményeket figyelembe véve, a megfelelé nyomasmérét
valasztotta-e ki.

Ellendrizze a nyomasnak kitett anyagok kompatibilitasat a kdzeggel!

A mérési pontossag és a megadott hosszu tavu stabilitas biztosi-
tasa érdekében a megadott terhelési hatarértékeket be kell tartani.

Ezen intézkedés elmulasztasa sulyos sérilést és/vagy anyagi kart
okozhat.

Tovabbi fontos biztonsagi utasitasok talalhatok a hasznalati
Utmutatd egyes fejezeteiben.

2.1 Rendeltetésszerii hasznalat
A nyomasmérék ipari felhsznalas soran nagy igénybevételnek vannak kitéve.

Besorolas eurépai nyomastarté berendezésekre vonatkozo iranyelv szerint

B Mdszer tipusa: Nyomastartozék biztonsagi funkcio nélkdl

B Kozeg: Folydék vagy gaz, 1. csoport (veszélyes)

B Maximum megengedett nyomas, lasd 2.5 fejezet ,,Cimkézés, / biztonsagi
jelolések”

m Urtartalom: < 0.1

A miszert csak olyan kdzeggel szabad hasznalni, amely a késziilék teljes

mUkddési tartomanyaban nem karos a nedvesitett részekre. Az anyag allapo-

tanak barmilyen megvaltoztatasa vagy az instabil kdzeg bomlasa nem megen-
gedett.
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2. Biztonsag

Csak olyan alkalmazésokban hasznalja a mlszert, amelyek a miiszaki telje-
sitményhatarokon bellil vannak (pl. maximalis kérnyezeti hémérséklet, anyag
kompatibilitasi tényezdk stb.).

- A teljesitménykorlatozasokrol Iasd a 9. fejezetet: ,Miiszaki jellemzék”. m

Hasznalati alkalmassag a modellazonositénak megfeleléen
A modellazonosité hozzarendelése az 1. fejezetben talalhato.

(AlB]C|DIE]F]

Gaznemu és folyékony agressziv kézegek, amelyek nem e o o o o o
nagyon viszkézusak vagy kristalyosodnak, agressziv
koérnyezetben is

Feldolgozdipar: Vegyipar, petrolkémiai ipar, olaj és gaz, e o o o o o
energiatermelés, viz- és szennyviztechnika, gépgyartas és
altalanos izemépités

Nagy dinamikus nyomasterhelések és rezgések e o o o o o
(csak opcionalis folyadékfeltoltéssel)

Fokozott biztonsagi kévetelmények a személyi védelemhez ) e o o o

Kiiléndsen alkalmas alkalmankeénti révid ideig tarté tulnyomas- °
terhelésekre, a mérési tartomany akar négyszeresére is

Kiltéri hasznalatra -70 ° C hémérsékletig °

Kulénésen alkalmas kutfejvezérlé panelekben (WHCP) és ()
hidraulikus hajtomtegységekben (HPU) torténd felhasznalasra

1) Opci6 vagy modell 2xx.3x

A készllék kizardlag az itt leirt rendeltetésszerli hasznalathoz lett tervezve és
Osszeallitva, és csakis erre a célra hasznalhato.

A gyart6 nem fogadja a karigényeket rendeltetésszer( alkalmazastdl eltéré
hasznélat esetében.
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2. Biztonsag

2.2 Aziizemeltet6 feleléssége

A jel6lés olvashatdsagat a hasznalat soran, de legaldbb haroméves
ellendrzési periodusban ellendrizni kell. Az olvashatésaggal kapcsolatoss
barmilyen probléma esetén forduljon a gyartéhoz a jeldlés meguijitasa
érdekében.

A rendszer biztonsaga érdekében a kezel6 kételes elvégezni a gyujtéforrasok
elemzését. A zonak besorolasaért az lizem kezeléje, nem pedig a berendezés
gyartdja/szallitéja felelés.

Ezeket a gyuijtéforrasokat kell figyelembe venni a mliszer esetében:

1.

Forro fellletek

A miszer felilete felmelegedhet a feldolgozd kézeg hémérséklete miatt.

Ez a telepitési helyzettdl fligg, azt a kezelének figyelembe kell vennie.

Mechanikusan generalt szikrak

A mechanikusan generalt szikrék potencidlis gyujtéforrasok. Ha a felhasz-

nalt anyag 7,5 %-nal nagyobb aranyban tartalmaz magnéziumot, titant és

cirkdniumot, a kezelének megfelel6 védelmi intézkedéseket kell tennie.

Statikus elektromossag

- Az elektrosztatikus téltés elkerilése érdekében a mliszert be kell vonni
a rendszer ekvipotencidlis kétésébe. Ez a folyamatkapcsolaton vagy
egyéb megfeleld intézkedések révén biztosithato.

- A muszer adott esetben tartalmazhat nem vezetéképes fellileti bevonat-
tal vagy béléssel rendelkezé alkatrészeket. llyen esetekben a kezelének
megfeleld intézkedéseket kell tennie az elektrosztatikus feltdltédés
megeldzése érdekében.

- A mlszerek fém alkatrészeit (példaul TAG lemezeket) be kell épiteni
a rendszer ekvipotencidlis kotésébe a telepités és lizemeltetés soran.

WIKA hasznalati tmutaté, nyomasméré, ATEX 2-es tipus
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2. Biztonsag

4. Adiabatikus kompresszio és I6késhullamok
Gaz halmazallapotu kozeg esetén a hdmérséklet néhet a gazok
kompresszié miatti felmelegedése kovetkeztében. llyen esetekben
szlikség lehet a nyomasvaltozas sebességének vagy a kdzeg
megengedheté hémérsékletének csdkkentésére.

5. Vegyi reakciok
A kezelének gondoskodnia kell rola, hogy a nedves alaktrészek,
a folyamatkdzeg és a kdrnyezet kdzti mindennem(i vegyi reakcié
ki legyen zarva. A felhasznalt anyagok a muszer jelélésén talalhatok.

A mUszer nedvesedd részére ratapadhatnak a beallité kdzeg
(példaul suritett leveg®, viz, olaj) kisméretli maradék részecskéi.
A fokozott mUszaki tisztasagi kdvetelmények miatt az tizemel-
tetének lizembe helyezés elétt ellendriznie kell az alkalmazas
megfeleléségét..

Az olyan folyékony kdzegek, amelyek térfogata megszilardulaskor

megvaltozik, karosithatjak a mérérendszert (példaul a viz, ha
a fagypont ala esik).

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 9



2. Biztonsag

2.3 Személyi kévetelmények

Figyelmeztetés!

A nem megfelel6 képesitéssel végzett munka sériilést

okozhat!

A nem megfeleld hasznélat komoly sériilést okozhat és a késztilék

karosodasaval jarhat.

» A haszndlati utmutatdban ismertetett tevékenységeket kizaro-
lag az alabb ismertetett képesitéssel rendelkez szakemberek
végezhetik el.

Szakemberek

Szakember alatt olyan személyt értiink, aki miiszaki képzettsége, mérés-

és vezerléstechnikai ismeretei, sajat tapasztalatai, valamint az orszagspecifi-
kus eléirasok, az aktudlis szabvanyok és iranyelvek ismerete alapjan képes
elvégezni az ismertetett munkafolyamatokat, illetve énalléan képes felismerni
a kockazatokat és lehetséges veszélyhelyzeteket.

2.4 Biztonsagi utasitasok a veszélyes helyekre

Figyelmeztetés!
Ezen utasitasok és azok tartalmanak be nem tartasa a robbanas-
védelem megszlinését okozhatja.

Figyelmeztetés!
Az EU vizsgalati tanusitvanyokban foglalt alkalmazasi feltételeket
és biztonsagi eléirasokat minden esetben be kell tartani.

» A nyomasmeéréket az lizemi csatlakozason keresztll foldelni kell.

A viz fagypontja alatti kérnyezeti hémérsékleten térténé alkal-
mazashoz ajanlott a toltétt miszerek haszndlata. A tok feltéltése
megakadalyozza a paralecsapddas kialakulasat és fagyasat.
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2. Biztonsag

Megengedett kdrnyezeti hdmérséklet

Modell 232/262/PG23CP: -40...+60°C  (toltés nélkil)

Modell 233/263/PG23CP: -20 ...+60 °C  (glicerintoltéssel)
-40...+60°C  (szilikon olaj toltéssel)

Modell PG23LT: -70...+60°C  (szilikon olaj toltéssel)

Figyelem! Gaz halmazallapotu kozeg esetén a hdmérséklet ndhet a gazok
kompresszio miatti felmelegedése kdvetkeztében. llyen esetekben szilkség
lehet a nyomasvaltozas sebességének vagy a kozeg megengedhetd hémér-
sékletének csokkentésére.

A kdzeg megengedett hmérséklete

<100°C (tokfeltoltéssel)
<200°C (toltés nélkal)

A kdézeg megengedett hdmérséklete nem csak a készilék kivitelétdl fugg,
hanem a kérnyezd gazok, gézok vagy porok gyulladasi hémérsékletétdl is.
Mindkét szempontot figyelembe kell venni.

Maximalis feliileti hémérséklet

A készulékek felszini hémérséklete féként az eszkdzben lévd kdzeg hémér-
sékletétdl fugg. A miiszer maga nem tartalmaz héforrast. A maximalis felszini
hémérséklet meghatarozasakor a kdzeg hdmérséklete mellett figyelembe
kell venni mas tényezdket is, pl. a kérnyezeti hémérsékletet, és ha van, akkor
a napsugarzast is. Megelézés céljiabol a maximalis k6zeghdmérsékletet
maximalis fellileti hdmérsékletként vegye figyelembe, amennyiben a varhato
meghibasodasok esetén nem lehet meghatarozni a valds feluleti hémérsék-
letet. Megelézés céljiabol a maximalis kozeghémérsékletet maximalis felileti
hémérsékletként vegye figyelembe, amennyiben a varhaté meghibasodasok
esetén nem lehet meghatarozni a valds feliileti hémérsékletet.

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 11



2. Biztonsag

Robbanasveszélyes gazkeverékek
ElGirt h6mérsékletosztaly

(a gaz vagy a para
gyulladasi h6mérséklete)

T6 (T > 85 °C)

T5 (T > 100 °C)
T4 (T >135°C)
T3 (T > 200 °C)
T2 (T > 300 °C)
T1 (T > 450 °C)

A miiszer maximalis megengedett feliileti
hémérséklete (a végso alkalmazasnal)

Modell 232, 262,
PG23CP (feltoltetlen
miiszerek)

+65 °C

+80°C

+105 °C

+160 °C

+200 °C

+200 °C

Robbanasveszélyes poros atmoszféra
Poros kérnyezet esetében az ISO/IEC 80079-20-2 szerinti, gyulladasi hémér-
séklet meghatarozasara valé eljarast kell alkalmazni. A porfelhdk és porréte-
gek gyulladasi hdmérséklete kulénbdzé, eltéréd médon kell meghatarozni ket.
Porrétegek esetén a gyulladasi hémérséklet az IEC/EN 60079-14 szabvany
szerint fiigg a porréteg vastagsagatol.

Por gyulladasi A miiszer maximalis megengedett fellileti
hémérséklete (a végso alkalmazasnal)

Porfelhd: Trelhs < 2/3Ttelns

Porréteg: Trsteg <Tsteg — 75 K — (a réteg vastagsagatdl fliggé csokkenés)

Modell 233, 263,
PG23LT, PG23CP
(feltoltott miiszerek)
+65°C

+80°C

+100°C

+100 °C

+100 °C

+100 °C

A maximalis megengedett kzeghémérséklet lizemzavar esetén sem
haladhatja meg a legalacsonyabb meghatarozott értéket.

Hibrid keverékekbdl allé robbanékony gazkeverékek
Az eszkdzdk nem hasznalhatok olyan terlileten, ahol robbanékony
hibrid gazkeverékek (porral kevert gaz) kialakulasa el6fordulhat.
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2. Biztonsag

Az anyagok kezelése

Kerilje el a készlilék olyan anyagoknak vagy kérnyezeti feltételeknek vald

kitételét, amelyek negativan befolyasolhatjak a mliszert és a felhasznalt

anyagokat. A spontan égésre hajlamos anyagok hasznalatat szintén kerini m
kell. A felhasznalt anyagok felsorolasat lasd a 8. fejezetben: ,Muszaki adatok”.

A nedvesitett részek anyagai fel vannak tintetve a szamlapon.

Tisztitas )
A méréeszkdzt nedves ruhdval tisztitsa meg. Ugyeljen arra, hogy ezzel ne
alakuljon ki elektrosztatikus feltdltddés.

Specidlis veszélyek

Figyelmeztetés!

Veszélyes kdzegben (pl. oxigén, acetilén, gyulékony vagy toxikus
gazok vagy folyadékok, hlitégépgyarak, kompresszorok stb.)

a standard szabalyozasok mellett a vonatkoz¢ eljarasi kddexet
és szabalyokat is kdvetni kell.

Azon nyomasmérék esetében, melyek nem felelnek meg az
EN 837 szabvany biztonsagi eléirasainak, a méréablak berobban-
hat és a tilnyomas alatt all6 kdzeg szivaroghat a méréeszkdzbél.

Gazneml kézeg esetében, ha az lizemi nyomas > 25 bar, S3

biztonsagi osztalyba tartozé nyomasmérd hasznalata javasolt
az EN 837-2 szabvany szerint.

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 13



2. Biztonsag

Figyelmeztetés!

A szétszerelt nyomasmérdben taldlhaté anyagmaradvanyok
veszélyt jelenthetnek az emberekre, a kdrnyezetre és a berende-
zésekre is.

Tegye meg a sziikséges dvintézkedéseket ennek elkeriilése
érdekében!

Ex jel6lés

Ex jelolés 2014/34/EU | Ex jel6lés ISO 80079-36/37 szerint
szerint

E-E-ﬂEIEI.EE-_EE
c€ @ Ex h Ic T6...T1

Ex h IC  T85°C..T450°C Db X
1D [ Jeldlés |Rendeltetés _[Jelentés
A

c € CE jelolés Eurdpai megfeleléség

B Kulénleges jeldlés Ex szimbdlum
robbandsvédelemhez

c 1 A felszereléscsoport A banyak fold alatti részein kiviili helyeken és
szimboéluma az ilyen banyak felszini létesitményein vald
hasznalatra szant berendezéseket sujtélég
és/vagy égheto por, valamint robbanasveszé-
lyes atmoszféra veszélyeztetheti.

D 2 A felszereléscsoport ~ Magas biztonsag, az 1. és a 21. zénara
szimbdluma jovahagyva
E G Ex atmoszféra Olyan teriileteken, ahol robbanasveszélyes
gaz, gbz, para vagy levegd keverékek vannak
jelen.
D Ex atmoszféra Olyan teriileteken, ahol a por altal okozott

robbanasveszélyes atmoszféra kialakulhat.
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2. Biztonsag
IEI Rendeltetés

2 h
3 liCc
lnc
4 TX
5 Gb
Db
6 X

Ex jelolés

Gyuijtoszikra elleni
védelem

Megfelel6 légkor

Maximalis fellileti
hémérséklet

EPL felszerelés
védelmi szintje

A hasznalat konkrét
feltételeit 1asd a hasz-
nalati utasitasban

Az ISO 80079-36 és az ISO 80079-37
szabvanyokat alkalmaztak

Nem elektromos berendezések robbanasve-
szélyes légkorben valé hasznalatra

A ,h” betlire nem alkalmaznak gyujtasvédé
tipust.

1IC gazatmoszféra-csoport
Eghetd levegd, nem vezetd por és vezeté por

Hoémérsékletosztalyt jelzé szimbdlum

A tényleges maximalis fellileti hémérséklet
nem magatol a berendezéstél, hanem elsé-
sorban a mikédési kériilményektd| fligg.

Potencialis gyulladasi forrasok, amelyek
hatékonyak vagy hatékonyak lehetnek normal
mUkodés és varhaté hibas mikodeés kézben.

Kornyezeti h6mérséklet specialis tartomany-
nyal. Killénleges felhaszndlasi feltételek
érvényesek.

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 15



2. Biztonsag

2.5 Cimkézés / biztonsagi jelolések

Tarcsa
A kdzeggel érintkezd részek anyagai

Termékcimke

29 9 ;
+ |option ATEX
— T e

[
(O T— 11
26 Ex h IC T6 ... T1 Gb X
I'2D Ex h lIC 785 ‘C ... T450 *C Db X A
>0 ¢

WKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 63911 Kiingenberg / Germany

Figyelmeztet6 cimke az elektrosz- Kiegészitd cimke a folyadék feltél-

tatikus toltéshez (opcionalis) tésére (opcié a PG23CP modellhez)
— WARNING — liquid filling
POTENTIAL S
ELECTROSTATIC 8

CHARGING HAZARD

— SFF INSTRUCTIONS — ®—l:|

@ Modell
) Urméret-meghatarozas nyomastarté berendezésekre vonatkozé
iranyelvnek megfeleléen
® Maximalis megengedett nyomas PS
@ Sorozatszam
® Gyartasiév
® Cikkszam
@ Tokfeltoltés
16 WIKA hasznalati tmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus
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2. Biztonsag

|:> I"[:l' A készllék felszerelése és belizemelése el6tt
| | okvetlenll olvassa el a hasznalati utasitasokat!

@ Azok az eszk6zok, amelyeken ez a jelzés szerepel, biztonsagi

nyomasmérok, és az EN 837 szabvany szerinti tdmor Gtkdzéfallal
rendelkeznek.

2.6 A biztonsagos hasznalat kiilonos feltételei (X feltételek)

1

2.

. Az bsszes tartozékot (példaul szelepeket vagy régzitéelemeket)

a végfelhasznalonak kell értékelnie a szallitott mliszerekkel egytt.
A kezelének fel kell ismernie a gyulladasveszélyt és meg kell tennie
a megfelelé véddintézkedéseket. Lasd a 2.2 fejezetet: A kezeld
feleléssége”.

. A jeldlés olvashatésagat a hasznalat soran, de legalabb haroméves

ellendrzési periodusban ellendrizni kell. Lasd a 2.2 fejezetet: A kezeld
feleléssége”.

. Jeldlé mutatoval elldtott miiszerek esetén tgyelien arra, hogy a jelélé

mutatéjan ne legyenek elektrosztatikus toltési mechanizmusok.

. Kerljén barmilyen kilsd behatast. A kulénféle anyagok kézotti surlédasi

folyamatok révén a kiilsé hatasok szikrakat eredményezhetnek.

. A mUszerek arrra nem jogosult személyek altali feltoltése / Ujratéltése

a robbanasvédelem elvesztéséhez és a miszer karosodasahoz vezethet.

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 17



2. Biztonsag

2.7 Gyulladast okoz6 veszélyforras-elemzés

m Relevans azonositott | Végrehajtott véddintézkedések
gyulladasi veszélyek

Forré felliletek

MMechanikusan generalt
szikrak és forro feliiletek

Kéboraram, katédos
korréziovédelem

Statikus elektromossag

Exoterm reakciok, beleértve
a por ongyulladasat

VE VYVEEN VER

H vEnm

A tényleges fellleti hémérséklet az alkalmazastol,
azaz a kozeghdmérséklettdl figg
Hoémérséklet-tartomany jeldlés; T range jeldlés

A jelolés olvashatdsaganak megfigyelése

A hasznalati utmutatéban megadott informaciok

Alacsony kontaktsebesség

Rezgés korlatozasa

Megfelel6 anyagok kivalasztasa

A hasznalati utmutatéban megadott informaciok

Folyamatcsatlakozos foldelés sziikséges
A hasznalati utmutatéban megadott informaciok

Koronakistilések terjesztése tilos

Minden vezet6 rész kotve

A nem vezet6 részek vetitett terliletének
korlatozasa

A nem vezeté alkatrészek rétegvastagsaganak
korlatozasa

Folyamatcsatlakozos foldelés sziikséges

A tisztitasi folyamat leirasa

A hasznalati utmutatéban megadott informaciok

A nedvesitett alkatrészek anyagi adatainak
megadasa az ligyfél szamara a kritikus kdzegek
felhasznalasanak elkerilése érdekében

A hasznalati utmutatéban megadott informaciok

18 WIKA hasznalati tmutaté, nyomasméré, ATEX 2-es tipus
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3. Miiszaki jellemzék

3. Miiszaki jellemzék

Nyomaskorlatozas
Modellek: 232.50, 233.50, 232.30, 233.30, 262.50, 263.50, 262.30, 263.30,
232.53, 232.54, 233.53, 233.54, PG23LT, PG23CP:

Allando: A teljes mérési skala
Ingadozé: 0,9 x a teljes mérési skala
Révid ideju: 1,3 x a teljes mérési skala

232.36 és 233.36 tipusok:
Allando: Mérési tartomany végsé értéke
Ingadozé: 0,9 x a mérési tartomany végso értéke
Révid idejl: Tulterhelési tartomany

Homérséklet-hatas
Ha a mérérendszer h6mérséklete eltér a referencia hémérsékletté! (+20 °C):
max. +0,4%/10 K a teljes mérési skalara

Behatésok elleni védelem ") (IEC/EN 60529 szerint)

Modell 2xx, PG23CP: P65, IP66

Modell 2xx.3x és hatso régzitésu: IP54

PG23LT tipus az alabbi mérési tartomanyhoz > 0 ... 16 bar: IP66 / IP67
PG23LT tipus az alabbi mérési tartomanyhoz <0 ... 16 bar: IP65

Tovabbi mUszaki jellemzoket a WIKA PM 02.02, PM 02.04, PM 02.15, PM 02.22
és/vagy PM 02.24 adatlapon, illetve a megrendelési dokumentéciéban talal.

1) Az éltalanos hasznalatra nem vonatkozik ATEX eléiras

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 19



4. Kialakitas és miikodés

4. Kialakitas és miikodés

Leiras
B Névleges méret 100 vagy 160 mm

B Akészllék a nyomast rugalmas bourdon-csé tipust nyomaselemek
segitségével méri

B A mérési jellemz8k megfelelnek az EN 837-1 szabvany eléirasainak

B Az EN 837-1 szabvany eléirasainak megfeleléen az ,S3” jelzéssel ellatott
nyomasmérdk biztonsagi nyomasmérdk, amelyek boritdsa és nyomasnak
kitett elemei tomor Gtkozdfallal rendelkeznek. Az ,,.S3” jelzés az alabbi
tipusokon szerepel: 232.30, 233.30, 262.30, 263.30, 232.36 és 233.36.

A PG23LT és a PG23CP tipusok opcionalisan elérheték ,S3” jeldlésu
valtozatban is.

A széllitmany tartalma
A szallitdlevél alapjan ellendrizze a szallitasi terjedelmet.

5. Szdllitas, csomagolas és tarolas

20 WIKA hasznalati tmutaté, nyomasméré, ATEX 2-es tipus
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5. Szdllitas, csomagolas és tarolas

5.1 Szallitas

Ellendrizze a készliléket, hogy a nem keletkezett-e rajta sériilés a szallitas
kézben.

A nyilvanvalé sérliléseket haladéktalanul jelentse!

VIGYAZAT!
A Szakszer(tlen szallitas miatti karosodas

Szakszer(itlen szallitas esetén a jelentés mértéki sérilés kelet-

kezhet a termékben.

> A becsomagolt termékek leszallitaskori lerakodasakor, valamint
lizemen bellli szallitdsakor 6vatosan kell eljarni, és figyelembe
kell venni a csomagolason lévé jeldléseket.

» Uzemen beliili szallitaskor figyelembe kell venni a 4.2 ,,Csoma-
golas és tarolas” fejezetben talalhato utasitasokat.

Az Utések kis buborékok kialakulasat okozhatjak a toltott misze-
rek toltéfolyadékaban. Ennek nincs hatasa a mlszer mikédésére.

5.2 Csomagolas és tarolas

Felszerelésig hagyja az eredeti csomagolasban.

Orizze meg a csomagolast, mivel ez biztositja az optimalis védelmet szallitas
kdzben (pl. valtozik az lizemeltetési hely, javitasra kildik a készliléket stb.).

Megengedett tarolasi hémérséklet
B Modell 2, PG23CP:  -40...+70°C
B Modell PG23LT: 70 ...+70°C

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 21



6. Belizemelés és miikodtetés

6. Belizemelés és miikodtetés

Figyelmeztetés!
m A Személyi sériilések és anyagi és kérnyezeti karok a nagy
nyomas alatt kiszivargo kdzegek miatt
A folyamatcsatlakozas rossz tomitésének eredményeként a
muszer nyomas ala kerillhet, és a nagy nyomas alatt Iévé kézegek
kiszabadulhatnak.
A meghibasodas esetén kiszabaduld kdzeg nagy energiaja miatt
fennal a fizikai sérlilések és az anyagi karok lehet6sége.
» A folyamatcsatlakozas tomitését szakszerlen kell elvégezni és
ellendrizni kell a szivargasmentességet.

6.1 Mechanikus csatlakozasok
A nyomasmeérékre vonatkozo altalanos muszaki szabalyozasok (pl. EN 837-2,
,Nyomasmérék kivalasztasi és beépitési ajanlasai’) szerint.

Az eszkdzbket az Uizemi csatlakozason keresztil foldelni kell.

Emiatt az Uizemi csatlakozasnal elektromos vezetd témitést kell alkalmazni.
Vagy mas modon kell a foldelést biztositani. A hasznalt eszkdzok foldelését
(pl. hegesztési pontok vagy biztositéklemezek) be kell épiteni az eszkdzok
ekvipotencialis kotési rendszerébe, és azokat semmilyen korlilmények kdzott
nem szabad eltavolitani. Biztositsa, hogy a féldeléshez sziikséges intézkedé-
seket a leszerelés utan (pl. az eszkdz cseréje) Ujratelepitsék.

Beszerelés nyitott végli \MI/
villaskulccsal i oo

22 WIKA hasznalati tmutaté, nyomasméré, ATEX 2-es tipus
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6. Belizemelés és miikodtetés

Parhuzamos menetek esetén hasznaljon lapos tdmitégyurit, lencse profilu
tomitégy(r(t vagy WIKA profilu témitéseket ©. Kupos (pl. NPT) menetek
esetében a tomitést a meneten kell elvégezni @ alkalmas kiegészitd
témitéanyag segitségével (EN 837-2).

Csavarkulcsok

; - Tomités a meneten @
Tomitési feltlet @

A szikséges nyomatékot a felhasznalt témités hatarozza meg. Bal-jobb
illesztés vagy hollandi anya hasznalata javasolt, hogy a méréeszkdzt olyan
iranyban tudja felszerelni, ahol a leheté legkdnnyebben leolvashato.

Ha kifuvé eszkdzt szerelnek a nyomasmérdre, akkor meg kell védeni

a térmelék vagy szennyezdédés okozta elzarddastol.

6.2 A beszerelési ponttal kapcsolatos elGirasok

Ha a vezeték, amelyre a méréeszkdzt csatlakoztatja, nem elég stabil,
mUszerkonzolt kell elhelyezni a méréeszkdz rogzitéséhez (lehetdleg rugalmas
csében). Ha a rezgés megfeleld szigeteléssel nem zarhaté ki, folyadékkal
feltoltdtt eszkozt kell hasznalni. A berendezéseket védeni kell az erés
szennyezdédésektdl és a kdrnyezeti hdmérséklet szélséséges valtakozasaitol

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 23



6. Belizemelés és miikodtetés

Figyelmeztetés!

Fizikai sériilések, valamint anyagi és kornyezeti karok,

amelyeket a hatlap kirobbanasa okozhat meghibasodas

esetén

Ha a nagy rahaté energia miatt a hatlap meghibasodas esetén

kirobban, a kiszabadul6 kdzeg és a kilétt hatlap miatt fizikai

sérlilések vagy anyagi karok veszélye all fenn.

» Gondoskodni kell arrél, hogy a személyzet vagy targyak soha
ne tartézkodjanak a készllék mogott.

6.3 Telepités

Az alkalmazastdl fliggéen a mlszert a becsavaras elétt meg kell tdlteni
a kdzeggel, a megfelelé mikodés biztositasa érdekében.

Az EN 837-1/9.6.7 szabvany szerinti névleges pozicid, 9. abra: 90°( ? )
Uzemi csatlakozas alsé szerelvény vagy hatso szerelvény

Beszerelés utan nyissa ki a lefuvé szelepet (ha rendelkezésre all), vagy
allitsa ZART allasbdl NYITOTT allasba. A lefuvé szelep

verzidjat a tipus hatarozza meg, és ez eltérhet a é
szemléltetd abratdl.

Kltéri alkalmazas esetén a valasztott telepitési helynek meg felelnie

a megadott behatolas elleni védelmi eléirasoknak, hogy a nyomasmérd
ne legyen kitéve megengedhetetlen idéjarasi korliiményeknek.
Barmilyen tovabbi melegedés elkerlilése érdekében az eszkzok nem
tehetdk ki miikddés kdzben kdzvetlen napsugarzasnak!

Annak biztositasa érdekében, hogy a kifuvoeszkdzzel vagy kifuvd hatsd
oldallal ellatott eszkdz meghibasodasa esetén a nyomas biztonsagosan
tavozhasson az eszkézb6l, minden targytdl legalabb 20 mm tavolsagot
kell tartani.

24 WIKA hasznalati tmutaté, nyomasméré, ATEX 2-es tipus
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6. Belizemelés és miikodtetés

6.4 Megengedett kdrnyezeti és lizemi hémérséklet

A nyomasméré felszerelése kdzben figyelembe kell venni a héaramlas és

hésugarzas hatasat is, a megengedett hémérséklet és a kdzeghdmérséklet
hatarértékeit semmilyen iranyban nem szabad tullépni! A hémérséklet kijelzési m
pontossagra tett hatasat figyelembe kell venni.

6.5 Megengedett rezgésterhelés a felszerelés helyén
Az eszkdzOket mindig vibracidmentes helyre kell telepiteni.

Szikség esetén az eszkdz levalaszthato a rdgzitési pontrdl, ehhez rugalmas
csatlakozo vezetéket lehet iktatni a mérépont és a nyomasmérd, valamint az
eszkdz rogzité szerelvényei kdzé a megfeleld bilinccsel.

Amennyiben ez nem lehetséges, az alabbi hatarértékek atlépése tilos:

Frekvenciatartomany < 150 Hz
Gyorsulas < 0,5 g (megkdzelitéleg 5 m/s2)

6.6 Szintellenérzés

A folyadéktoltéssel rendelkezd eszkdzoknél a folyadékszintet rendszeresen
ellendrizni kell.

A folyadékszint nem csokkenhet az eszkdz atméréjének 75%-a ala.

6.7 Belizemelés

B Akiugré nyomasértékeket mindenaron el kell kerdilni, lassan nyissa ki az
elzardszelepeket.

B A mUszert nem szabad klsé terhelésnek alavetni (pl. maszasra, targyak
tamasztasara hasznalni).
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7. Hibak

7. Hibak
m Személyzet: Szakszemélyzet

VIGYAZAT!

Személyi sériilések és anyagi és kdrnyezeti karok

Amennyiben a hibak nem sziintetheték meg a felsorolt intézkedé-

sekkel, akkor a kész(iléket azonnal izemen kivil kell helyezni.

» Biztositani kell, hogy ne legyen jelen tovabb nyomas, és védeni
kell véletlen izembe helyezés ellen.

» Vegye fel a kapcsolatot a gyartoval.

> Ha visszakildés szilkséges, olvassa el a 8.2, Visszakildés”
cimu fejezetben megadott Utmutatasokat.

Az elérhet6ségi informdcidkat lasd az 1. fejezetben: JAltalanos
informaciok”.

Hibak ________[Okok__________]intézkedések

A mutaté nem mozdul Mozgas akadalyozva. Cserélje ki a késziiléket.
nyomasvaltozas ellenére. Nyoméselem hibés

A nyoményilas akadalyozva

van.
Nyomasmentesités utdn  Surlédas a mozgasban. Enyhén kopogtassa meg
a mutato kicsivel a nulla a tokot.

pont felett marad. A mszer tul volt terhelve. Cserélje ki a késziiléket.

Nyomaselem anyagfara-
dasa.
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7. Hibak
Hibak _______[Okok _________]intézkedések

A mutaté a nulla ponton  Felszerelési hiba: A mliszer  Ellendrizze a felszerelési
kivil marad telepités és  nincs felszerelve a névleges  poziciét.
nyomasmentesités utan.  helyzetben.

Szallitaskor keletkezett Cserélje ki a késziiléket.

kar (pl. nem megengedett

razkodas).
A miiszer a pontossagi A miiszert a megengedett Ellendrizze az alkalmazas
osztalyon kivil esik. teljesitményhataron kivil mUkodési paramétereinek

lzemeltetették. betartasat.

Cserélje ki a késziiléket.

Mutaté razkédasa. Rézkodas van az alkalma- Haszndlja a miszert

zésban. tokfeltoltéssel.
Mechanikus karok Nem rendeltetésszer Cserélje ki a késztiléket.
(pl. ablak, tok). hasznalat.

A"mt']szer cseréjéhez a 9. ,Szerelés, visszvitel és artalmatlanitas” és a 6.
,Uzembe helyezés, izemeltetés” fejezetekben irtakat be kell tartani.
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8. Karbantartas és tisztitas

8. Karbantartas és tisztitas

8.1 Karbantartas

Az eszkdz6k nem igényelnek karbantartast.

A kijelzd és a kapcsolo funkciot évente egyszer vagy kétszer ellenérizni kell.
Az eszkézt el kell tavolitani a rendszerrdél a nyomasmérd eszkozzel vald
teszteléshez.

Javitast kizardlag a gyartd vagy megfeleléen képesitett és szakképzett
személyzet végezhet.

8.2 Tisztitas

VIGYAZAT!

B A nyomasmérét nedves ruhdval tisztitsa meg.

B A nyomasmérét visszakUldés el6tt mossa le vagy tisztitsa meg,
hogy a benne maradé anyag ne juthasson a kérnyezetbe,
illetve ne kerlilhessen emberekre.

9. Leszerelés, visszakiildés és artalmatlanitas

Figyelmeztetés!

A szétszerelt nyomasmérdben talalhaté anyagmaradvanyok
veszélyt jelenthetnek az emberekre, a kdrnyezetre és a berende-
zésekre is.

Tegye meg a szlikséges dvintézkedéseket ennek elkerlilése
érdekében!

9.1 Leszerelés
A nyomasmeérd kizarodlag a rendszer nyomasmentesitése utan valaszthato le!
Szétszereléshez zarja a lefivo szelepet (ha rendelkezésre all).
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9. Leszerelés, visszakiildés és artalmatlanitas

9.2 Visszakiildés

A berendezés feladasakor kotelezd betartani a kdvetkezdket:

A WIKA részére visszakUldott eszkdzok nem tartalmazhatnak veszélyes
anyagokat (savakat, lugokat, oldatokat stb.), és ezért azokat visszakuldés el6tt
meg kell tisztitani.

Az eszkoz visszakildésekor haszndlja az eredeti csomagolast, vagy a szalli-
tashoz megfelelé egyéb csomagolast.

9.3 Artalmatlanitas

A helytelen artalmatlanitas kockazatos a kdrnyezetre nézve. A termék
alkatrészeit és csomagoloéanyagait kérnyezetbarat modon, a helyileg hatalyos
hulladékgazdalkodasi szabalyoknak megfeleléen artaimatlanitsa.

WIKA hasznalati utmutatd, nyomasméré, ATEX 2-es tipus 29



Fliggelék: EU megfelel6ségi nyilatkozat
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IWIKA!I

EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity
Dokument Nr.
Document No.

Wireckaren I allbiger Versniwortn, dass dio i CE gekonzsichineton Predulds

W declars under o sole rosponeiiigy thatthe GE merked prods

Typenbezeichnung: 232.50.063 + option ATEX / 233.50.063 + option ATEX /

Type Designation: 232.50.100 + option ATEX / 233.50.100 + option ATEX /
232.50.160 + option ATEX / 233.50.160 + option ATEX /

11564220.04

Sezanaco s option ATEX / 263.30.160 + option ATEX /
232.53.063 + option ATEX / 233.53.063 + option ATEX /

232,53.100 + option ATEX | 233.53.100 + of
73564100 + option ATEX / 253.64.100 + option ATEX

232.36.100 + option ATEX / 233.36.100 + option ATEX /
232.36.160 + option ATEX / 233.36.160 + option ATEX /

PG23LT.063 + option ATEX / PG23LT.100 + option ATEX /
PG23LT.160 + option ATEX /

PG23CP.063 + option ATEX / PG23CP.100 + option ATEX

mit Rohrfeder
Bourdon Tube Pressure Gauge

Description:

gemaB glitigem Datenblatt:
‘according to the valid data sheot:

e wesentlchen Sohutzanforderungen dor folgenden Richinien erfllen
comply with the essential protection requirements of the directives:

Explosionsschutz (ATEX) ()
Explosion protection (ATEX) (7

@ 112G ExhlIC T6..T1 Gb
135 Exmiic 185 ¢ T450+C 0bX

PM 02.02, PM 02.04, PM 02.12, PM 02.15, PM 02.22, PM 0224

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

20143470

EN S0 80079-36:2016
EN SO 80079-37:2016
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