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Prie§ pradédami bet kokj darba, perskaitykite naudojimo instrukcijas!
Pasilaikykite jas vélesniam naudojimui!
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1. Bendroji informacija

1. Bendroji informacija

Siose naudojimo instrukcijose aprasyti dujiniai termometrai buvo
sukurti ir pagaminti naudojant pazangiausias technologijas.
Gamybos metu visiems komponentams buvo taikomi griezti
kokybeés ir aplinkosaugos reikalavimai. Musy valdymo sistema yra
sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001.

Siose naudojimo instrukcijose pateikiama svarbi informacija
apie elgesj su dujiniu termometru. Darbo saugos reikalavimuose
numatyta, kad batina laikytis visy saugos ir darbo instrukcijy.

Ten, kur bus naudojamas duijinis termometras, laikykités vietos
nelaimingy atsitikimy prevencijos taisykliy ir bendry saugos
taisykliy.

Naudojimo instrukcijos yra prietaiso dalis ir turi bati laikomos netoli
dujinio termometro bei kvalifikuotam personalui prieinamos bet
kuriuo metu.

Kvalifikuotas personalas pries pradédamas darba turi bati atidziai
perskaites ir suprates naudojimo instrukcijas.

Gamintojo atsakomybé negalioja, jei zala padaroma naudojant
gaminj ne pagal paskirtj, nesilaikant Siy naudojimo instrukcijy,
paskiriant nepakankamai kvalifikuotg personalg arba atliekant
neleistinus dujinio termometro pakeitimus.

Galioja bendrosios salygos ir nuostatai, pridéti prie pardavimo
dokumenty.

Gali bati techniniy pakeitimy.

Papildoma informacija:

- Interneto adresas: www.wika.de / www.wika.com
- Atitinkamas duomeny lapas: TM 73.01, TM 74.01, TM 75.01
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1. Bendroji informacija / 2. Sauga

Simboliy paaisSkinimas

A\
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|SPEJIMAS!
... rodo galimai pavojingg situacija, kurios neiSvengus
galima sunkiai susizaloti arba zati.

ATSARGIAI!

...rodo galimai pavojingg situacijg, kurios neiSvengus
galima lengvai susizaloti arba padaryti zalg jrangai ar
aplinkai.

Informacija

... nurodo naudingus patarimus, rekomendacijas ir
informacija, kad eksploatacija bty veiksminga ir be
rupesciy.

|SPEJIMAS!

...rodo galimai pavojingg situacijg, kurios neiSvengus
galima nudegti prisilietus prie karsty pavirSiy arba
skys€iy.

2.Sauga

A\

|SPEJIMAS!

Prie§ sumontuodami, atiduodami eksploatacijai

ir eksploatuodami uztikrinkite, kad buty iSrinktas
tinkamas dujinis termometras, atsizvelgiant j matavimo

diapazong, konstrukcija ir konkrecias matavimo salygas.

Turi buti patikrintas proceso jungéiy (termometriné
kiSene, termometrinés kiSenés kotas) sudrékinty daliy
suderinamumas su medziaga.

Nesilaikant galima rimtai susizaloti ir (arba) sugadinti
jranga.
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Papildomos svarbios saugos instrukcijos pateikiamos
atskiruose Siy naudojimo instrukcijy skyriuose.

2.1 Paskirtis
Sie dujiniai termometrai daugiausia naudojami apdirbamojoje
pramonéje proceso temperatirai stebéti.

Dujinis termometras buvo sukurtas ir pagamintas tik ¢ia aprasytai
paskirciai ir negali bati naudojamas jokiai kitai.

Butina laikytis Siose naudojimo instrukcijose pateikty techniniy
specifikacijy. Netinkamai elgiantis arba eksploatuojant dujinj
termometra nesilaikant jo techniniy specifikacijy batina nedelsiant
nebenaudoti prietaiso ir atiduoti jj patikrinti autorizuotam WIKA
techninés priezitros inZinieriui.

Gamintojas neprisiima atsakomybés uz jokio pobudzio pretenzijas, jei
eksploatacija buvo ne pagal paskirt;.

2.2 Personalo kvalifikacija

|SPEJIMAS!

Jei kvalifikacija nepakankama, kyla pavojus

susizeisti!

Dél netinkamo elgesio galima smarkiai susizaloti ir

padaryti Zalos jrangai.

® Siose naudojimo instrukcijose apradytus veiksmus
gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, turintis toliau
aprasyta kvalifikacija.

B Neleiskite nekvalifikuoto personalo j pavojingas vietas.
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2. Sauga/ 3. Specifikacijos

Kvalifikuotas personalas

Kvalifikuotas personalas yra zmonés, kurie, atsizvelgiant j jy

technines Zinias, matavimo ir kontrolés technologijy iSmanyma

ir patirtj bei Zinias dirbant su Salyje galiojanciais teisés aktais,

galiojanciais standartais ir direktyvomis, gali atlikti apraSytg darbg ir
savarankiSkai atpazinti galimus pavojus.

2.3 Ypatingi pavojai

|SPEJIMAS!

Nuimtuose prietaisuose likusi medziaga gali kelti pavojy
personalui, aplinkai ir jrangai. Imkités tinkamy atsargumo
priemoniy.

3. Specifikacijos

Specifikacijos modelis 73 modelis 74 modelis 75

Matavimo elementas |Suslégtujy inertiniy dujy uzpildas, fiziologiSkai saugus

Vardinis dydis 100, 160, 144 x 144 ‘100
Prietaiso versija

B A7x modelis Galinis laikiklis (asinis).

B R7x modelis Apatinis laikiklis (spindulinis).

B S7x modelis Galinis laikiklis, reguliuojamas kotas ir skalé

B F7x modelis Prietaisai su kapiliarais

B Q7x modelis Prietaisai su tvirtinimo prie skydelio konstrukcija
Leistina aplinkos 0..40°C 0..70°C
temperatura

Darbinis slégis
B Nuolatiné apkrova |Matavimo diapazonas (DIN EN 13190)

(1 metai)
H trumpalaiké Skalés diapazonas (DIN EN 13190)
(maks. 24 val.)
Déklas, ziedas Nertdijantis plienas
Apvalkalas, prijungi- |Nerudijantis plienas |Nerudijantis Neradijantis
mas prie proceso 1.4571 plienas 1.4435 |plienas 1.4571
Patekimo apsauga IP 65 IP 66
pagal EN 60529/ IP 66 (pripildyta
IEC 529 skyscio)
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4. Konstrukcija, .../ 5. Transportavimas ...

Papildomy specifikacijy zr. WIKA duomeny lapg TM 73.01, TM 74.01
arba TM 75.01 ir uzsakymo dokumentus.

4. Konstrukcija ir funkcijos

4.1 Aprasymas

Dujinj termometrg sudaro kotas, kapiliaras ir Burdono vamzdelis
dékle. Sios dalys yra sujungtos j vieng bloka. Visa matavimo sistema
yra pripildyta suslégtujy inertiniy dujy.

Temperaturos pasikeitimas sukels apvalkalo vidinio slégio
pasikeitima. Slégis deformuoja matavimo spyruokle ir jlinkis
perduodamas j rodykle per skalés judes;.

Déklg veikiantys aplinkos temperaturos svyravimai gali bati
ignoruojami, nes tarp skalés judesio ir matavimo spyruoklés yra
bimetalinis kompensavimo elementas.

Skalé patenka j 1 tikslumo klase, pagal DIN EN 13190
tarp -200 ... +700 °C

4.2 Pristatymo apimtis
Sutikrinkite pristatymo turinj su pristatymo dokumentais.

5. Transportavimas, pakuoté ir laikymas
5.1 Transportavimas

Patikrinkite prietaisg, kad nebuty transportavimo metu atsiradusiy
pazeidimy. Apie akivaizdzius pazeidimus butina nedelsiant pranesti.
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5. Transportavimas, pakuoté ir laikymas

5.2 Pakuoté

Pakuotés nenuimekite iki pat montavimo.

ISsaugokite pakuote, nes ji optimaliai apsaugo transportavimo metu
(pvz., jei pasikei¢ia montavimo vieta, jei reikia siysti remontuoti).

5.3 Laikymas
Leistinos sglygos laikymo vietoje:
Laikymo temperatura: -20 ... +60 °C

Saugokite nuo Siy veiksniy:

B Tiesioginés saulés Sviesos arba netoliese esanciy Silumos Saltiniy

B Mechanineés vibracijos, mechaniniy sukrétimy (trinkteléjimo
padedant ant pagrindo)

B Suodziy, gary, dujy ir koroziniy dujy

B Galimai sprogios aplinkos, degios atmosferos

Prietaisg laikykite originalioje pakuotéje tokioje vietoje, kuri atitikty

pirmiau iSvardytas salygas. Jei originalios pakuotés néra, termometrg

supakuokite ir laikykite kaip aprasyta toliau:

1. Suvyniokite termometrg j antistating plastiko plévele.

2. Termometrg su smigius sugerianc¢ia medziaga jdékite j pakuote.

3. Jei laikoma ilgesnj laika (ilgiau kaip 30 dieny), j pakuote jdékite
maiselj su desikantu.

ISPEJIMAS!
Prie§ padédami prietaisg saugoti (po eksploatacijos),

pasalinkite medziagy likucius. Tai yra ypa¢ svarbu,
jei medziaga yra pavojinga sveikatai, pvz., kaustiska,
toksiska, kancerogeniska, radioaktyvi ir kt.

Visada rekomenduojamas drékinimas skysciu, jei
temperatura yra artima rasos taskui (+1 °C apie 0 °C).
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6. Perdavimas eksploatacijai, eksploatacija
6. Perdavimas eksploatacijai, eksploatacija

Prisukant matuoklius tam tikslui numatyta jéga, ji turi buti pasiekta
ne sukant korpusa, bet tik Siam tikslui numatytg verzliarakéio verzle
(naudojant tinkama jrankj).

Montavimas
naudojant
verzliaraktj

B Jei jmanoma, matuojama temperatura turéty veikti visg koto ilgj.
Taciau, ji turéty bent jau veikti aktyvig koto dalj, kuri atitinka dujy
plétimosi indo ilgj (aktyvusis ilgis).

B Vamzdziuose arba kituose matavimo taskuose temperatiros
zondas privalo buti kuo labiau nukreiptas j srauta.

® Siluminio laidumo klaidos atsiranda vietose, kuriose matuojamoji
temperatira yra tokia maza, kad temperaturos zondo masé
veikia kaip $iluminé talpa. Siluminio laidumo klaidos taip pat gali
atsirasti vietose, kuriose panardinimo gylis yra nepakankamas, jei
montavimo detalés yra pritvirtintos prie gero Siluminio laidininko
(metalinés plokstelés ar pan.) ir jei yra nemazas temperaturos
skirtumas tarp matavimo ir tvirtinimo elemento temperaturos.

B Skalés korpusg sumontuokite taip, kad jo neveikty vibracija. Jei
batina, galima prietaisg izoliuoti nuo tvirtinimo tasko sumontuojant
lanks¢ig jungtj tarp matavimo tasko ir termometro, o prietaisg
pritvirtinant ant tinkamo laikiklio.
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6. Perdavimas eksploatacijai, eksploatacija

Jei tai nejmanoma, negalima virSyti Siy ribiniy verciy:

Sausi matuokliai: Daznio diapazonas < 150 Hz
Pagreitéjimas < 0,7 g (7 m/s2)

Skyscio pripildyti matuokliai:  Daznio diapazonas < 150 Hz
Pagreitéjimas < 4 g (40 m/s2)

Sumontave, perjunkite kompensavimo voztuva
(jei toks yra) i§ uzdarytos padéties (CLOSE) j
atidarytg (OPEN).

Skysta uzpildg batina reguliariai tikrinti.

Skyscio lygis negali nukristi Zemiau 75 % matuoklio skersmens.
Stiprus sukrétimai, svyravimai ir vibracija lemia netikslias vertes,
didesnj transmisijos mechanizmo dévéjimasi ir suvirinty ar sulituoty
daliy jtrukimus.

Montuojant dujinj termometra su skale, kurj galima sukti ir lankstyti,

batina laikytis specialiy nurodymy. Norint nustatyti indikatoriy j norima

padetj, butina atlikti Siuos veiksmus:

1. Fiksavimo verzlé arba jungiamoiji verzlé turi bati atlaisvinta jungiant
prie proceso.

2. Turi bati atlaisvinti sukamosios jungties SeSiakampiai varztai ir
varztai su iSpjova.

Atlaisvinimas

|sitikinkite, kad varztai atlaisvinti
ir kitoje puseje!
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6. Perdavimas eksploatacijai, eksploatacija

3. Nustatykite indikatoriy taip, kaip reikia, priverzkite SeSiakampius
varztus ir varztus su iSpjova, galiausiai tvirtai priverzkite fiksavimo
verzlg arba jungiamaja verzle.

Naudojant termometrines kiSenes jas butina pripildyti Siluminio

sgly¢io medziaga, kad buty sumazinta Silumos perdavimo varza tarp
iSorinés jutiklio sienelés ir termometrinés kienés vidinés sienelés.
Siluminio junginio darbiné temperatura yra -40 ... +200 °C.

|SPEJIMAS!
Nepildykite karSty termometriniy kiSeniy.
Kyla pavojus, kad gali istiksti alyva!

JATSARGIAI!
/ \ Naudodami termometrines
) ’ kiSenes jsitikinkite, kad kotas

neliesty termometrinés kisenés
dugno, nes, del skirtingy medzia-
gos pletimosi koeficienty, kotas
gali jsisprausti j termometrinés
kiSenes dugna.

(Koto ilgio apskai¢iavimo formule
l4 Zr. atitinkamag termometrinés
Kotas kiSenés duomeny lapa)

Termometrine
kisené

Reikalingas
saugos tarpas
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7. Techniné prieziura ir valymas
7.Techniné prieziura ir valymas

7.1 Techniné prieziura

Dujiniams termometrams techniné priezidra néra reikalinga!

Indikatoriy reikéty patikrinti kartg arba du kartus per metus. Siuo
tikslu prietaisy reikia atjungti nuo proceso ir patikrinti naudojant

temperaturos kalibratoriy.

Remontg privalo atlikti tik gamintojas.

7.2 Valymas

JATSARGIAI!

® Nuvalykite termometrg drégna Sluoste.

B Prie$ grazindami atjungta termometra jj nuplaukite
arba nuvalykite, kad apsaugotumeéte personalg ir
aplinka nuo medziagos likuciy.

B Nuimtuose prietaisuose likusi medziaga gali kelti
pavojy personalui, aplinkai ir jrangai. Imkités tinkamy
atsargumo priemoniy.

Informacijos apie prietaiso grazinima zr. skyriuje
8.2 “Grazinimas“.
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8. ISmontavimas, grazinimas ir atidavimas j ...

8. ISmontavimas, grazinimas ir atidavimas | atliekas

|SPEJIMAS!
Nuimtuose prietaisuose likusi medziaga gali kelti pavojy
personalui, aplinkai ir jrangai. Imkités tinkamy atsargumo

priemoniy.

8.1 ISmontavimas

|SPEJIMAS!

Pavojus nudegti!

Prie§ iSmontuodami leiskite prietaisui pakankamai
atvésti! ISmontuojant kyla pavojus, kad gali iSsiverzti
karsta suslégtoji medziaga.

8.2 Grazinimas

|SPEJIMAS!

Siysdami prietaisg butinai laikykités Siy nurodymuy:
Visi bendrovei WIKA pristatomi prietaisai privalo neturéti
jokiy pavojingy medziagy (rugsc¢iy, misiniy, tirpaly ir kt.).

Grazindami prietaisg naudokite originalig pakuote arba tinkamag
transportuoti pakuote.

Siekiant iSvengti zalos:

1. Suvyniokite prietaisg j antistating plastiko plévele.

2. Prietaisg su smugius sugerianc¢ia medziaga jdékite j pakuote.
Smugius sugerian¢ig medziagg vienodai paskleiskite po visa
transportavimo déze.

3. Jeijmanoma, j pakuote jdékite maiSelj su desikantu.

4. Uzklijuokite ant pakuotés lipduka, nurodantj, kad pervezamas labai
jautrus matavimo prietaisas.
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8. ISmontavimas, grazinimas ir atidavimas j ...

Su prietaisu jdékite uzpildytg grazinimo forma.

Grazinimo formg galima atsisiysti i$ interneto:
www.wika.de / Service / Return

8.3 Atidavimas j atliekas

Netinkamai atidavus j atliekas kyla pavojus aplinkai.

Prietaisy komponentus ir pakuotés medziagas atiduokite  atliekas
aplinkai nekenksmingu budu ir laikydamiesi Salyje galiojanciy atlieky
Salinima reglamentuojanciy teises akty.
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Kity WIKA filialy visame pasaulyje galite rasti internete adresu www.wika.de.
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WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Stra3e 30

63911 Klingenberg ¢ Germany (Vokietija)
Tel (+49) 9372/132-0

Fax (+49) 9372/132 -406

E-mail info@wika.de

www.wika.de
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