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Quick order sheet
Modello PG43SA-C

Manometro a membrana affacciata, esecuzione compatta 09/2015 

Applicazioni
 � Serbatoi e contenitori per applicazioni igienico-sanitarie
 � Monitoraggio pressione di tubazioni
 � Monitoraggio della filtrazione sterile
 � Per fluidi aggressivi gassosi e liquidi altamente viscosi o 

cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi

Caratteristiche distintive
 � Esecuzione compatta, facile da pulire (brevetto europeo 

Nr. DE 102008042455)
 � Cella di misura a secco, nessun fluido di trasmissione
 � Membrana saldata, affacciata
 � Adatto per SIP e CIP, sterilizzabile in autoclave
 � Rugosità superficiale delle parti bagnate Ra ≤ 0,38 µm 

(15 µin)

Per ulteriori informazioni vedere
scheda tecnica: PM 04.15

Codici d'ordine
Materiale membrana Lega NiCrCo (Inconel 718), numero materiale 2.4668, UNS N07718
Materiale custodia acciaio inox, numero materiale 1.4435 (316L), UNS S31603
Diametro nominale 63
Classe di precisione 2,5
Attacco al processo Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a DIN 11866 riga C o ASME BPE, DN 1 1/2"
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Quick order code (per ulteriori varianti consultare la scheda tecnica PM 04.15)

Campo nr. Codice Versione

Diametro nominale


040 40
063 63 

Campo



BV330 -1...+2 bar
BV350 -1...+4 bar
BV410 -1...+9 bar
BG330 0...3 bar
BG350 0...5 bar
BG410 0...10 bar
PG331 0...45 psi
PG348 0...70 psi
PG410 0...150 psi
PV331 -30 inHg...+30 psi
PV352 -30 inHg...+60 psi
PV410 -30 inHg...+130 psi

Attacco al processo



CP115 Attacco clamp, dimensioni tubi in accordo a BS 4285 parte 3 / tubo D.E, DN 1 1/2“
CP120 Attacco clamp, dimensioni tubi in accordo a BS 4285 parte 3 / tubo D.E, DN 2"
DB126 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a DIN 11866 riga B o ISO 1127 riga 1, DN 26,9 (DN 20)
DB133 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a DIN 11866 riga B o ISO 1127 riga 1, DN 26,9 (DN 25)
DB142 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a DIN 11866 riga B o ISO 1127 riga 1, DN 26,9 (DN 32)
DB148 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a DIN 11866 riga B o ISO 1127 riga 1, DN 26,9 (DN 40)
DB160 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi 11866 riga B o ISO 1127 riga 1, DN 26,9 (DN 50)
DC115 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a DIN 11866 riga C o ASME BPE, DN 1 1/2"
DC120 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a DIN 11866 riga C o ASME BPE, DN 2"
DA125 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi 11866 riga A o DIN 11850 riga 2, DN 25
DA132 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a DIN 11866 riga A o DIN 11850 riga 2, DN 32
DA140 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a 11866 riga A o DIN 11850 riga 2, DN 40
DA150 Attacco clamp DIN 32676, dimensioni tubi in accordo a 11866 riga A o DIN 11850 riga 2, DN 50
II128 Clamp ISO 2852, dimensioni tubi in accordo a ISO 2037 o BS 4825 parte 1, DN 28
II133 Clamp ISO 2852, dimensioni tubi in accordo a ISO 2037 o BS 4825 parte 1, DN 33,7
II138 Clamp ISO 2852, dimensioni tubi in accordo a ISO 2037 o BS 4825 parte 1, DN 38
II140 Clamp ISO 2852, dimensioni tubi in accordo a ISO 2037 o BS 4825 parte 1, DN 40
II151 Clamp ISO 2852, dimensioni tubi in accordo a ISO 2037 o BS 4825 parte 1, DN 51
A2140 Attacco a vite DN 11851, dimensioni tubi in accordo a DIN 11850 riga 2, controdado femmina DN 40
A2150 Attacco a vite DN 11851, dimensioni tubi in accordo a DIN 11850 riga 2, controdado femmina DN 50
VARIF Varivent ® Forma F
VARIN Varivent ® Forma N

Qualità della superficie delle parti bagnate (escluso cordone di saldatura)


G Ra ≤ 0,38 µm
H Ra ≤ 0,38 µm con lucidatura elettrochimica

Esecuzioni speciali


Z senza
L sterilizzato in autoclave e imballato in condizioni sterili
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